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Verrouillage de vanne à 
boisseau sphérique PP à 4 
verrous, point d'attache de 

63,5 mm  
RS code commande : 882-5911             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

• Empêcher la mise en 
marche des poignées 
de vanne 

 

• Fabriqués en 
plastique robuste, ils 
sont résistants aux 
fissures et à l'abrasion  

 

• Non conducteur 

 

• Le petit verrouillage 
verrouille les tuyaux 
de 1/2" ; à 2 1/2" ; 
dans le diamètre 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes 
les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une 
qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

 

 

 

RS PRO propose une gamme de fixations de verrouillage de vanne de haute qualité. Fabriqués 
conformément aux normes de l'industrie, ces accessoires rigides sont conçus pour verrouiller les 
vannes et sont une excellente solution de verrouillage pour l'entretien et la réparation en toute 
sécurité de machines ou d'équipements dangereux.  

 

 

Type Verrouillage de robinet à boisseau sphérique 
Matériau Plastique polyuréthane 
Nombre de verrous 4 

Boîtier Unité simple emballée dans un sac en polyéthylène 
transparent en PVC. 

   

 

 

Dimensions 135 x 75 x 100 mm 
Longueur  135mm 
Largeur 75 mm 
Hauteur 100mm 
Taille minimum du point de fixation 12,7mm 
Taille maximale du point de fixation 63,5mm 
Poids 110 grammes 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863 
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