Temperaturempfindliche Etiketten PRO)|
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Temperaturstufen

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Wir stellen Ihnen die Serie von RS PRO temperaturempfindlichen Etiketten vor, die sich ideal fur
den Einsatz in der Lebensmittel-, Automobil-, Formteil- und Metallverarbeitung eignen. Die Etiketten
wurden als Temperaturteststreifen entwickelt, der eine dauerhafte und irreversible Aufzeichnung der
hdchsten Temperaturhalterung ermdéglicht, die erreicht wird, wenn sie durch Farbwechsel auf die
Oberflache eines Objekts aufgebracht wird. Diese warmeempfindlichen RS PRO
Temperaturanzeigeetiketten sind hoch Hochwertige und kostengtinstige Losung, die die
Oberflachentemperatur genau und genau misst Bietet zuverlassigen Nachweis, dass der Artikel
oder das Produkt war Bei der richtigen Temperatur gehalten und flir den Einsatz geeignet Fir eine
Vielzahl von Anwendungen

Allgemeine

Anzahl der Temperaturstufen 7
Ausrichtung Horizontal
Umkehrbarkeit Umkehrbar
Skala °C,°F
Lagerfahigkeit 12 Monate
Klebstofftyp Doppelt beschichteter Klebstofftyp
Material mit Farbanderung Ungiftig, Mischung aus Flussigkristallestern
Toleranz +1°C
Abdeckfolie Polyester, 5 mil
Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Haftkleber Nein
Nahrungsmittelindustrie, Pharmazeutika, medizinische
Anwendungen Produkte, industrielle Gerate, Versand und Verpackung fur
empfindliche Waren
Abmessungen 12,5 mm x 45 mm
Etikettenlange 12,5mm
Etikettenbreite 45mm

Betriebsumgebungsspezifikationen
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Minimale Temperaturempfindlichkeit 30 °C.
Maximale Temperaturempfindlichkeit 60 °C.
Lagertemperatur 21°C (70°F)

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
Elementname Artikelbeschreibung Menge
Zeitanzeigenetikett Zeitstreifen Nicht umkehrbares Zeitanzeigelabel, 19 x 40 mm 1 Karton
3 Monate mit 100
Stick
Zeitanzeigenetikett Zeitstreifen nicht umkehrbares Zeitanzeigelabel 19 x 40 Mm 1 Karton
6 Monate mit 100
Stick
Zeitanzeigenetikett Zeitstreifen Nicht umkehrbares Zeitanzeigelabel 19 x 40 mm 1 Karton
12 Monate mit 100
Stick
Zeitanzeigenetikett Zeitstreifen Nicht umkehrbares Zeitanzeigelabel 19 x 40 mm 1 Karton
1 Monat mit 100
Stuck

°C K 40 60 H
F W 104 140 N
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