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Batterie rechargeable RS Pro 
au lithium-ion 3,7 V, 10,4 Ah 

RS code commande : 125-1266             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Tension : 3,7 V. 
 

• Capacité : 2,6 Ah 
 

• Chimie : polymère 
lithium-ion 
 

• Connecteur 
standard pour les 
cartes de type 
"macroma" 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ce bloc-batterie RS Pro Li-Polymer rechargeable de 2,6 Ah est le meilleur moyen d'ajouter une 
alimentation autonome et stable à votre projet qui nécessite une mobilité et une alimentation 
durable. L'emballage plat fournit une énergie spécifique beaucoup plus élevée que les batteries au 
lithium standard et est généralement utilisé dans les applications où le poids peut être un problème.  

 

 

 

Chimie  Polymère de lithium 
Durée de vie du cycle de 
charge/décharge     

Capacité de décharge (301e cycle)≥capacité nominale × 
80 % 

Applications Téléphones mobiles, téléphones de maison, ordinateurs, 
appareils de talkie-walkie 

    

 

 

Capacité  2Ah 
Tension nominale 3.7V 
Tension de charge 4.20^ +0.03 -0.02V 
Type de terminal Câble 
Courant de charge nominal 3.0V 
Courant continu maximum  0.5C5A (1000mA) 
Courant de charge maximum 0.5C5A (1000mA) 
Faible décharge automatique      Oui (si la batterie n'est pas utilisée pendant longtemps) 

   

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Paramètre Minimum Type Maximum 
Tension de détection de surcharge 4.255V 4.280V 4.305V 
Temps de temporisation de détection de 
surcharge 50ms 100ms 150ms 

Tension de détection de surdécharge 2.85V 2.90V 2.98V 
Temps de temporisation de détection de 
surcharge 10ms 25ms 40ms 

Détection de surintensité de décharge 2.0A 4 A 6A 
Temps de temporisation de détection de 
surintensité 5ms 10ms 15ms 

Temps de temporisation de détection de court-
circuit - 500μs 700μs 

Consommation de courant en mode normal 1.0μA 3.0μA 6.0μA 
Impédance   10mO 35mO 65mO 

   

     

 

Dimensions    60 mm x 7 mm x 43,5 mm 
Hauteur 63mm 
Epaisseur 7.0mm 
Largeur 43.50mm 
Longueur de fil  50±3mm 
Poids   40g 

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : -   0 à 45 °C.           

Température d'utilisation maximale 45 °C 
Température d'utilisation minimale   0 °C   
Humidité relative 45~75 % HR 

Température de stockage -20 ~ 60 (C ≤1 mois - -20 ~ 45 (C ≤3 mois - -20 ~ 30 (C 
≤12 mois 

Température de charge 0 à 45 °C. 
Température de décharge -20 à 60 °C.     

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Spécifications PCM 
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Conformité/certifications RoHS 
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