
 

 

Scheda tecnica del prodotto 

Codice: 123-1932, 1231932, 

1231962, 1231963, 1231964 e 1231965 
Motore e indicatore di rotazione di fase RS PRO 

ITALIANO 



Caratteristiche 

Tensione nominale direzione di rotazione: da 1V a 

400V CA Tensione nominale indicazione di fase: da 

120V a 400V CA Gamma di frequenza: da 2 a 400Hz 

Corrente di prova (per fase): < 3,5 mA 

Sicurezza elettrica: DIN, VDE 0411, IEC61010 DIN;IEC61557-7/EN61557-7 

Livello di protezione: CATIII 600V 

Tipo di protezione: IP40 

Altitudine d'esercizio: 2000 m 

Temperatura di esercizio: da 0ºC a 

40ºC Determina la direzione del 

campo di rotazione Indicazione del 

campo di rotazione senza contatto 

Determina il collegamento del motore 

Rilevamento del campo magnetico 

 

 

Specifiche 

Protezione ambientale 

Temperatura d'esercizio: da 0°C a +40°C 

Altitudine d'esercizio: 2000 m 

Grado di inquinamento: 2 

Tipo di protezione: IP 40 

Specifiche meccaniche 

Dimensioni (A x L x P): 130mm x 69mm x 

32mm. Peso: 130g 

Umidità: dal 15% all'80% 

Specifiche di sicurezza 
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Sicurezza elettrica: 

Soddisfa gli standard IEC 61010 IEC 61557-7/EN61557-7 

Tensione d'esercizio massima (Ume): 400 V CA per tutte le 

gamme Livelli di protezione: Cat III, 300V 

 

Specifiche elettriche batteria: 

alcalina da 9 V, IEC 6LR61 

Assorbimento di corrente: max 20 mA 

Durata della batteria: minimo 1 anno per l'uso medio 

Determina la direzione del campo rotante 

Tensione nominale direzione di rotazione: da 1 a 400 

V CA Tensione nominale indicazione di fase: da 120V 

a 400 V CA Gamma di frequenza (fn): da 2 a 400 Hz 

Correnti di prova (per fase): meno di 3,5 mA 

Indicazione del campo di rotazione senza 

contatto 

Gamma di frequenza (fn): da 2 a 

400HZ Determina il collegamento del 

motore 

Tensione di prova nominale (U me): da 1 a 400 V CA 

Correnti di prova nominali (per fase): inferiori a 3,5 mA Gamma di 

frequenza (fn): da 2 a 400 HZ 

 

Accessori: 
3 pz. puntali autobloccanti, 3 clip a coccodrillo, manuale dell'utente e 

una confezione regalo con custodia per il trasporto. 
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