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Paquete de baterías 
recargables RS Pro de ión litio 

de 3,7 V, 10,4 Ah 

RS Código RS: 125-1266             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 

líderes sin pagar un precio superior. 

• Voltaje: 3,7V 

 

• Capacidad: 2,6 Ah 

 

• Composición: 
polímero de ión litio 

 

• Conector estándar 
para placas 
Macromedia 

CARACTERÍSTICA
S 

 



 Pilas recargables de tamaño especial  

Página 2de 55 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-

online.com/ 

 

 

 

 
Este paquete de baterías de 2,6 Ah recargables de polímero de litio RS Pro es la mejor manera de 
añadir una fuente de alimentación autónoma y estable a su proyecto que requiere movilidad y una 
fuente de alimentación de larga duración. El paquete de forma plana proporciona una energía 
específica mucho mayor que las baterías de litio estándar y se utilizan normalmente en aplicaciones 
donde el peso puede ser un problema.  

 

 

 

Química  Polímero de litio 

Vida útil del ciclo de carga/descarga     
Capacidad de descarga (301th ciclo)≥Capacidad 
nominal x 80 % 

Aplicaciones 
Teléfonos móviles, teléfonos de casa, ordenadores, 
dispositivos Walkie-Talkie 

    

 

 

Capacidad  2Ah 

Tensión nominal 3.7V 

Tensión de carga 4.20^ +0.03 -0.02V 

Tipo terminal Conexión de cable 

Corriente de descarga nominal 3.0V 

Corriente continua máxima  0.5C5A (1000mA) 

Corriente de carga máxima 0.5C5A (1000mA) 

Descarga automática baja      
Sí (en caso de que la batería no se utilice durante 
mucho tiempo) 

   

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Parámetro Mínimo Típico Máximo 

Tensión de detección de sobrecarga 4.255V 4.280V 4.305V 

Tiempo de retardo de detección de sobrecarga 50ms 100ms 150ms 

Tensión de detección de sobredescarga 2.85V 2.90V 2.98V 

Tiempo de retardo de detección de 
sobredescarga 

10ms 
25ms 40ms 

Detección de sobrecorriente de descarga 2.0A 4A 6 A 

Tiempo de retardo de detección de 
sobrecorriente 

5ms 
10ms 15ms 

Tiempo de retardo de detección de 
cortocircuito 

- 
500μs 700μs 

Consumo de corriente normal 1.0μA 3.0μA 6.0μA 

Impedancia   10mO 35mO 65mO 

   

     

 

Dimensiones    60mm x 7mm x 43,5mm mm 

Altura 63mm 

Grosor 7.0mm 

Anchura 43.50mm 

Longitud del cable  50±3mm 

Peso   40g 

 

 

 

Rango de temperatura de 
funcionamiento   

0 °C a 45 °C.           

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

45°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C   

0°C   

Humedad relativa 45~75% HR 

Temperatura de almacenamiento 
-20 ~ 60 En ≤1month； -20 ~ 45 En ≤3months； -20 ~ 

30 En ≤12months 

Temperatura de carga 0 °C a 45 °C. 

Temperatura de descarga -20 °C a 60 °C.     

 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 

Especificaciones del PCM 
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Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

 

 

Aprobaciones 
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