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Rote RS Pro Anzeige, 230 V 
ac, 8 mm 

Montagebohrungsgröße, 
Flachstecker 

RS Best.-Nr. 207-113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 5 mm farbige diffuse 
Epoxid-Linse 
 

• Verfügbare LED-
Farben: Rot, Grün 
und Gelb 
 

• Löt-
Flachsteckeranschlü
sse für eine schnelle 
Installation 
 

• Es sind sowohl 
schwarze satinierte 
als auch schwarz 
verchromte 
Messingeinfassunge
n erhältlich 
 

• Anschlussklemmen 
2,8 mm x 0,8 mm 
 

• Verschiedene 
Nennspannungen 

 

MERKMALE 
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Von RS PRO – ein Serie von hochqualitativen Anzeigen. Diese LED-Anzeigen sind eine 
hervorragende Lösung für Anwendungen, bei denen ein Signal oder eine Warnleuchte erforderlich ist. 
Die Qualität und Zuverlässigkeit der einzelnen Anzeigen und LEDs sorgen für eine hohe Helligkeit und 
Langlebigkeit bei niedriger Leistungsaufnahme. Das Gehäuse dieser verfügbaren Anzeigen umfasst 
eine praktische Lötöse, d. h. sie können schnell und einfach für Ihre Anwendung angeschlossen 
werden. 

 

 

 

Lichtausgangsfarbe Rot 

Lampentyp LED 

Typ der Anschlussklemmen Flachstecker 

Typ Tafelmontage 

Rahmenausführung prominent 

Rahmenfarbe Chrom 

Intensität 5000mcd 

Art der Beleuchtung Festes Licht 

LED-Farbe Rot 

Betrachtungswinkel 30 0 Bis 100 0  

Voraussichtliche Lebensdauer 100000 Stunden 

Anwendungen 
Befestigung auf Leiterplatten; Schalter; Drucktasten; 
Verwendung als Fahrzeuganzeige 

 

 

 

Nennspannung 230 V ac 

Nennstrom 3mA 

Spannungstoleranz 10% 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Größe der Montagebohrung 8mm 

Länge 40mm 

Drehmoment 20 CNM bis 25 CNM 

Lampengröße 5mm 

 

 

 

Temperaturbereich -40 °C bis 85 °C. 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340      

    

 

 

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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