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RS Pro 焊接烙铁、 230V 、 
200W 

RS 号： 771-9521             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 安装了一个打开 / 关闭

开关 

  

• 具有高质量加热元件 

 

• 重型支架 

 

• 焊接烙铁具有弯曲铜

焊接烙铁头 

特点 
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由深受 RS Pro 品牌提供的这款电动焊接烙铁设计用于需要在焊接烙铁头保持热量的高功率应用。插

入电源、通过将开关方便地集成到手柄中、焊接烙铁几乎适用于任何工作环境。  

 

 

 

电源类型 电动 
类型 焊接烙铁 
插头类型 g 型 - 英式插头 
应用 工程师、电工、金属工、宝石匠、家庭发明家 

    

 

 

功率 200W 
输入电压 230V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 



 焊接烙铁 

第页 3. 的 3.33 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

 

尖端尺寸 19mm 
  

 

 

烙铁头温度  430°c 
  

 

 

合规性 / 认证 ce 、 rohs 
       

 

 

 

认证 

操作环境规格 


