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Scheda di interfaccia termica, 
gel, 12W/m·K, 150 x 150mm 

0,5 mm 
Codice RS: 707-4774             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Buona conduttività 
termica 
 

• Conformità - 
compressibilità 
elevata 90% 
 

• Bassa durezza 
(Shore 00) 
 

• Spurgo dell'olio 
basso - stabilità a 
lungo termine 
 

• Isolamento elettrico 

CARATTERISTICH
E 
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Gamma RS Pro di riempitivi di interstizi termicamente conduttivi a prestazioni medie che, grazie al 
loro design flessibile, consente loro di riempire lo spazio tra superfici irregolari. I cuscinetti termici 
forniscono un'interfaccia termica tra dissipatori (dispositivi o sostanze per l'assorbimento di calore 
indesiderato o in eccesso) e dispositivi elettronici. Sono particolarmente utili nei casi in cui giochi 
d'aria, superfici ruvide o topografia su superfici irregolari impediscono l'uso di grasso o pasta 
tradizionale 
 
Le opzioni includono: Con vari spessori e conduttività termica:  
707-4730 - 0,5 mm, 2W/mk  
707-4749 - 1,0 mm, 2W/mk  
707-4742 - 1,5 mm, 2W/mk  
707-4746 - 2,0 mm, 2W/mk  
 
707-4755 - 0,5 mm, 4W/mk  
707-4758 - 1,0 mm, 4W/mk  
707-4752 - 1,5 mm, 4W/mk  
707-4761 - 2,0 mm, 4W/mk  
 
707-4764 - 0,5 mm, 6W/mk  
707-4768 - 1,0 mm, 6W/mk  
707-4777 - 1,5 mm, 6W/mk  
707-4770 - 2,0 mm, 6W/mk  
 
707-4774 - 0,5 mm, 12W/mk  
707-4783 - 1,0 mm, 12W/mk 
 
 
 

 

 

 

Materiali Gel 
Autoadesivo Sì 
Colore Grigio 

Applicazioni 
Display a schermo piatto; display a LED (diodo ad 
emissione luminosa); unità di controllo motore; dischi 
rigidi per computer; hardware di comunicazione wireless 

Grado di infiammabilità V0 UL94 
Durata a magazzino 24months 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

Specifiche generali 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074730
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074749
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074742
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074746
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074755
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074758
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074752
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074761
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074764
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074768
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074777
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074770
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074774
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7074783
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Rigidità dielettrica 12kV/mm 
Costante dielettrica a 1kHz 5 
Resistività di volume >1011ohm.cm 
Resistenza di isolamento 13kV/mm 

 

     

 

Dimensioni 150x150mm 
Spessore 0.5mm 
Lunghezza 150mm 
Larghezza 150mm 
Diametro 75 mm 
Conduttività termica 12W/(m.K) 
Durezza Shore OO 60 
Impedenza termica <0.28°C-in2/W 

Peso specifico 3.4g/cm3 

Perdita di peso <1% 
Allungamento 50% 

Resistenza alla trazione 15Kgf/cm2 

Densità 3.3g/cm3 
Deflessione a 10 psi 3% 
Modulo di Young 24N/cm2 
Rapporto di compressione a 1mm, 40psi 40% 
Resistenza termica 0.8W/m.K 
Coefficiente di espansione termica 250ppm/K 
Fattore di dissipazione a 1000kHz 0,013 

  

 

 

Temperatura di esercizio minima  -45°C 
Temperatura di esercizio massima 200 °C. 

  

 

 

Specifiche meccaniche 

Specifiche elettriche 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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Conformità/certificazioni CE / UR / CUR 

 

    

Omologazioni 
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