Patronensicherungen

MERKMALE

Keramikpatronensic
herung

FF-Nenndrehzahl -
sehr schnell wirkend

Patronengr6iRe
5mm x 20 mm

Sehr hohe
Unterbrechungsleist
ung

Hohe
Nennspannungen

Zylindrische Form

RS Pro, 5 A Keramische
Patronensicherung, 5 x 20
mm, Geschwindigkeit FF

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Patronensicherungen RO

Produktbeschreibung

Die Miniatur-Keramikpatronensicherungen von RS Pro sind extrem schnell (FF) und arbeiten bei
héheren Temperaturen, sodass sie ideal fur den Stromkreisschutz von Halbleitergeraten sind. Sie
sind ideal zum Schutz von Geréaten und internen Schaltungen vor Kurzschliissen und Uberstrom.
Sie werden absichtlich als schwachere Komponenten eingesetzt, die bei ibermaligem Stromfluss
durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die
Schaltung wieder vollstéandig zu machen und den Stromfluss zu ermdglichen.

Allgemeine

Sicherungsgeschwindigkeit FF
Gehausematerial Keramik
Grollenbezeichnung Miniatur
UL-Klasse UL 248-13

Industrie, Gewerbe, Haushalt/Wohngebaude,

Anwendungen Automobilindustrie

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 5A

Nennspannung 250V ac

Ausschaltvermdgen (bei maximaler 300 kV bei/bei,, 250 V ac, cosp <0,2
Nennspannung)

Spannungsabfall 350mV

Verlustleistung 1.8W

[2t-Wert 59A2S

Sicherungsgroéie 5 mm x 20 mm

Gesamtlange 20mm

Durchmesser 5mm
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Patronensicherungen

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL, RoHS
‘ L——J L
- FF5A :
]
— S
RIS DA 20 3
Bemessungsstrom| Spannungsfall Verlustleistung | Schaltvermogen| Fts-Wert IFta-Wert
Rated current Vokage drop Power loss Breaking capacity Pls.value Fla-value
mA /A mV bei/at 1 x |z [W] kA A’s bei/at U [A%s)
125 mA 3500 0.5 0.0024 0.0034
160 mA 1300 03 0,004 0,0056
200 mA 600 0,2 0.01 0.011
250 mA 550 0,2 0,02 0,027
315 mA 500 0,2 0.04 0,042
400 mA 500 0,2 0,07 0,084
500 mA 550 03 0,07 0,091
630 mA 600 0.4 ") A 0.15 0.24
800 mA 600 05 300 kA bei/at 0,32 042
1A 600 06 250V AC 0,32 045
125A 400 05 cos <02 0,20 0.28
16A 400 07 0.31 0,51
2A 400 08 0.64 1.0
25A 400 1.0 0.88 1.5
315A 400 13 16 - X ¢
4A 350 14 32 54
5A 350 18 59 10
63A 250 28 16 48
8A 230 3.0 45 14
10A 180 3,2 88 26
125A 150 4.0 15 44
Grenzwerte der Schmelzzeit:
Pre-arcing time limits:
Range 1 x Irat 2 x Irat 2,75 x Irat 4 x Irat 10 x Irat
125 - 800 mA b 44 = = max. 60 ms| max. 6 ms
1-5A max. 1s 4-100ms 1-25ms | max. 3ms
Range 1.2 x Irat 1.5 x Irat 2.75 x Irat 4 x Irat 10xirat
63-125A min. 1h max. 30 min 4-300ms 1-30ms | max. 1 ms
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