Relés temporizadores E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

Multifuncion; 8 o 18 Relé de temporizador

funciones (segun el . .7

modelo) multifuncién SPDT RS Pro -

01. S — 999 h, 1 contactos,
multifuncién, carril

17,5 mm de ancho

Display LCD de 3
digitos

Montaje en carril DIN

Amplia tension de
funcionamiento:
24V-240V ac/dc

intervalo de
temporizacion de 0,1
s a 999 h.

Modos de recuento
ascendente/descend
ente

& \»
" A2

Indicacién LED clara
del estado del relé

Todos los ajustes
programados con
solo 2 teclas

Funcién de bloqueo Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
por llave piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

El relé de retardo digital LCD RS Pro tiene la opcién de 8 o 18 funciones en funcién del modelo.
Esta integrado en un disefio compacto para facilitar la instalacion y dispone de una pantalla digital
para facilitar la visualizacion del tiempo de funcionamiento y el tiempo preestablecido.

Especificaciones

Configuracion del conmutador SPDT

Modo de funcionamiento Multifuncién
Configuracion de los contactos 1C/O

Numero de funciones del temporizador 18

Numero de contactos 1

Intervalo de tiempo 01.s a 999 h.

Incremento de tiempo Horas, minutos, segundos

Produccioén, seguridad, temporizadores de retardo de
encendido, temporizadores de retardo de apagado,

Aplicaciones . . . : . ;
P funcionamiento por intervalo, intermitente, ciclo de

repeticion
Fuente de alimentacion Externo
Tensién de alimentacién 24V a 240V ac/dc
Tensién minima 24V ac/dc
Tensidén maxima 240V ac/dc
Corriente maxima 8A
Minimo actual 0.1A
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Especificaciones mecanicas

Tipo de montaje Carril DIN
Profundidad 76 mm
Anchura 17,5 mm
Longitud 89 mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento
maxima; 90 °C

* Temperatura de funcionamiento min.:
-20°C

55°C

-10°C

Categoria de proteccion

indice de proteccién IP IP20; IP40

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones CE, RoHS
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