
65

    

CATALOGO GENERALE STEGO

Cod. art. Modello Tensione nominale Classe di protezione Omologazioni
01925.0-00 Fissaggio con clip AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) II (doppio isolamento) VDE UL File No. E234324 EAC

01925.0-01 Fissaggio a vite AC 100 – 240 V, 50/60 Hz (min. AC 90 V, max. AC 265 V) II (doppio isolamento) VDE UL File No. E234324 EAC

01925.1-00 Fissaggio con clip DC 24 V (min. DC 12 V, max. DC 26,4 V) III (doppio isolamento) VDE - EAC

01925.1-01 Fissaggio a vite DC 24 V (min. DC 12 V, max. DC 26,4 V) III (doppio isolamento) VDE - EAC

STEGOJET  
SJ 019

Angolo di rotazione

Lo STEGOJET è un ventilatore compatto e potente. Permette un raffreddamento preciso delle fonti di calore e il 
suo flusso d’aria impedisce la formazione di nidi di calore all’interno del quadro elettrico. Le sue caratteristiche 
costruttive permettono l’orientamento del flusso d’aria in tutte le direzioni. Questo risultato si ottiene con un 
doppio sistema di fissaggio con clip che consente quattro differenti posizioni di fissaggio sulla guida DIN. Il flusso 
dell’aria in uscita può inoltre essere direzionato con un angolo di 45° grazie ad un deflettore ruotabile a step di 
60°.

 > Impedisce la formazione di nidi di 
calore
 > Ampio campo di tensione

 > Forma compatta
 > Connessione rapida
 > Fissaggio con clip o viti

DATI TECNICI

Ventilatore a flusso assiale, montato su cuscinetti a sfera Portata 27,6 m³/h, soffiaggio libero Ciclo di vita 40.000 h a +60 °C 
(+140 °F), 90 % RH

Potenza assorbita 4 W

Connessione 2 morsetti doppi a pressione per filo rigido 2,5 mm², conduttore 
flessibile (con terminale) 1,5 mm²

Alloggiamento Plastica UL94V-0, nera

Fissaggio Clip per guida DIN 35 mm, EN 60715 oppure a vite (M5), coppia di 
serraggio 2 Nm max., con rondella

Posizione di montaggio Qualsiasi

Dimensioni 132 x 75 x 60 mm

Peso Circa 0,2 kg

Temperatura ambiente di funzionamento/magazzinaggio -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F) / -30 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)

Umidità ambientale di funzionamento/magazzinaggio Max. 90 % RH (senza condensa)

Tipo di protezione IP20

VENTILAZIONEFOGLIO TECNICO
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