
 

 

 
 

Scheda tecnica 

ITALIANO 

Viti a testa tonda bombata RS Pro in acciaio zincato lucido, 
M3 x 6 mm 
Codice RS: 278-821 

 
 

 
 
 

Dettagli sul prodotto 
Vite a testa tonda bombata RS Pro realizzata in acciaio inox con placcatura zincata lucida per resistenza alla 
corrosione. Questa vite bombata si compone di una vite Pozidriv a testa tonda con rondella prigioniera integrata 
per garantire un'installazione facile e veloce rispetto alle viti e alle rondelle separate. La vite è lunga 6 mm ed è 
dotata di una filettatura M3 per un serraggio ottimale. 

 

Caratteristiche e vantaggi 
• Rondella esterna antivibrazioni 
• Vite a testa tonda Pozidriv 
• Struttura in acciaio INOX con placcatura zincata lucida 
• Installazione più facile e rapida rispetto ai set viti e rondelle separate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno 
utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 
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Specifiche: 
 

Finitura Zincatura lucida 
 

 

Lunghezza 6 mm 
 

 
Dimensione filettatura M3 

 

 

Diametro interno da 3,2 a 3,38 mm 
 

 

Specifiche DIN 125A, BS 4183 
 

 

Passo filettatura 0,5 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno 
utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 

Spessore 0,5 mm 

Diametro esterno da 6,64 a 7 mm 

Tipo di rondella Semplice 

Materiale Acciaio 

Forma testa Testa tonda 

Tipo di attacco Pozidriv 
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