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Magnetische Naherungsschalter 'R

MERKMALE

Reedschaler und Reed-Schalter von RS Pro,
S zylindrisch, 200 V, SchlieRer,
Geeigneter 500 mA

zylindrischer
Naherungsschalter
361-7011 kann
separat bestellt

werden

Vollstandig mit
Gewinde

SchlieRer-
Kontaktposition
Kabellange: 280 mm

Schaltspannung:
200 V ac/dc (max.)

Schaltstrom: 0,5 A
(max.)

Schaltabstand: Min.
10 mm

Kabel - 2 x rund 0,14
mm2 PVC-
beschichtet, grau
und Isoliert
braun/weif3

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen

Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der zylindrische Reed-Schalter von RS Pro hat einen Nennstrom von 0,5 A und eine
Nennspannung von 200 V und misst 28 x 11 mm. Dieser Schalter mit Vollgewinde wird in der
Positions- und Grenzwerterfassung, in linearen Betatigungselementen, in der Tir- und
Fenstersicherheit eingesetzt. Geeigneter Magnet ( 361-7011 ) separat erhaltlich.

Allgemeine

Schaltform

Konfiguration des Normalstatus
Pol- und Throw-Konfiguration
Ausgangstyp

Kontaktposition

Werkstoff

Anwendungen

Zylindrisch

Nein

Einpolig, Einweg
Offen/Geschlossen

Nein

Messing (Gehause), PVC (Kabel)

Positionserfassung, Linearantriebe,
Sicherheitsschaltung, Schutzvorrichtungen/Gerate

Elektrische

Schaltabstand

Anschlussklemmentyp

Kabel

10 mm min

Schraubanschluss

2 x rund 0,14 mm2 PVC-beschichtet, grau und isoliert
Braun/Weil3
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Kontaktdaten Bedingungen bei 20 °C. Min. Typ. Max.
Maximaler Strom 05A
Maximale Wechselspannung AC 200V
Maximale Gleichspannung DC 200V
Kontaktwiderstand 200 mOhm

Mechanische

Abmessungen 28 mm x 11 mm
Lange 28mm

Tiefe 11mm

Breite 11mm
Kabellange 280mm
Gesamtlange 28mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur -20°C
Minimale Betriebstemperatur 85°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform
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Drawings not to scale
All dimensions in mmiinches) nominal
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