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Contrôleur de température 

marche/arrêt de RS Pro, 48 x 
96 mm, linéaire, RTD, entrée 
thermocouple, alimentation 

100 → 240 V c.a. 
RS code commande : 875-1214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Affichage à 4 digits 
 

• Entrée de processus 
universelle 
 

• Système de module 
de sortie intelligent 
 

• Fonctions d'alarme 
programmables 
 

• Retransmission de 
la valeur de 
processus 
 

• Configuration 
matérielle avec 
modules de sortie 
 

• Communication 
série RS-232 ou RS-
485 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Ces indicateurs RS Pro sont conçus pour mesurer la température et toute valeur de processus. Ces 
contrôleurs peuvent être utilisés dans de nombreuses applications avec leur entrée de processus 
universelle, leurs fonctions d'alarme et leur unité de communication série. 

 

 

 

Type d'entrée Thermocouple type K 

Type de sortie Relais 

Nombre d'entrées 1 

Nombre de sorties 2 

Type de bornes Vis 

Interface RS485  

Application 
Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, 
fours, incubateurs, automobile, solutions de stockage 

 

 

 

Tension d'alimentation 100 à 240 V. 

Fréquence 50/60Hz 

 

 

 

Type de montage 1/8 DIN (H) 

Profondeur de panneau 86.6mm 

Taille 48 x 96 mm 

Coupe de panneau 92 x 46 mm 

 

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Température d'utilisation minimale 0 °C 

Température d'utilisation maximale +50°C 

 

 

 

Indice IP  IP65, NEMA 4X 

 

 

 

Conformité/certifications CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 

Catégorie de protection 


