
 

 

ESPAÑOL 
Ficha de datos 

Código RS: 297-1241 

Ventana de inspección RS Pro IP44,  
49 × 27 × 78 mm 

 

 
Detalles del producto 

Ventanas de inspección 
IP57 (la ventana de 2 módulos tiene un nivel de protección IP44) 
Ventanas de inspección de policarbonato en gris humo para 2, 6, 8 y 12 módulos. Disponible con o sin 
panel de protección contra corrosión, adecuada para maletines DIN 43880//46277-3 
Las ventanas están cargadas mediante resorte y pueden asegurarse con tornillos de palometa 
Temperatura nominal: –25 °C a +80 °C 

Especificaciones: Tipo Ventana de inspección 
 Longitud 162 mm 
 Anchura 47 mm 
 Altitud 93,5 mm 
 Dimensiones 162 × 47 × 93,5 mm 
 Material PC 
 Para usar con DIN 43880, 46277-3 
 Color Gris 

 

Durchgangsbohrungen 

für M4 

Mitte Elemente 

max.R5 


