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Schaltdiagramm Schaltsymbol

Toleranz: Schaltpunkt $0.25mm; Betdtigungskraft £10%

Mechanische Eigenschaften
Gehduse:

Deckel :

Betatigung:

Umgebungstemperatur:
Kontaktart:

Mech. Lebensdauer:
Schalthaufigkeit:
Befestigung:
AnschluRart:
Leiterquerschnitte:
Kabeleinflihrung:
Gewicht:

Elektrische Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung:
Max . Dauerstrom:

Max. Einschaltstrom:
Cebrauchskategorie:
Aufbau:

Schutzart:

CSA/UL:
KurzschluBfestigkeit:

Anfahrméglichkeiten

Die angegebenen Daten beziehen sich auf Betdtigung in StoRelrichtung. Bei
seitlicher Betdtiqung kann sich die Lebensdauer des Schalters verringern.

Bemerkungen
Die Gleitstellen sind von

.

PBT, glasfaserverstarkt
PC, schwarz
Rolle (St)

-30°C bis +80°C
1 Offner, 1 Schlieper (Zb)

3x10° Schaltspiele

max. 100/min

von oben 2xM4, von vorn 2xM3

4 Schraubanschllisse (M3.5)

Eindrahtig 0.5-1.5mm? / Litze mit Aderendhilse 0.5-1.5mm?
Rechteck 8.5x3.5mm

ca. 0,02 kg

U,= 250 v AC

lihe= 10A

gem. |EC 60947-5-1

AC 15,A300 240V/3A, 120V/6A / DC 13,Q300 250V/0.27A, 125V/0.55A
gem. EN 60947-1; EN 60947-5-1

P30 nach EN 60529; DIN VDE 0470 T1

1T0A 300V AC, A300

Schmelzsicherung 6A gL/gG, IEC/EN 60947-5-1, Anhang K

Zeit zu Zeit etwas nachzudlen.

Diese Kopie wird bei technischen Anderungen nicht berichtigt oder zurickgezogen




