FICHA DE DADOS DE SEGURANCA HUNTSMVAN

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

ARALDITE® 2013-1 RESIN

Versao Data de revisao: Namero SDS: Data de ultima emissédo: 07.11.2017
1.3 05.06.2018 400001009962 Data da primeira emissao: 27.05.2016

Enriching lives through innovation

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial . ARALDITE® 2013-1 RESIN

1.2 Utilizac¢Bes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizag6es
desaconselhadas

Utilizag8o da substancia ou . Constituintes epoxicos
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia : Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA
Direcgéo . Everslaan 45
3078 Everberg
Bélgica
Telefone © +41 61299 2041
Telefax : +41 61 299 20 40
Endereco de correio . Global_Product_ EHS AdMat@huntsman.com

electrénico da pessoa
responséavel por SDS

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Ndmero de telefone de . Tel: 808 250 143
emergéncia EUROPE: +32 35 75 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura
Classificacdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Irritagéo cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritagé@o cutanea.

lirritac&o ocular, Categoria 2 H319: Provoca irritacdo ocular grave.

Sensibilizacdo da pele, Categoria 1 H317: Pode provocar uma reacgao alérgica
cutanea.

Toxicidade crénica para o ambiente H411: Téxico para 0s organismos aquaticos com

aquatico, Categoria 2 efeitos duradouros.
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2.2 Elementos do rétulo

Ré6tulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal

Adverténcias de perigo

Recomendagfes de
prudéncia

Atencgéo

H315 Provoca irritagdo cuténea.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica
cutanea.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com
efeitos duradouros.

Prevencéo:

P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/
névoas/ vapores/ aerossois.

P264 Lavar a pele cuidadosamente apos
manuseamento.

pP273 Evitar a libertacdo para o ambiente.

P280 Usar luvas de protecgéo/ proteccdo ocular/
proteccao facial.

Resposta:

P333 + P313 Em caso de irritacéo ou erupcao cutanea:
consulte um médico.

P391 Recolher o produto derramado.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura nao contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e
téxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vVPvB) a niveis de 0.1% ou superior.

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

Nome Quimico No. CAS Classificacéo Concent
mo- ((j:EI g ragdo
0. de Index o
Numero de registo B,
Formaldehyde, oligomeric 9003-36-5 Skin Irrit. 2; H315 >=30 -
reaction products with 1-chloro- | 500-006-8 Skin Sens. 1; H317 <50
2,3-epoxypropane and phenol 01-2119454392-40 Aquatic Chronic 2;
SDS_PT-AM — — 400001009962 2/29
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H411
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1- | 1675-54-3 Skin Irrit. 2; H315 >=10 -
phenyleneoxymethylene)]bisoxir | 216-823-5 Eye Irrit. 2; H319 <20
ane 603-073-00-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2;
H411
Oxirane, mono[(C12-14- 68609-97-2 Skin Irrit. 2; H315 >=1-<
alkyloxy)methyl] derivs. 271-846-8 Skin Sens. 1; H317 10
603-103-00-4
01-2119485289-22

Para a explicagdo das abreviaturas ver secao 16.

Tanto o 25068-38-6 quanto 0 1675-54-3 podem ser usados para descrever a resina epéxi que é
produzida através da reacao do bisfenol A e da epicloridrina.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descri¢do das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo geral . Afastar da area perigosa.
Mostrar esta ficha de seguranga ao médico de servico.
N&o deixar a vitima sozinha.

Em caso de inalagéo . Se estiver inconsciente, poér a pessoa na posi¢ao de
recuperacgao ou obter uma opinido médica.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Em caso de contacto com a . Se airritacdo da pele persistir, chamar o médico.
pele Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com agua.
Se estiver em contacto com a roupa, retirar a roupa.

Se entrar em contacto com . Lavar imediatamente os olhos com bastante agua.
os olhos Retirar as lentes de contacto.
Proteger o olho ndo afectado.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irrita¢é@o dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestéo . Manter o aparelho respiratério livre.
Na&o dar leite nem bebidas alcodlicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
N&o conhecidos.

4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Tratar de acordo com 0s sintomas.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extin¢éo

Meios adequados de . Usar meios de extingdo que sejam apropriados as
extingéo circunstancias locais e ao ambiente envolvente.
Meios inadequados de . Jacto de agua de grande volume

extingao

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Na&o deixar entrar a 4gua utilizada para apagar o incéndio nos
combate a incéndios esgotos e nos cursos de agua.

Produtos de combustéo : Desconhecem-se produtos de combustéo perigosos
perigosos

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Usar equipamento de respiracdo autbnomo para combate a
protecdo a utilizar pelo incéndios, se necessério.

pessoal de combate a

incéndio

Métodos especificos de . Na&o existem dados disponiveis sobre este produto

extingao propriamente dito.

Informacdes adicionais . Recolher a agua de combate a fogo contaminada

separadamente. Nao deve entrar no sistema de
esgotos.Residuos de combustdo e 4gua de combate a fogo
contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas
da autoridade responsavel local.

SECCAO 6: Medidas atomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia
Precaucdes individuais : Usar equipamento de protecdo individual.

6.2 Precaucgdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel . Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

ambiental Prevenir dispersdo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo:
areia, diatomite, aglutinante acido, aglutinante universal,
serradura).

Manter em recipientes fechados adequados, para eliminacéo.
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6.4 Remissé&o para outras seccdes

Consulte a secdo 1 para contatos de emergéncia., Para a protecdo individual ver a seccéo 8.,
Para considerac¢@es de eliminag&o consulte a sec¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro

Informacao para um . N&o respirar 0s vapores ou aerossois.
manuseamento seguro Evitar a exposicao - obter instru¢des especificas antes da
utilizagéo.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Para a prote¢&o individual ver a sec¢ao 8.

Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de
aplicacéo.

Eliminar agua de lavagem de acordo com o regulamento local
e nacional.

As pessoas suscetiveis aos problemas de sensibilizagédo da
pele ou asma, alergias, doencas respiratérias crénicas ou
recorrentes ndo devem trabalhar nos processos utilizando
esta mistura.

Orientacdo para prevencao : Medidas usuais de proteccado preventiva contra incéndio.
de Fogo e Exploséo

Medidas de higiene : N&o comer nem beber durante a utilizagdo. N&o fumar
durante a utilizag&do. Lavar as maos antes dos intervalos e no
final do dia de trabalho.

7.2 CondicOes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de : Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco

armazenagem e recipientes e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser
cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos
para evitar a dispersdo. As instalacdes eléctricas / material de
trabalho devem obdecer com as normas tecnoldgicas de

segurancga.
Recomendacbes para . Afastar dos oxidantes e dos acidos fortes ou das substancias
armazenagem conjunta alcalinas.
Temperatura recomendada : 2-40°C
de armazenagem
Outras informacdes sobre a . N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com
estabilidade de as instrucoes.

armazenamento

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
UtilizagBes especificas : Dados néo disponiveis
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/ Protecdo individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parédmetros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
N&o aplicavel
mica 12001-26-2 | VLE-MP (Fragdo | 3 mg/m3 PT OEL
respiravel)
Informactes pneumoconiose
adicionais
Titanium dioxide 13463-67-7 | VLE-MP | 10 mg/m3 | PT OEL
Informagtes Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem., irritagéo do trato
adicionais respiratério inferior
sulfato de bario, 7727-43-7 VLE-MP (Fracdo | 5mg/m3 PT OEL
inalavel)
Informactes O valor aplica-se a particulas sem amianto e contendo menos de 1 % de
adicionais silica cristalina, pneumoconiose
Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006:
Nome da substancia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos para | Valor
exposicao a saude
resina epoxi a base de | Trapalhadores | Dérmico Agudo - efeitos locais | 0,0083
bisfenol F mg/cm?2
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 104,15 mg/kg
sistémicos
Trabalhadores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | 29 39 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | g2 5 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalagéo Longo prazo - efeitos | g 7 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | g 25 mg/kg
sistémicos
produto de reacg&o: Trabalhadores | Dérmico Efeitos sistémicos, 8,33 mg/kg
bisfenol-A- _ Exposicéo de curto bw/dia
epicloridrina; resinas prazo
epoxidicas (peso
molecular médio <
700)
Trabalhadores | Inalagéo Efeitos sistémicos, 12,25 mg/m3
Exposicéo de curto
prazo
Trabalhadores | Dérmico Efeitos sistémicos, 8,33 mg/kg
Exposicéo de longo | pw/dia
prazo
Trabalhadores | Inalagéo Efeitos sistémicos, 12,25 mg/m3
Exposicao de longo
prazo
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Consumidores | Dérmico Efeitos sistémicos, 3,571 mglkg
Exposi¢éo de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Oral Efeitos sistémicos, 0,75 mg/kg
Exposicéo de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos sistémicos, 3,571 mg/kg
Exposicéo de longo bw/dia
prazo
Consumidores | Oral Efeitos sistémicos, 0,75 mg/kg
Exposicao de longo bw/dia
prazo
glicidileter de alcoois | Trapalhadores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 3,6 mg/m3
C12-C14 sistémicos
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 1 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacio Longo prazo - efeitos | g g7 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | g 5 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | g 5 mg/kg
sistémicos
2,2-[(1- | Trabalhadores | Dérmico Efeitos sistémicos, | 8,33 mg/kg
methylethylidene)bis(4, Exposicéo de curto bw/dia
1- prazo
phenyleneoxymethylen
e)]bisoxirane
Trabalhadores |Inalagéo Efeitos sistémicos, 12,25 mg/m3
Exposicado de curto
prazo
Trabalhadores | Dérmico Efeitos sistémicos, 8,33 mg/kg
Exposicédo de longo bw/dia
prazo
Trabalhadores |Inalagéo Efeitos sistémicos, 12,25 mg/m3
Exposicao de longo
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos sistémicos, 3,571 mglkg
Exposicao de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Oral Efeitos sistémicos, 0,75 mg/kg
Exposicéo de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos sistémicos, 3,571 mgl/kg
Exposicédo de longo bw/dia
prazo
Consumidores | Oral Efeitos sistémicos, 0,75 mg/kg
Exposicédo de longo bw/dia
prazo
Titanium dioxide Trabalhadores |Inalacéo Longo prazo - efeitos | 10 mg/m3
locais
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | 7gg mg/kg
sistémicos bw/dia
SDS_PT-AM — — 400001009962 7129
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sulfato de bario, Trabalhadores | Inalagdo Longo prazo - efeitos | 10 mg/m3
sistémicos
Trabalhadores |Inalacéo Longo prazo - efeitos | 19 mg/m3
locais
Utilizacdo pelo |Inalacéo Longo prazo - efeitos | 19 mg/m3
consumidor sistémicos
Utilizacdo pelo |Oral Longo prazo - efeitos | 13000 mg/kg
consumidor sistémicos
Formaldehyde, Trabalhadores | Dérmico Agudo - efeitos locais |0,0083
oligomeric reaction mg/cm2
products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and
phenol
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 104,15 mg/kg
sistémicos
Trabalhadores |Inalagéo Longo prazo - efeitos 29,39 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | g2 5 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacéo Longo prazo - efeitos | g 7 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | g 25 mg/kg
sistémicos
Oxirane, mono[(C12- | Tyapalhadores Inalacdo Longo prazo - efeitos | 3,6 mg/m3
14-alkyloxy)methyl] sistémicos
derivs.
Trabalhadores | Dérmico Longo prazo - efeitos | 1 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Inalacédo Longo prazo - efeitos | g g7 mg/m3
sistémicos
Consumidores | Dérmico Longo prazo - efeitos | g 5 mg/kg
sistémicos
Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | g 5 mg/kg
sistémicos
Concentracdao previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.
¢
1907/2006:
Nome da substancia Compartimento Ambiental Valor
resina epoxi a base de bisfenol F Agua doce 0,003 mg/l
Observacdes: Fatores da avaliagédo
Agua do mar 0,0003 mg/l
Fatores da avaliagédo
Utilizacaol/libertacdo intermitente 0,0254 mg/l
Fatores da avaliagédo
Sedimento de agua doce 0,294 mg/kg
Método de equilibrio
Sedimento marinho 0,0294 mg/kg
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Método de equilibrio

Solos 0,237 mg/kg
Método de equilibrio
Estacéo de Patamento de esgoto 10 mgl/l
Fatores da avaliacédo
produto de reacc&o: bisfenol-A- | Agua doce 0,006 mg/!
epicloridrina; resinas epoxidicas
(peso molecular médio < 700)
Fatores da avaliagédo
Agua do mar 0,0006 mgl/l
Fatores da avaliagédo
Agua doce - intermitente 0,018 mg/l
Fatores da avaliagédo
Sedimento de agua doce 0,996 mg/kg

Método de equilibrio

Sedimento marinho

0,0996 mg/kg

Método de equilibrio

Solos 0,196 mg/kg
Método de equilibrio
Estacdo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Fatores da avaliagédo
Intoxicagdo secundaria 11 mg/kg
glicidileter de alcoois C12-C14 Agua doce 0,007 mgl/l
Agua do mar 0,001 mg/l
Agua doce - intermitente 0,072 mg/l
Estacdo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Sedimento de 4gua doce 307,16 mg/kg
Sedimento marinho 30,72 mg/kg
2,2[(1-methylethylidene)bis(4,1- | agua doce 0,006 mg/l
phenyleneoxymethylene)]bisoxira
ne
Fatores da avaliagédo
Agua do mar 0,0006 mg/l
Fatores da avaliagédo
Agua doce - intermitente 0,018 mg/l
Fatores da avaliacédo
Sedimento de agua doce 0,996 mg/kg
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Método de equilibrio

Sedimento marinho

0,0996 mg/kg

Método de equilibrio

Solos 0,196 mg/kg
Método de equilibrio
Estacéo de Patamento de esgoto 10 mgl/!
Fatores da avaliagédo
Intoxicagéo secundaria 11 mg/kg
Titanium dioxide Agua do mar 0,0184 mg/l
Fatores da avaliagédo
Sedimento de agua doce 1000 mg/kg
Fatores da avaliagédo
Agua doce 0,184 mgl/l
Fatores da avaliagédo
Sedimento marinho 100 mg/kg
Fatores da avaliagédo
Solos 100 mg/kg
Fatores da avaliagédo
Estacédo de Patamento de esgoto 100 mg/l
Fatores da avaliagédo
Agua doce - intermitente 0,193 mg/|
Fatores da avaliagédo
sulfato de bario, Agua doce 115 pgll
Estacéo de Patamento de esgoto 62,2 mgll
Fatores da avaliagédo
Sedimento de agua doce 600,4 mg/kg
Fatores da avaliagédo
Solos 207,7 mg/kg
Fatores da avaliagédo
Formaldehyde, oligomeric Agua doce 0,003 mg/l
reaction products with 1-chloro-
2,3-epoxypropane and phenol
Fatores da avaliagédo
Agua do mar 0,0003 mg/l
Fatores da avaliagédo
Utilizacao/libertacédo intermitente 0,0254 mg/l
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Fatores da avaliacédo
Sedimento de agua doce 0,294 mg/kg
Método de equilibrio
Sedimento marinho 0,0294 mg/kg
Método de equilibrio
Solos 0,237 mg/kg
Método de equilibrio
Estacéo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Fatores da avaliagédo
Oxirane, mono[(C12-14- Agua doce 0,007 mg/l
alkyloxy)methyl] derivs.
Agua do mar 0,001 mg/|
Agua doce - intermitente 0,072 mg/l
Estacéo de Patamento de esgoto 10 mg/l
Sedimento de agua doce 307,16 mg/kg
Sedimento marinho 30,72 mg/kg
Siloxanes and Silicones, di-Me, | sedimento de agua doce > 100 mg/kg
reaction products with silica
Fatores da avaliagédo
Solos 23 mglkg
Fatores da avaliagédo

8.2 Controlo da exposicao

Protecéo individual

Protecéo dos olhos Garrafa para lavagem dos olhos com agua pura
Oculos de segurancga bem ajustados
Utilizar mascara facial e equipamento de protec¢do em caso

de problemas anormais de processamento.

Proteccédo das maos

Material . borracha butilica

Material . Laminado de etil vinil alcool (EVAL)
Pausa através do tempo : >8h

Material : Borracha de neopreno

Material . Borracha de nitrilo

Pausa através do tempo : 10 - 480 min

Observacdes . A adequacgédo para um lugar de trabalho especifico deve ser
discutida com os produtores das luvas de protec¢do. Tomar
atencdo a informacao dada pelo produtor relativa a
permeabilidade e ao tempo de afloramento, e as condi¢cbes
especiais de trabalho (tensdo mecénica, duracdo do
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contacto).

Protecdo do corpo e da pele

Protecgéo respiratéria

Filtro tipo

Roupas impermeaveis

Escolher uma protec¢éo para o corpo conforme a quantidade

e a concentracdo das substancias perigosas no lugar de
trabalho.

Utilize proteccéo respiratoria, a menos que haja ventilagao
local adequada ou que a avaliagdo de exposi¢cdo demonstre
que a exposicao estd de acordo com as directrizes de
exposicdo recomendadas.

Tipo de Filtro recomendado:

Combinado sob a forma de particulados e vapor organico

Filtro tipo A-P

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacg6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Cor
Odor

Limiar olfativo

pH

Ponto de congelacéo

Ponto de fuséo
Ponto de ebulicdo

Ponto de inflamacéo

Taxa de evaporagdo

Inflamabilidade (sdlido, gas)

Velocidade de combustao

Limite superior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
superior

pasta
cinzento
suave

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

6 (25 °C)
Concentragéo: 500 g/l

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.
> 200 °C

180 °C
Método: Pensky-Martens vaso fechado, camara fechada

Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.
Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.
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Limite inferior de explosao /
Limite de inflamabilidade
inferior

Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor

Densidade relativa

Densidade

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade
Solubilidade noutros

dissolventes

Coeficiente de particdo: n-
octanol/agua

Temperatura de auto-ignicao
Temperatura de
decomposicao

Viscosidade
Viscosidade, dindmico

Propriedades explosivas

Propriedades comburentes

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.
< 0,001 hPa (20 °C)

Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

1,4 g/cm3 (25 °C)
practicamente insoltuvel (20 °C)
N&o existem dados disponiveis sobre este produto

propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

>200°C

380 000 - 720 000 mPa,s (25 °C)

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

9.2 Outras informacdes

Dados néo disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Nenhuma reaccéo perigosa nas condi¢cdes normais de utilizacao.

10.2 Estabilidade quimica
Estavel em condi¢gbes normais.

10.3 Possibilidade de reacdes perigosas
Reacbes perigosas Sem perigos que devam ser especialmente mencionados.
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10.4 Condic¢bes a evitar
Condicdes a evitar : N&o conhecidos.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar : N&o conhecidos.

10.6 Produtos de decomposicédo perigosos

Oxidos de carbono
A combustéo provoca fumos téxicos e perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicol6gica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana, macho e fémea): > 5 000 mg/kg

oral Método: Directrizes do Teste OECD 401

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:

Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana, fémea): > 2 000 mg/kg

oral Método: Directrizes do Teste OECD 420
Avaliacdo: A substancia ou mistura ndo tem toxicidade oral
aguda

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana, macho): cerca de. 26,8 g/kg
oral Método: Outras linhas guias

Componentes:

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:

Toxicidade aguda por via : CLO (Ratazana): > 0,15 mg/l

inalatéria Duracéo da exposicéo: 7 h
Atmosfera de ensaio: vapor
Método: Outras linhas guias

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Toxicidade aguda por via : DL50 (Ratazana, macho e fémea): > 2 000 mg/kg
cutanea Método: Directrizes do Teste OECD 402
Avaliacéo: A substancia ou mistura ndo tem toxicidade aguda
por via dérmica

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
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Toxicidade aguda por via . DL50 (Ratazana, macho e fémea): > 2 000 mg/kg
cutanea Método: Directrizes do Teste OECD 402

Avaliacdo: A substancia ou mistura nao tem toxicidade aguda
por via dérmica

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:

Toxicidade aguda por via . (Coelho, macho): > 4 000 mg/kg, 4,5 mi/kg

cuténea Avaliacdo: A substancia ou mistura ndo tem toxicidade aguda
por via dérmica

Toxicidade aguda (outras . Dados néo disponiveis
vias de administragao)

Corrosaolirritagdo cuténea

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Espécie: Coelho

Método: Directrizes do Teste OECD 404

Resultado: Irritante para a pele.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Espécie: Coelho

Avaliacdo: Irritante suave para a pele

Método: Directrizes do Teste OECD 404

Resultado: Irritante para a pele.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Espécie: Coelho

Duracéo da exposicéo: 24 h

Método: Toxicidade aguda por via cutanea
Resultado: Irritante para a pele.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Espécie: Coelho

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Resultado: N&o irrita os olhos

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Espécie: Coelho

Avaliacao: Irritante suave para os olhos

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Resultado: Irritante para os olhos.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Espécie: Coelho

Avaliacdo: N&o irrita os olhos

Método: Directrizes do Teste OECD 405
Resultado: irritacdo ligeira
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Sensibilizagdo respiratdria ou cutanea

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Vias de exposicao: Pele

Espécie: Rato

Método: Directrizes do Teste OECD 429

Resultado: Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Vias de exposicao: Pele

Espécie: Rato

Avaliacdo: Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.
Método: Directrizes do Teste OECD 429

Resultado: Provoca sensibilizag&o.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:

Tipo de Teste: Buehler Test

Vias de exposicao: Pele

Espécie: Porquinho da india

Método: OPPTS 870.2600

Resultado: Pode causar sensibilizacdo em contacto com a pele.

Avaliacao: Dados néo disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Genotoxicidade in vitro . Activacdo metabdlica: com ou sem activacdo metabdlica
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: positivo

. Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabdlica
Método: Directrizes do Teste OECD 473
Resultado: positivo

. Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabolica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: positivo

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:

Genotoxicidade in vitro . Activacao metabdlica: com ou sem activacdo metabolica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: positivo

Concentracédo: 0 - 5000 ug/plate
Activacdo metabdlica: com ou sem activacao metabdlica
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Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: positivo

Oxirane, mono[(C12-14- aIkonxy)methyI] derivs.:
Genotoxicidade in vitro . Tipo de Teste: Teste de Ames
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Activagdo metabdlica: com ou sem activagdo metabdlica
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: positivo

. Tipo de Teste: No teste de mutacéo genética de células de
mamiferos in vitro
Sistema de teste: Célular ovarianas de hamster chinés
Concentragéo: 0,5 - 5.000 pg/mL
Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabolica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reactlon products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Genotoxicidade in vivo . Tipo de célula: Somética

Via de aplica¢éo: Oral

Duracao da exposicéo: 48 h

Dose: 2000 mg/kg

Método: Directrizes do Teste OECD 474

Resultado: negativo

Tipo de célula: Somatica

Via de aplicacéo: Oral

Dose: 2000 mg/kg

Método: Directrizes do Teste OECD 486
Resultado: negativo

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Genotoxicidade in vivo . Tipo de célula: Germes
Via de aplicacéo: Oral
Método: Directrizes do Teste OECD 478
Resultado: negativo

Tipo de célula: Somatica
Via de aplicacéo: Oral
Dose: 0 - 5000 mg/kg
Método: OPPTS 870.5395
Resultado: negativo

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Genotoxicidade in vivo . Tipo de Teste: Teste do micronucleo in vivo
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Testes de espécies: Rato (macho e fémea)
Tipo de célula: Medula ossosa

Via de aplicagdo: Injeccao intraperitoneal
Duracao da exposicdo: 24 hr, 48 hr, and 72 hr
Método: Directrizes do Teste OECD 474
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Componentes:
2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Espécie: Ratazana, macho e fémea

Via de aplicagéo: Oral

Duracado da exposi¢édo: 24 més (meses)

Dose: 15 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 7 dias / semana

Método: Directrizes do Teste OECD 453

Resultado: negativo

Espécie: Rato, macho

Via de aplicagdo: Dérmico

Duracao da exposi¢éo: 24 més (meses)
Dose: 0.1 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 3 dias / semana
Método: Directrizes do Teste OECD 453
Resultado: negativo

Espécie: Ratazana, fémea

Via de aplicagcao: Dérmico

Duracéo da exposicéo: 24 més (meses)
Dose: 1 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 5 dias / semana
Método: Directrizes do Teste OECD 453
Resultado: negativo

Carcinogenicidade - : Dados néo disponiveis
Avaliacéo

Toxicidade reprodutiva

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Efeitos na fertilidade . Espécie: Ratazana, macho e fémea
Via de aplicacéo: Oral
Método: Directrizes do Teste OECD 416
Resultado: Ndo se verificaram efeitos sobre a fertilidade e o
desenvolvimento embrionario prematuro.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Tipo de Teste: Estudo de duas geragfes
Espécie: Ratazana, macho e fémea
Via de aplicacéo: Oral
Dose: >750 Miligrama por quilograma
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Toxicidade geral dos pais: Nivel de efeito-ndo-observado: 540
mg/kg peso corporal

Toxicidade geral F1: Nivel de efeito-ndo-observado: 540
mg/kg peso corporal

Sintomas: Sem efeitos colaterais.

Método: Directrizes do Teste OECD 416

Resultado: Ndo se verificaram efeitos sobre a fertilidade e o
desenvolvimento embrionario prematuro.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Espécie: Ratazana, macho e fémea
Via de aplicagdo: Dérmico
Duracéo do respetivo tratamento: 13 Weeks
Frequéncia do tratamento: 5 dias / semana
Toxicidade geral dos pais: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 100 mg/kg peso corporal
Método: Directrizes do Teste OECD 411

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reactlon products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:

Efeitos sobre o . Espécie: Coelho, fémea

desenvolvimento do feto Via de aplicagdo: Dérmico
Toxicidade geral em mé&es: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 30 mg/kg peso corporal
Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Espécie: Coelho, fémea
Via de aplicagdo: Dérmico
Toxicidade geral em maes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 30 mg/kg peso corporal
Método: Outras linhas guias
Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Espécie: Coelho, fémea

Via de aplica¢éo: Oral

Toxicidade geral em mé&es: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 60 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Espécie: Ratazana, fémea

Via de aplicacéo: Oral

Toxicidade geral em méaes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 180 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Espécie: Ratazana, fémea
Via de aplicagdo: Dérmico
Duracéo do respetivo tratamento: 6 h
Toxicidade geral em méaes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 200 mg/kg peso corporal
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Efeitos toxicos no desenvolvimento: Nenhum nivel observado
de efeito prejudicial: 200 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Toxicidade reprodutiva - : Dados néo disponiveis
Avaliacéo

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao Unica
Dados néo disponiveis

Toxicidade para érgdos-alvo especificos (STOT) - exposi¢ao repetida
Dados néo disponiveis

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOAEL: 250 mg/kg

Via de aplicagéo: Ingestéo

Duracgéo da exposicédo: 13 WeeksNimero de exposicdes: 7 d

Método: Toxicidade subcronica

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOAEL: 50 mg/kg

Via de aplicagdo: Ingestao

Duracgéo da exposicédo: 14 WeeksNimero de exposicdes: 7 d
Método: Toxicidade subcronica

Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOEL: 10 mg/kg

Via de aplicagdo: Contacto com a pele

Duracao da exposi¢do: 13 WeeksNumero de exposi¢des: 5 d
Método: Toxicidade subcrénica

Espécie: Rato, macho

NOAEL: 100 mg/kg

Via de aplicagéo: Contacto com a pele

Duracgédo da exposicédo: 13 WeeksNimero de exposicdes: 3 d
Método: Toxicidade subcrénica

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:

Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOEL: 1 mg/kg

LOAEL: 10 mg/kg

Via de aplicacédo: Contacto com a pele

Duracao da exposicao: 13 WeeksNumero de exposicdes: 5 days/week for 13 weeks
Método: Directrizes do Teste OECD 411

Toxicidade por dose repetida : Dados nao disponiveis
- Avaliacéo
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Toxicidade por aspiracéo
Dados néo disponiveis

Experiéncia com a exposi¢cdo do homem

Informag0es gerais: Dados néo disponiveis
Inalagéo: Dados néo disponiveis
Contacto com a pele: Dados néo disponiveis

Contacto com os olhos: Dados nao disponiveis

Ingestao: Dados néo disponiveis

Toxicologia, Metabolismo, Distribuicdo
Dados néo disponiveis

Efeitos neuroldgicos
Dados néo disponiveis

Informacdes adicionais

Ingestéo: Dados néo disponiveis

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade
Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Toxicidade em peixes : CL50 (Peixe): 2,54 mg/|

Duracao da exposicdo: 96 h

Método: Método de célculo

Toxicidade em déafnias e : CES5O0 (Daphnia magna): 2,55 mg/I

outros invertebrados Duragéo da exposi¢éo: 48 h

aquéticos Método: Método de célculo

Toxicidade em algas : CES50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 1,8 mg/l

Duracéo da exposi¢éo: 72 h
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Factor-M (Toxicidade aguda

para o ambiente aquatico)

Toxicidade para os micro-
organismos

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquaticos (Toxicidade
cronica)

Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce
Método: OECD TG 201

1

CI50 (lamas activadas): > 100 mg/I
Duracao da exposi¢éo: 3 h

Tipo de Teste: Ensaio estéatico
Substancia teste: Agua doce

NOEC: 0,3 mg/l

Duracéo da exposigéo: 21 d

Espécie: Daphnia magna

Tipo de Teste: Ensaio semiestatico

Substancia teste: Agua doce

Método: OECD TG 211

Observagtes: As informacdes dadas estdo baseadas nos
dados obtidos das substancias similares.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1- phenyleneoxymethylene)]b|SOX|rane

Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aguaticos

Toxicidade em algas

Toxicidade para os micro-
organismos

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos (Toxicidade
cronica)

CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): 1,5 mg/l
Duracao da exposi¢cdo: 96 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 203

CE50 (Daphnia magna): 2,7 mg/l
Duracéo da exposigéo: 48 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce

CES5O (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 9,4 mg/I
Duracao da exposi¢do: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Substancia teste: Agua doce

Método: EPA-660/3-75-009

CI50 (lamas activadas): > 100 mg/|
Duracéo da exposicéo: 3 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce

NOEC: 0,3 mg/l

Duracao da exposicao: 21 d
Espécie: Daphnia magna

Tipo de Teste: Ensaio semiestatico
Substancia teste: Agua doce
Método: OECD TG 211

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:

Toxicidade em peixes

LL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): > 100 mg/l
Duracao da exposicéo: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio semiestatico
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Método: Directrizes do Teste OECD 203

Toxicidade em dafnias e . EL50 (Daphnia magna): 7,2 mg/l
outros invertebrados Duracao da exposicéo: 48 h
aquaticos Tipo de Teste: Ensaio estatico

Método: OECD TG 202

Toxicidade em algas . CI50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 843,75 mg/l
Duracao da exposi¢do: 72 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Método: OECD TG 201

Toxicidade para 0os micro- . CI50 (lamas activadas): > 100 mg/I
organismos Duracéo da exposicéo: 3 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Método: OECD TG 209

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:

Biodegradabilidade . Material usado na inoculagdo: lamas activadas
Concentragéo: 3 mg/l
Resultado: Nao biodegradavel.
Biodegradabilidade: cerca de. 0 %
Duracéo da exposigéo: 28 d
Método: Directiva 92/32/EEG, Anexo V, C.4.E.

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1- phenyleneoxymethylene)]blsoxwane

Biodegradabilidade . Material usado na inoculacdo: O esgoto (efluente de STP
(ETAR))
Concentracdo: 20 mg/l
Resultado: Nao rapidamente biodegradavel.
Biodegradabilidade: 5 %
Duracao da exposi¢éo: 28 d
Método: Directrizes do Teste OECD 301F

Estabilidade na agua . Periodo de semivida de degradac¢éo (DT50): 4,83 d (25 °C)
pH: 4
Método: OECD TG 111
Observagfes: Agua doce

Periodo de semivida de degradagéo (DT50): 7,1 d (25 °C)
pH: 9

Método: OECD TG 111

Observacgfes: Agua doce

Periodo de semivida de degradacéo (DT50): 3,58 d (25 °C)
pH: 7

Método: OECD TG 111

Observacgfes: Agua doce

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Biodegradabilidade . Tipo de Teste: aerébio
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Material usado na inoculacao: lamas activadas
Concentracdo: 100 mg/l

Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Biodegradabilidade: 87 %

Duracao da exposi¢éo: 28 d

Método: Directrizes do Teste OECD 301F

12.3 Potencial de bioacumulacao

Componentes:
Formaldehyde, oligomeric reactlon products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Bioacumulacéo . Espécie: Peixe

Factor de bioconcentracéo (BCF): 150

Observacgfes: Ndo se bioacumula.

Coeficiente de particéo: n- . log Pow: 2,7 - 3,6
octanol/agua Método: OECD TG 117

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4, 1 phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Bioacumulacéo . Factor de bioconcentragéo (BCF): 31
Observacgfes: N&o se bioacumula.

Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 3,242 (25 °C)
octanol/agua pH: 7,1
Método: OECD TG 117

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:
Coeficiente de particdo: n- . log Pow: 3,77 (20 °C)
octanol/agua Método: Directrizes do Teste OECD 107

12.4 Mobilidade no solo

Componentes:

Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol:
Distribui¢do por : Koc: 4460

compartimentos ambientais Método: Directrizes do Teste OECD 121

2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane:
Distribuic&o por : Koc: 445
compartimentos ambientais

12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacéo . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%

ou superior..
12.6 Outros efeitos adversos
Produto:
Informacgdes ecoldgicas : Um perigo para o ambiente ndo pode ser excluido no caso
adicionais dum manejo ou duma destruicdo ndo professional.
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Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de
agua e no solo.
N&o contaminar fontes, po¢os ou cursos de dgua com o
produto ou recipientes usados.
Enviar para uma indudstria licenciada de geréncia dos
residuos.

Esvaziar o conteddo remanescente.
Eliminar como produto N&o utilizado.
Na&o reutilizar os recipientes vazios.

Embalagens contaminadas

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

UN 3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

Instrucbes de embalagem
(aeronave de carga)
Instrucbes de embalagem
(aeronave de passageiro)

IMDG

14.1 Namero ONU

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

9

1
Miscellaneous
964

964

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY

RESIN)
14.3 Classes de perigo 9
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem 1l
Etiquetas © 9
EmS Cadigo . F-A, S-F
14.5 Perigos para o ambiente
Poluente marinho . sim
ADR
14.1 Numero ONU UN 3082
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14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

14.5 Perigos para o ambiente
: sim

Perigoso para o Ambiente

RID

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

14.5 Perigos para o ambiente
© sim

Perigoso para o Ambiente

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

9

1
9

UN 3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(BISPHENOL A EPOXY RESIN, BISPHENOL F EPOXY
RESIN)

9

1l
9

Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Conven¢do MARPOL e o Codigo
IBC

N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentag&o

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada
preocupac¢do candidatas a autorizagao (artigo 59).

Este produto ndo contém
substancias de grande preocupac¢éo
(Regulamento (CE) No. 1907/2006
(REACH), artigo 57).

REACH - Lista das substancias sujeitas a autoriza¢do N&o aplicavel
(Anexo XIV)

REACH - Lista das substéncias sujeitas a autorizacao -
Future sunset date

Nao aplicavel

Outro regulamentacéo:

Tenha a atencédo a Directiva 94/33/EC relativa a protec¢éo de jovens no trabalho ou
regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicavel.

Os componentes deste produto estdo relatados nos seguintes inventarios:

DSL Este produto contem um ou alguns componentes
classificados na lista canadiana NDSL.
AICS No inventério, ou de acordo com o inventario
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NZloC . No inventario, ou de acordo com o inventario
ENCS : No inventario, ou de acordo com o inventario
KECI : N&o em conformidade com o inventario
PICCS : N&o em conformidade com o inventario
IECSC . Isencéo de volume baixo
TCSI : No inventario, ou de acordo com o inventario
TSCA : No inventario, ou de acordo com o inventario
Inventarios

AICS (Austrdlia), DSL (Canada), IECSC (China), ENCS (Japao), KECI (Coreia), NZIOC (Nova
Zelandia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos da América (EUA))

15.2 Avaliacdo da seguranga quimica

As Avaliagdes da Seguranca Quimica para todas as substancias deste produto estdo completas
ou néo se aplicam.

SECCAO 16: Outras informacdes

Texto completo das Demonstragdes -H

H315 . Provoca irritacdo cutanea.

H317 . Pode provocar uma reacc¢éo alérgica cutanea.

H319 . Provoca irritacdo ocular grave.

H411 : Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Texto completo das outras siglas

Aquatic Chronic . Toxicidade crénica para 0 ambiente aquético

Eye Irrit. . lirritacéo ocular

Skin Irrit. . Irritac8@o cutanea

Skin Sens. . Sensibilizacdo da pele

PT OEL . Seguranca e Saude no Trabalho - Valores limite de exposigdo
profissional a agentes quimicos

PT OEL / VLE-MP : Valor limite de exposi¢cdo-media ponderada

Informacdes adicionais

Outras informactes : Ainformac&o fornecida nesta ficha de seguranca é a mais
correta disponivel na data da sua publicacdo. A informacao
prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio,
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processamento, armazenamento, transporte e eliminagao
com seguranca e ndo deve ser considerada garantia ou
especificacdo de qualidade. A informacéo refere-se apenas
ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no
texto, pode nédo ser vélida se o mesmo produto for utilizado
em qualquer combinacdo com outros produtos ou processos.
Esta folha de dados de seguranca s6 contem uma informacgéo
relativa a seguranca e nédo substitui alguma outra informacao
sobre o produto ou uma especificagdo do produto.

Fontes dos principais dados : As informacg@es foram tiradas de trabalhos de referéncia e da
utilizados na elaboragéo da literatura., Informacéo derivada das experiéncias praticas.
ficha

Classificag8o da mistura: Procedimento de classificacéo:
Skin Irrit. 2 H315 Método de calculo

Eye Irrit. 2 H319 Método de calculo

Skin Sens. 1 H317 Método de calculo

Aquatic Chronic 2 H411 Método de célculo

Embora a informacéo e as recomendacdes constantes desta publicacdo se baseiem na nossa
experiéncia geral e sejam prestadas de boa fé de acordo com 0s nossos melhores conhecimentos
actuais, NADA NO PRESENTE DOCUMENTO DEVERA SER INTERPRETADO COMO UMA
GARANTIA, RESPONSABILIDADE OU DECLARACAO, EXPRESSA, IMPLICITA OU OUTRA.

EM TODO O CASO, E DA RESPONSABILIDADE DO UTENTE DETERMINAR E VERIFICAR A
EXACTIDAO, A SUFICIENCIA E A APLICABILIDADE DE TAIS INFORMAGCOES E
RECOMENDACOES, ASSIM COMO A ADEQUACAO E A CONFORMIDADE DE QUALQUER
PRODUTO EM RELACAO A QUALQUER UTILIZACAO OU FIM ESPECIFICO.

OS PRODUTOS MENCIONADOS PODERAO APRESENTAR PERIGOS DESCONHECIDOS,
DEVENDO SER UTILIZADOS COM PRECAUGCAO. EMBORA ALGUNS PERIGOS VENHAM
DESCRITOS NESTA PUBLICAGAO, NAO E PRESTADA QUALQUER GARANTIA DE QUE ESTES
SEJAM OS UNICOS PERIGOS QUE EXISTEM.

Os perigos, a toxicidade e o funcionamento dos produtos poderé&o variar em funcéo da utilizagdo com
outros materiais, sendo dependentes das circunstancias de fabrico ou de outros processos. Tais
perigos, toxicidade e funcionamento deverdo ser determinados pelo utente, que devera informar os
manipuladores, os processadores e 0s utentes finais sobre isso.

As marcas registadas sdo propriedade da Huntsman Corporation ou das filiais da mesma.

NENHUMA PESSOA OU ORGANIZACAO, EXCETO UM FUNCIONARIO DEVIDAMENTE
AUTORIZADO DA HUNTSMAN, ESTA AUTORIZADO A FORNECER OU DISPONIBILIZAR AS
FICHAS TECNICAS. AS FICHAS TECNICAS NAO AUTORIZADAS PODEM CONTER
INFORMACAO DESATUALIZADA E IMPRECISA.
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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial . ARALDITE® 2013-1 HARDENER

1.2 Utilizac¢Bes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes
desaconselhadas

Utilizagdo da substancia ou : Endurecedor

mistura

Restri¢gdes de utilizacdo . Unicamente para uma utiliza¢&o industrial.
recomendadas

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Companhia . Huntsman Advanced Materials (Europe)BVBA
Direccéo : Everslaan 45
3078 Everberg
Bélgica
Telefone : +41 61299 20 41
Telefax © +41 61 299 20 40
Endereco de correio . Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com

electrénico da pessoa
responsavel por SDS

1.4 Nimero de telefone de emergéncia

Nudmero de telefone de . CIAV : 800 250 250
emergéncia EUROPE: +32 35 75 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300

SECCAO 2: Identificacéo dos perigos

2.1 Classificac8o da substancia ou mistura
Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Irritacdo cutanea, Categoria 2 H315: Provoca irritacdo cutanea.

Lesdes oculares graves, Categoria 1 H318: Provoca lesBes oculares graves.

Sensibilizacao da pele, Categoria 1 H317: Pode provocar uma reac¢ao alérgica
cutanea.
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Perigo (cronico) de longo prazo para o
ambiente aquético, Categoria 2

2.2 Elementos do rotulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Perigo

Adverténcias de perigo . H315
H317

H318
H411

Recomendagbes de . Prevencéo:

prudéncia P261
P264

P273
P280

Resposta:

Data de impressédo 13.07.2021

H411: Téxico para 0s organismos aquaticos com
efeitos duradouros.

Provoca irritag@o cutanea.

Pode provocar uma reacc¢éo alérgica
cutanea.

Provoca lesGes oculares graves.

Toxico para 0s organismos aquéticos com
efeitos duradouros.

Evitar respirar névoa ou vapores.

Lavar a pele cuidadosamente apds
manuseamento.

Evitar a libertag&o para o ambiente.
Usar luvas de protecdo/ protecédo ocular/
protecédo facial.

P305 + P351 + P338 + P310 SE ENTRAR EM CONTACTO

P391

COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-
as, se tal lhe for possivel. Continue a
enxaguar. Contacte imediatamente um
CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/ médico.

Recolher o produto derramado.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids,
C18 (unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Trientine

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura nao contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e
téxicos (PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1% ou superior.
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SECCAO 3: Composicado/informac&o sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

Nome Quimico No. CAS Classificacéo Concent
0. de Index o
Numero de registo BTy
Reaction products of fatty acid N&o atribuido Skin Irrit. 2; H315 >=30 -
dimers and trimers, C18 - Eye Dam. 1; H318 <50
(unsaturated), alkyl and fatty 01-2119972322-40 Skin Sens. 1A; H317
acids, C18 (unsaturated) alkyl Aquatic Chronic 2;
with amines,, polyethylenepoly-, H411
triethylenetetramine fraction,
Fatty acids, C18-unsatd., 68154-62-1 Skin Irrit. 2; H315 >=10 -
dimers, polymers with oleic acid | Polimero Eye Irrit. 2; H319 <20
and triethylenetetramine Skin Sens. 1; H317
Aguatic Chronic 3;
H412
Amines, polyethylenepoly-, 90640-67-8 Acute Tox. 4; H302 >=5-<
triethylenetetramine fraction 292-588-2 Acute Tox. 4; H312 10
01-2119487919-13 Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3;
H412
Substancias com limite de exposi¢cao em local de trabalho :
Silicon dioxide 7631-86-9 >=1-<
231-545-4 10

01-2119379499-16

Para a explicagdo das abreviaturas ver secao 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo geral

Em caso de inalagéo

Em caso de contacto com a
pele

Se entrar em contacto com
os olhos

Afastar da area perigosa.

Consultar um médico.

Mostrar esta ficha de segurangca ao médico de servigo.
Tratar de acordo com 0s sintomas.

Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de
sintomas.

Se for inalado, levar para o ar puro.
Procure assisténcia médica se verificar a ocorréncia de
sintomas.

Se a irritagd@o da pele persistir, chamar o médico.

Se estiver em contacto com a pele, enxaguar bem com agua.

Se estiver em contacto com a roupa, retirar a roupa.

As pequenas quantidades salpicadas para os olhos podem

causar prejuizos irreversiveis e cegueira.
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Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e
abundantemente com &gua, e consultar um especialista.
Continuar a lavagem dos olhos durante o transporte para o
hospital.

Retirar as lentes de contacto.

Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.

Se a irritagé@o dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestao . Manter o aparelho respiratério livre.
NAO provocar o vomito.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.
Transportar imediatamente paciente para um Hospital.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nenhum conhecido.

4.3 Indica¢Bes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Tratar de acordo com 0s sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo

Meios adequados de . Adapte as medidas de combate a incéndios as condi¢es do
extingao local e ao ambiente envolvente.

Meios inadequados de :Jacto de 4gua de grande volume

extingao

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para . Na&o deixar entrar a agua utilizada para apagar o incéndio nos
combate a incéndios esgotos e nos cursos de agua.

Produtos de combustéao : Amoniaco

perigosos Oxidos de carbono

Oxidos de azoto (NOx)

5.3 Recomendacgdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Usar equipamento de respiragcao autbnomo para combate a
protecdo a utilizar pelo incéndios, se necessario.

pessoal de combate a

incéndio

Informacdes adicionais . Recolher a agua de combate a fogo contaminada

separadamente. N&o deve entrar no sistema de esgotos.
Residuos de combustéo e dgua de combate a incéndio
contaminados devem ser eliminados de acordo com as
normas locais vigentes.
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SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, equipamento de protecéo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais . Usar equipamento de protecéo individual.
Referir-se as sec¢des 7 e 8 para as medidas de protecao.

6.2 Precaucdes a nivel ambiental

Precaucdes a nivel : Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.

ambiental Prevenir dispersdo ou derramamento, se seguro.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Métodos de limpeza . Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo:
areia, silica gel, aglutinante acido, aglutinante universal,
serragem).
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminagéo.

6.4 Remissédo para outras secc¢des

Para informac8es sobre a eliminagdo, ver a sec¢do 13., Consulte a se¢do 1 para contatos de
emergéncia., Para a prote¢&o individual ver a seccéo 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauc¢des para um manuseamento seguro

Informacéo para um . Nao respirar vapores/poeira.
manuseamento seguro Evitar a exposicao - obter instru¢des especificas antes da
utilizacéo.

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Para a protec¢do individual ver a sec¢ao 8.

Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de
aplicacéo.

Para evitar derrames durante o manuseamento manter a
garrafa num tabuleiro de metal.

Eliminar agua de lavagem de acordo com o regulamento local
e nacional.

As pessoas suscetiveis aos problemas de sensibilizagdo da
pele ou asma, alergias, doencas respiratérias crénicas ou
recorrentes ndo devem trabalhar nos processos utilizando
esta mistura.

Orientacdo para prevencdo : Medidas usuais de protec¢do preventiva contra incéndio.
de Fogo e Exploséo

Medidas de higiene . N&o comer nem beber durante a utilizagdo. Nao fumar
durante a utilizag&do. Lavar as méos antes das pausas, e no
fim do dia de trabalho.

7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Requisitos para areas de . Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco
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e bem ventilado. Os contentores abertos devem ser
cuidadosamente fechados de novo e tém que ficar direitos
para evitar a dispersdo. Guardar dentro de contentores
correctamente etiquetados.

Para materiais incompativeis, consulte a Se¢do 10 desta
SDS.

Estavel em condi¢des normais.

7.3 Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

UtilizagBes especificas

Dados néo disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposi¢éo/ Protecéo individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢cdo Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Paradmetros de controlo Bases
(Forma de
exposicao)
Glass, oxide, 65997-17-3 | VLE-MP (fibras) 1 fibras/cm3 PT OEL
chemicals
Informacgtes Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratério com relevancia
adicionais desconhecida no Homem.
| VLE-MP (fibras) | 1 fibras/cm3 | PT OEL
Informactes Agente nao classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais
VLE-MP (Fibras 5 mg/m3 PT OEL
inalaveis)
Informactes Agente nao classificavel como carcinogénico no Homem.
adicionais
| VLE-MP (fibras) | 1 fibras/cm3 | PT OEL
Informacgtes Agente carcinogénico confirmado nos animais de laboratério com relevancia
adicionais desconhecida no Homem.
Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006:
Nome da substancia Utilizacao final | Vias de Possiveis danos Valor
exposicao para a salde
Silica, amorphous, Trabalhadores | Inalag&o Longo prazo - efeitos |4 mg/m3
fumed, cryst.-free sistémicos
Amines, Trabalhadores | Inalag&o Longo prazo - efeitos | 0,54 mg/m3
polyethylenepoly-, sistémicos
triethylenetetramine
fraction
Consumidores | Inalacéo Longo prazo - efeitos | 9 096 mg/m3
sistémicos
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Consumidores | Oral Longo prazo - efeitos | 14 mag/kg
sistémicos bw/dia
Trientine Trabalhadores |Inalacéo Efeitos sistémicos, 5380 mg/m3
Exposicao de curto
prazo
Trabalhadores | Dérmico Efeitos sistémicos, 0,57 mg/kg
Exposicéo de longo bw/dia
prazo
Trabalhadores |Inalagéo Efeitos sistémicos, 1 mg/m3
Exposicéo de longo
prazo
Trabalhadores | Dérmico Efeitos locais, 0,028 mg/m3
Exposicédo de longo
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos sistémicos, 8 mg/kg bw/dia
Exposicao de curto
prazo
Consumidores | Inalacio Efeitos sistémicos, 1600 mg/m3
Exposicao de curto
prazo
Consumidores | Oral Efeitos sistémicos, 20 mg/kg
Exposicao de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos locais, 1 mg/cm2
Exposicao de curto
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos locais, 0,25 mg/kg
Exposicéo de curto bw/dia
prazo
Consumidores | Inalacdo Efeitos sistémicos, 0,29 mg/m3
Exposicédo de longo
prazo
Consumidores |Oral Efeitos sistémicos, 0,41 mg/kg
Exposicédo de longo bw/dia
prazo
Consumidores | Dérmico Efeitos locais, 0,43 mg/cm2

Exposicao de longo
prazo

Concentracéo previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006:

[ Nome da substancia | Compartimento Ambiental | valor
A_mines, polyethylenepoly-, Agua doce 0,027 mg/l
triethylenetetramine fraction

Agua do mar 0,003 mg/l
Estacéo de Patamento de esgoto 0,13 mg/l

Sedimento de 4gua doce

8,572 mg/ kg de
peso seco (d.w.)

Sedimento marinho

0,857 mg / kg de
peso seco (d.w.)

Solos

1,25 mg/ kg de
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peso seco (d.w.)
Trientine Agua doce 190 pg/l
Observacdes: Fatores da avaliagéo
Sedimento de agua doce 95,9 mg/kg

Método de equilibrio

Agua do mar 38 ug/!

Fatores da avaliagédo

Agua doce - intermitente 200 pg/l

Fatores da avaliagédo

Sedimento marinho 19,2 mg/kg

Método de equilibrio

Solos 19,1 mg/kg

Método de equilibrio

Estacéo de Patamento de esgoto 4,25 mg/l

Fatores da avaliagédo

Intoxicagdo secundaria 0,18 mg/kg

Fatores da avaliagédo

8.2 Controlo da exposicao

Protecdo individual
Protec&o dos olhos

Proteccédo das maos
Observactes

Protec&o do corpo e da pele

Proteccao respiratoria

Filtro tipo

Garrafa para lavagem dos olhos com agua pura

Oculos de seguranca bem ajustados

Utilizar mascara facial e equipamento de protec¢do em caso
de problemas anormais de processamento.

: A adequacao para um lugar de trabalho especifico deve ser

discutida com os produtores das luvas de protecgao.

Roupas impermeaveis

Escolher uma protec¢éo para o corpo conforme a quantidade
e a concentracao das substancias perigosas no lugar de
trabalho.

Utilize protecao respiratéria, a menos que haja ventilagdo
local adequada ou que a avaliagdo de exposicao demonstre
gue a exposicdo esta de acordo com o recomendado pelas
diretrizes.

Combinado sob a forma de particulados e amonia/aminas (K-
P)
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informac6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto
Cor
Odor

Limiar olfativo

pH

Ponto de fus&o/ponto de
congelagéo

Ponto de ebulicdo

Ponto de inflamacéo

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (sélido, gas)

Velocidade de combustao

Limite superior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
superior

Limite inferior de exploséo /
Limite de inflamabilidade
inferior

Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor

Densidade relativa
Densidade

Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade

pasta
beige
semelhante a amina

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

cerca de. 12 (20 °C)
Concentragéo: 500 g/l

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

100 °C

Método: Pensky-Martens vaso fechado

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto

propriamente dito.

N&o existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

0,88 (20 °C)

0,88 g/cm3 (20 °C)

insoltvel (20 °C)
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Solubilidade noutros : Nao existem dados disponiveis sobre este produto
dissolventes propriamente dito.
Coeficiente de parti¢cdo: n- . N&o existem dados disponiveis sobre este produto
octanol/agua propriamente dito.
Temperatura de auto-ignicdo  : N&o existem dados disponiveis sobre este produto

propriamente dito.

Temperatura de : Nao existem dados disponiveis sobre este produto
decomposicao propriamente dito.
Viscosidade
Viscosidade, dindmico . tixotropico
Propriedades explosivas : N&o existem dados disponiveis sobre este produto

propriamente dito.

Propriedades comburentes : Nao existem dados disponiveis sobre este produto
propriamente dito.

9.2 Outras informacdes

Dados néo disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Nenhuma reacc¢éo perigosa nas condi¢cdes normais de utilizacao.

10.2 Estabilidade quimica
Estavel em condi¢gdes normais.

10.3 Possibilidade de reagcdes perigosas
Reac0Oes perigosas . Sem perigos que devam ser especialmente mencionados.

10.4 Condic¢Bes a evitar
Condicdes a evitar . Nenhum conhecido.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar . Nenhum conhecido.

10.6 Produtos de decomposicéo perigosos

Produtos de decomposi¢céo . amoniaco, anidro
perigosos Aldeidos
Oxidos de nitrogénio (NOx)
mondxido de carbono
Di6xido de carbono
Cetonas
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SECCAO 11: Informacé&o toxicoldgica

11.1 Informag8es sobre os efeitos toxicoldgicos

Toxicidade aguda

Toxicidade aguda por via . Estimativa da toxicidade aguda : > 2 000 mg/kg
oral - Produto Método: Método de célculo

Componentes:
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Toxicidade aguda por via . (Ratazana, macho e fémea): Duracdo da exposigdo: 8 h
inalatoria Atmosfera de ensaio: vapor
Método: Directrizes do Teste OECD 403

Silicon dioxide:
Toxicidade aguda por via . CL50 (Ratazana, macho e fémea): > 58,8 mg/l
inalatéria Duracéo da exposicéo: 4 h

Atmosfera de ensaio: pé/névoa

Método: Directrizes do Teste OECD 403

Toxicidade aguda por via . Estimativa da toxicidade aguda : > 2 000 mg/kg
cutanea - Produto Método: Método de célculo
Toxicidade aguda (outras . Dados néo disponiveis

vias de administra¢ao)

Corrosdol/irritacéo cutanea

Produto:

Avaliacdo: Grave irritagdo da pele
Método: Directrizes do Teste OECD 404

LesBes oculares graves/irritacdo ocular

Componentes:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18
(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Espécie: Coelho
Método: Directrizes do Teste OECD 405
Resultado: Corrosivo

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine:
Avaliacdo: Irritante para os olhos.

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Espécie: Coelho

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Resultado: Efeitos irreversiveis nos olhos
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Silicon dioxide:

Espécie: Coelho

Avaliacdo: N&o irrita os olhos

Método: Directrizes do Teste OECD 405
Resultado: Nao irrita os olhos

Sensibilizac&o respiratdria ou cutanea

Componentes:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18

(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Vias de exposicao: Pele

Espécie: Rato

Método: Directrizes do Teste OECD 429

Resultado: O produto é um sensibilizador da pele, sub-categoria 1A.

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine:
Avaliacdo: Pode causar sensibilizagdo em contacto com a pele.

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Vias de exposicao: Pele

Espécie: Humanos

Avaliacdo: Probabilidade ou prova de sensibilizacdo cutanea nos seres humanos
Resultado: Probabilidade ou prova de sensibilizacao cutanea nos seres humanos

Avaliacéo: Dados néo disponiveis

Mutagenicidade em células germinativas

Componentes:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18

(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Genotoxicidade in vitro . Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabdlica

Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

. Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabolica

Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

. Activacao metabdlica: com ou sem activacdo metabolica

Método: Directrizes do Teste OECD 487
Resultado: negativo

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Genotoxicidade in vitro . Tipo de Teste: No teste de mutacao genética de células de

mamiferos in vitro

Sistema de teste: Célular ovarianas de hamster chinés

Activacdo metabdlica: com ou sem activacdo metabdlica
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Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: positivo

Silicon dioxide:

Genotoxicidade in vitro : Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabolica
Método: Directrizes do Teste OECD 473
Resultado: negativo

. Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabdlica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

. Activacdo metabdlica: com ou sem activagdo metabdlica
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

Componentes:

Amines, polyethylenepoly-, trlethylenetetramme fraction:

Genotoxicidade in vivo . Tipo de Teste: Teste do microndcleo in vivo
Testes de espécies: Rato (macho e fémea)
Tipo de célula: Medula ossosa
Via de aplicagéo: Injeccao intraperitoneal
Dose: 0 - 600 mg/kg
Método: Directrizes do Teste OECD 474
Resultado: negativo

Silicon dioxide:

Genotoxicidade in vivo . Via de aplicacéo: Inalacdo
Dose: 50 mg/m3
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células : Dados nao disponiveis
germinativas- Avaliacdo

Carcinogenicidade

Componentes:

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Espécie: Rato, macho

Dose: 42 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 3 Diariamente

Nenhum nivel observado de efeito prejudicial: >= 50 mg/kg bw/dia
Método: Directrizes do Teste OECD 451

Resultado: negativo

Espécie: Rato, macho
Via de aplicacédo: Dérmico
Duracado da exposicdo: 104 semanas
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Dose: 16.8 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 3 Diariamente

Nenhum nivel observado de efeito prejudicial: >= 20 mg/kg bw/dia
Método: Directrizes do Teste OECD 451

Silicon dioxide:

Espécie: Ratazana, macho e fémea

Via de aplicacéo: Oral

Duracao da exposicdo: 103 semanas
Dose: 1800 - 3200 mg/kg

Frequéncia do tratamento: 7 Diariamente
Método: Directrizes do Teste OECD 453
Resultado: negativo

Carcinogenicidade - : Dados néo disponiveis
Avaliacéo

Toxicidade reprodutiva

Componentes:
Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18
(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction
Efeitos na fertilidade . Espécie: Ratazana, macho e fémea
Via de aplica¢éo: Oral
Método: Directrizes do Teste OECD 422
Resultado: As experiéncias com animais ndo demonstraram
efeitos sobre a fertilidade.

Componentes:
Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Efeitos sobre o . Tipo de Teste: Pré-natal
desenvolvimento do feto Espécie: Ratazana
Via de aplicacéo: Oral
Dose: 75/325/750 mg/kg bw/day
Duracéo do respetivo tratamento: 10 d
Toxicidade geral em maes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: >= 750 mg/kg peso corporal
Efeitos toxicos no desenvolvimento: Nenhum nivel observado
de efeito prejudicial: >= 750 mg/kg peso corporal
Método: Directrizes do Teste OECD 414
Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Tipo de Teste: Pré-natal

Espécie: Coelho

Via de aplicagdo: Dérmico

Dose: 5/50/125 mg/kg bw/day

Duracéo do respetivo tratamento: 13 d

Toxicidade geral em méaes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 50 mg/kg peso corporal

Efeitos toxicos no desenvolvimento: Nenhum nivel observado
de efeito prejudicial: >= 125 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.
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Silicon dioxide:
Espécie: Rato
Via de aplicacéo: Oral
Toxicidade geral em mées: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 1 340 mg/kg peso corporal
Método: Directrizes do Teste OECD 414
Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Espécie: Coelho

Via de aplicacéo: Oral

Toxicidade geral em maes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 1 600 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Espécie: Ratazana

Via de aplicacéo: Oral

Toxicidade geral em maes: Nenhum nivel observado de efeito
prejudicial: 1 350 mg/kg peso corporal

Método: Directrizes do Teste OECD 414

Resultado: Sem efeitos teratogénicos.

Componentes:

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Toxicidade reprodutiva - . Os efeitos reprotoxicos da trietilenotetramina (TETA) sao

Avaliacéo ainda avaliados como parte do conteido de aminoetil
etanolamina (AEEA).

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposi¢cao Unica
Dados néo disponiveis

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Dados néo disponiveis

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18
(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOAEL: 1000 mg/kg

Via de aplicagdo: Ingestao

Duracédo da exposicéo: 6 WeeksNumero de exposi¢cbes: 7 d
Método: Toxicidade subaguda

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOAEL: 350 mg/kg

Via de aplicacéo: Oral

Duracdo da exposicéo: 28 d Numero de exposicdes: 7 d
Dose: 100/350/1000 mg/kg bw/day
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Método: Directrizes do Teste OECD 407

Orgéos alvo: Pulmdes

Observacg@es: As informacdes dadas estdo baseadas nos dados obtidos das substancias
similares.

Espécie: Cao, macho e fémea

NOAEL: 125 mg/kg

Via de aplicacéo: Oral

Observaces: As informacdes dadas estao baseadas nos dados obtidos das substancias
similares.

Espécie: Cao, macho e fémea

NOAEL: 50 mg/kg

Via de aplicagéo: Oral

Método: Toxicidade subcrénica

Observacg@es: As informacdes dadas estdo baseadas nos dados obtidos das substancias
similares.

Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOAEL: 50 mg/kg

Via de aplicagéo: Oral

Duracéo da exposicéo: 26 weeks Dose: 50/175/600 mg/kg bw/day

Método: Directrizes do Teste OECD 408

Orgéos alvo: Pulmdes

Observacg@es: As informacdes dadas estdo baseadas nos dados obtidos das substancias
similares.

Espécie: Rato, macho e fémea

NOAEL: 92 mg/kg, 600 ppm

Via de aplicagdo: Oral

Duracgéo da exposicéo: 120/600/3000 ppm Método: Directrizes do Teste OECD 408
Observacges: As informacdes dadas estdo baseadas nos dados obtidos das substéncias
similares.

Silicon dioxide:

Espécie: Ratazana, macho e fémea

NOEC: 4000 - 4500

Via de aplicagdo: Ingestao

Atmosfera de ensaio: p6/névoa

Duracado da exposi¢cao: 13 WeeksNumero de exposicées: 7 d
Método: Directrizes do Teste OECD 413

Toxicidade por dose repetida : Dados nao disponiveis
- Avaliacéo

Toxicidade por aspiracéo
Dados néo disponiveis

Experiéncia com a exposi¢cdo do homem
Informag®es gerais: Dados néo disponiveis

Inalacao: Dados néo disponiveis

SDS_PT-AM — — 400001016024 16/ 24



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

ARALDITE® 2013-1 HARDENER

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

Versao Data de revisao: Numero SDS: Data de Ultima emisséo: 25.04.2019
1.3 21.09.2020 400001016024 Data da primeira emissao: 12.01.2016
Data de impressédo 13.07.2021
Contacto com a pele: Dados néo disponiveis

Contacto com os olhos: Dados néo disponiveis

Ingestéo: Dados néo disponiveis

Toxicologia, Metabolismo, Distribuic&o
Dados néo disponiveis

Efeitos neurolégicos
Dados néo disponiveis

Informacdes adicionais
Ingestao: Dados néo disponiveis

SECCAO 12: Informagc&o ecoldgica

12.1 Toxicidade
Componentes:

Reaction products of fatty acid dimers and trimers, C18 (unsaturated) alkyl and fatty acids, C18
(unsaturated) alkyl with amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction

Toxicidade em peixes . CL50 (Brachydanio rerio (peixe-zebra)): 7,07 mg/l
Duracéo da exposi¢éo: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio semiestatico
Substancia teste: Agua doce
Método: Directrizes do Teste OECD 203

Toxicidade em déafnias e : CE5O0 (Daphnia magna): 5,18 mg/I
outros invertebrados Duragéo da exposi¢éo: 48 h
aquéticos Tipo de Teste: Ensaio estéatico

Substancia teste: Agua doce
Método: Directrizes do Teste OECD 202

Toxicidade para as : CES5O0 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 2,43 mg/l
algas/plantas aquéaticas Duracéo da exposi¢éo: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 201

Toxicidade para os micro- . CES50 (lamas activadas): 421 mg/l
organismos Duracao da exposicéo: 3 h

SDS_PT-AM — — 400001016024

17 /24



FICHA DE DADOS DE SEGURANCA HUNTSMVAN

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

ARALDITE® 2013-1 HARDENER

Versao Data de revisao: Namero SDS: Data de ultima emissédo: 25.04.2019
1.3 21.09.2020 400001016024 Data da primeira emissao: 12.01.2016

Enriching lives through innovation

Data de impressédo 13.07.2021

Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce
Método: Directrizes do Teste OECD 209

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with oleic acid and triethylenetetramine:
Avaliagdo eco-toxicoldgica

Toxicidade crénica para o . Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
ambiente aquatico duradouros.

Amines, polyethylenepoly-, tnethylenetetramlne fraction:

Toxicidade em peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): 330 mg/l
Duracao da exposi¢do: 96 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce
Método: EPA OTS 797.1400

Toxicidade em dafnias e . CE50 (Daphnia magna): 31,1 mg/l
outros invertebrados Duracéo da exposigéo: 48 h
aquéticos Tipo de Teste: Ensaio estéatico

Substancia teste: Agua doce
Método: Directiva 67/548/CEE, Anexo V, C.2.

Toxicidade para as : CES5Or (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 20 mg/|
algas/plantas aquaticas Duracao da exposi¢do: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio semiestatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 201

EC10 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 1,34 mg/l
Duracéo da exposigéo: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio semiestatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 201

Toxicidade para 0s micro- : NOEC (Bactérias): >= 100 mg/l
organismos Duracao da exposi¢éo: 28 d
Método: Directrizes do Teste OECD 216

CES50 (Bactérias): > 100 mg/l
Duracéo da exposi¢éo: 28 h
Método: Directrizes do Teste OECD 216

CES50 (Bactérias): 15,7 mg/l
Duracao da exposi¢céo: 2 h
Tipo de Teste: Ensaio estéatico
Substancia teste: Agua doce

NOEC (Bactérias): 1,3 mg/l
Duracéo da exposicéo: 2 h
Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce

Toxicidade em dafnias e : EC10: 1,9 mg/l
outros invertebrados Duracao da exposicdo: 21 d
aquaticos (Toxicidade Espécie: Daphnia magna
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cronica) Tipo de Teste: Ensaio semiestatico

Toxicidade em organismos
do solo

Avaliacdo eco-toxicoldgica
Toxicidade aguda para o
ambiente aquatico

Toxicidade crénica para o
ambiente aquatico

Silicon dioxide:
Toxicidade em peixes

Toxicidade em dafnias e
outros invertebrados
aquéticos

Toxicidade para as
algas/plantas aquaticas

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Componentes:

Substancia teste: Agua doce
Método: Directrizes do Teste OECD 202

NOEC: cerca de. 1 000 mg/kg

Duracao da exposi¢éo: 56 d

Espécie: Eisenia fetida (minhocas)
Método: Directrizes do Teste OECD 222

CE50: > 1 000 mg/kg

Duracéo da exposigéo: 56 d

Espécie: Eisenia fetida (minhocas)
Método: Directrizes do Teste OECD 222

Este produto ndo tem efeitos ecoldgicos e toxicoldgicos
conhecidos.

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

LL50 (Brachydanio rerio (peixe-zebra)): > 10 000 mg/l
Duracao da exposi¢céo: 96 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 202

EL50 (Daphnia magna): >= 1 000 mg/I
Duracéo da exposigéo: 24 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico
Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 202

EL50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 10 000
mg/l

Duracéo da exposigéo: 72 h

Tipo de Teste: Ensaio estatico

Substancia teste: Agua doce

Método: Directrizes do Teste OECD 201

Amines, polyethylenepoly-, tnethylenetetramlne fraction:

Biodegradabilidade

Material usado na inoculacdo: lamas activadas
Resultado: N&o rapidamente biodegradavel.
Biodegradabilidade: 0 %

Duracéo da exposicéo: 162 d

Método: Directrizes do Teste OECD 301D

Tipo de Teste: aerdbio
Material usado na inoculacdo: lamas activadas
Resultado: Nao inerentemente biodegradavel.
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Biodegradabilidade: 20 %

Relacionado a: Carbono orgénico dissolvido (COD)
Duracao da exposicéo: 84 d

Método: Directrizes do Teste OECD 302A

Caréncia quimica de : 1940 mg/g
oxigénio (CQO)

12.3 Potencial de bioacumulagéo

Componentes:

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:
Coeficiente de particdo: n- . log Pow: -2,08 - 2,90 (20 °C)
octanol/agua Método: QSAR

12.4 Mobilidade no solo

Componentes:

Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction:

Distribuic&o por . Koc: 1584,9 - 5012

compartimentos ambientais Método: Directrizes do Teste OECD 106

12.5 Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB

Produto:

Avaliacdo . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
persistentes, bioacumuldveis e toxicos (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumulaveis (vPvB) a niveis de 0.1%

ou superior..
12.6 Outros efeitos adversos
Produto:
Informacdes ecolbgicas : Um perigo para o ambiente ndo pode ser excluido no caso
adicionais dum manejo ou duma destruicdo ndo professional.
Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagéo

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto . Este produto ndo deve entrar nos esgotos, nos cursos de
agua e no solo.
N&o contaminar fontes, pocos ou cursos de agua com o
produto ou recipientes usados.
Enviar para uma indudstria licenciada de geréncia dos
residuos.
Destruir como um residuo perigoso de acordo com as
regulacdes locais e nacionais.
Eliminar o contetdo/ recipiente em instalacdo aprovada de
destruicdo de residuos.
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Esvaziar o conteldo remanescente.
Eliminar como produto N&o utilizado.

Né&o reutilizar os recipientes vazios.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

IATA
14.1 Nimero ONU

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

Instru¢des de embalagem
(aeronave de carga)

Instrugbes de embalagem
(aeronave de passageiro)

IMDG

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacéao oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

EmS Cadigo

14.5 Perigos para o amblente

Poluente marinho

ADR

14.1 Namero ONU

14.2 Designacéo oficial de
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem
Etiquetas

14.5 Perigos para o amb|ente

Perigoso para o Ambiente

RID

14.1 Nimero ONU

14.2 Designacéao oficial de
transporte da ONU

UN 3082

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(POLYAMIDE RESIN)
9

11
Miscellaneous
964

964

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.
(POLYAMIDE RESIN)
9

[
9
F-A, S-F

: sim

UN 3082

MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO

AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.

(POLYAMIDE RESIN)
9

: sim

UN 3082

MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO

AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.

(POLYAMIDE RESIN)
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14.3 Classes de perigo : 9
para efeitos de transporte
14.4 Grupo de embalagem Sl

Etiquetas © 9
14.5 Perigos para o ambiente
Perigoso para o Ambiente © sim

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo

IBC

N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacgao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde,
seguranca e ambiente

REACH - Lista de substancias sujeitas a autorizacdo : Nao aplicavel
(Anexo XIV)
REACH - Lista das substancias sujeitas a autorizacao - : Nao aplicavel

Future sunset date

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada . Este produto ndo contém

preocupac¢do candidatas a autorizag&o (artigo 59). substancias de grande preocupagéo
(Regulamento (CE) No. 1907/2006
(REACH), artigo 57).

Seveso lllI: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos
perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas.
E2 PERIGOS PARA O

AMBIENTE

Outro regulamentacéo:

Tenha a atencéo a Directiva 94/33/EC relativa a protecc¢édo de jovens no trabalho ou
regulamentos nacionais mais rigorosos, quando aplicavel.

Os componentes deste produto estdo relatados nos seguintes inventérios:

DSL : Todos os componentes deste produto estdo na lista DSL
canadiana

AICS : No inventario, ou de acordo com o inventario

ENCS : No inventario, ou de acordo com o inventario

NZloC : No inventario, ou de acordo com o inventario

KECI : No inventario, ou de acordo com o inventario

PICCS : Nao em conformidade com o inventario
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IECSC

TCSI

TSCA

Inventarios

Data de impressédo 13.07.2021

No inventério, ou de acordo com o inventario

No inventario, ou de acordo com o inventéario

No inventario, ou de acordo com o inventario

AICS (Austrdlia), DSL (Canada), IECSC (China), ENCS (Japao), KECI (Coreia), NZIOC (Nova
Zelandia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos da América (EUA))

15.2 Avaliacdo da seguranga quimica
As Avaliacdes da Seguranca Quimica para todas as substancias deste produto estdo completas ou

nao se aplicam.

SECCAO 16: Outras informacgdes

Texto completo das Demonstragdes -H

H302
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H411
H412

Nocivo por ingestao.

Nocivo em contacto com a pele.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Provoca irritagdo cutanea.

Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

Provoca lesbes oculares graves.

Provoca irritagdo ocular grave.

Toxico para 0s organismos aquéticos com efeitos duradouros.
Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos
duradouros.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox. :
Aquatic Chronic :
Eye Dam.

Eye Irrit.

Skin Corr.

Skin Irrit.

Skin Sens.

PT OEL

PT OEL / VLE-MP

Informacdes adicionais
Classificagcdo da mistura:

Toxicidade aguda

Perigo (crénico) de longo prazo para o ambiente aquatico
Lesdes oculares graves

lirritac&@o ocular

Corrosdo cutanea

Irritac8@o cutanea

Sensibilizacdo da pele

Seguranca e Saude no Trabalho - Valores limite de exposicao
profissional a agentes quimicos

Valor limite de exposi¢cdo-media ponderada

Procedimento de classificacéo:

Skin Irrit. 2 H315 Com base em dados de produtos ou
avaliacao
Eye Dam. 1 H318 Com base em dados de produtos ou
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avaliacao
Skin Sens. 1 H317 Método de calculo
Aquatic Chronic 2 H411 Método de calculo

Embora a informacéo e as recomendacdes constantes desta publicacdo se baseiem na nossa
experiéncia geral e sejam prestadas de boa fé de acordo com os nossos melhores conhecimentos
actuais, NADA NO PRESENTE DOCUMENTO DEVERA SER INTERPRETADO COMO UMA
GARANTIA, RESPONSABILIDADE OU DECLARAGAO, EXPRESSA, IMPLICITA OU OUTRA.

EM TODO O CASO, E DA RESPONSABILIDADE DO UTENTE DETERMINAR E VERIFICAR A
EXACTIDAO, A SUFICIENCIA E A APLICABILIDADE DE TAIS INFORMAGOES E
RECOMENDACOES, ASSIM COMO A ADEQUAGAO E A CONFORMIDADE DE QUALQUER
PRODUTO EM RELACAO A QUALQUER UTILIZACAO OU FIM ESPECIFICO.

OS PRODUTOS MENCIONADOS PODERAO APRESENTAR PERIGOS DESCONHECIDOS,
DEVENDO SER UTILIZADOS COM PRECAUCAO. EMBORA ALGUNS PERIGOS VENHAM
DESCRITOS NESTA PUBLICACAO, NAO E PRESTADA QUALQUER GARANTIA DE QUE ESTES
SEJAM OS UNICOS PERIGOS QUE EXISTEM.

Os perigos, a toxicidade e o funcionamento dos produtos poderdo variar em fungéo da utilizagdo com
outros materiais, sendo dependentes das circunstancias de fabrico ou de outros processos. Tais
perigos, toxicidade e funcionamento deverdo ser determinados pelo utente, que devera informar os
manipuladores, os processadores e 0s utentes finais sobre isso.

As marcas registadas sédo propriedade da Huntsman Corporation ou das filiais da mesma.

NENHUMA PESSOA OU ORGANIZACAO, EXCETO UM FUNCIONARIO DEVIDAMENTE
AUTORIZADO DA HUNTSMAN, ESTA AUTORIZADO A FORNECER OU DISPONIBILIZAR AS
FICHAS TECNICAS. AS FICHAS TECNICAS NAO AUTORIZADAS PODEM CONTER
INFORMACAO DESATUALIZADA E IMPRECISA.
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