
 › em4
Accessoires
Antennes réseau sans fil

 ›  Utilisables avec toute la gamme d’em4 remote, 
em4 alert 2G et 3G
 › �Compatible�Wifi,�Bluetooth,�UMTS�et�GSM
 › �Compacte,�montage�en�intérieur,�fixation�
magnétique�ou�par�adhésif�avec�câble�de�3�m�
pour�installation�hors�de�l’armoire�(88�980�160)
 › �Fixation�magnétique�ou�par�adhésif�avec�un�
câble�de�3�m�pour�installation�hors�de�l’armoire�
ou�en�extérieur�(88�980�161)
 ›  Antenne équerre robuste pour montage en 
extérieur�avec�un�câble�de�10�m�(88�980�162)

Caractéristiques�spécifiques
Référence 88 980 160 88 980 161 88 980 162
Type Intérieur Intérieur, extérieur Extérieur
Fixation Magnétique / Adhésive Magnétique / Adhésive Equerre et trou diamètre 

6 mm
V.S.W.R < 2: 1 < 1,5: 1 < 2: 1
Longueur du câble 3 m 10 m
Type câble RG174 RG58
Gain 2,2 dB max 2,14 dB max Gain de l'antenne 

colinéaire élevé
Fréquences GSM 850/900/1800/ 

1900/2100 MHz 
2,4 GHz WIFI & Bluetooth

AMPS 824-894 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz 
PCN 1,9 GHz, UMTS 2,1 GHz 

2,4 GHz WIFI & Bluetooth

Masse Hors emballage : 60 g 
Emballage compris : 65 g

Hors emballage : 95 g 
Emballage compris : 100 g

Hors emballage : 485 g 
Emballage compris : 500 g

Dimensions Hors emballage : 
72 mm, diamètre 31 mm

Emballage compris : 
200 x 100 x 32 mm

Hors emballage : 
80 x 76 x 14 mm

Emballage compris : 
300 x 115 x 15 mm

Hors emballage : 
274 mm, diamètre 16,3 mm

Emballage compris : 
480 x 210 x 15 mm

Caractéristiques générales
Connecteur RP SMA : SMA Mâle polarité inversée
Impédance 50 Ω
Température de fonctionnement -40°C  +85°C 
Polarisation Verticale
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Schémas

Encombrement
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