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Spiralschlauch mit UL94 VO-Klassifizierung
SBPAVO

Der Einsatz von SBPAVO Spiralschlauchen eignet sich vor allem fir
anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse
UL94 VO gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der
Luftfahrtindustrie und beim Bau von ¢ffentlichen Gebauden.

Hauptmerkmale

« Fur das Fuhren und Schiitzen von Kabeln und Leitungen

« Selbstverléschend nach UL94 VO

» Nachtraglich montierbar

« Kabel kdnnen an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeflhrt werden
« Vielzahl von Durchmessern

Kabelblndel- und Spiralschlauche

Kabelschutz

SBPAVO Spiralschlduche.

MATERIAL

Polyamid 6 VO (PA6VO)

Betriebstemperatur

-40 °C bis +90 °C,
kurzfristig bis +120 °C

Brandschutzeigenschaften | UL94 VO

Zulassungen/Normen

CEN/TS 45545-2, DIN 5510-2

HF RoHS

WT
Spiralschlauch
Nenn- Wanddicke Wendelbreite Biindel Biindel Rollen-

TYP maR @ (WT) (P) @ min. @ max. Farbe lange Art.-Nr.
SBPAVO01.5 1,5 0,40 6,0 1,6 8,0 Schwarz (BK) 30m 161-44000
SBPAV04 4 0,60 7.8 5,0 20,0 Schwarz (BK) 30m 161-44100
SBPAV09 9 1,00 12,5 10,0 100,0 Schwarz (BK) 30m 161-44200
SBPAVO016 16 1,20 16,0 20,0 150,0 Schwarz (BK) 30m 161-44300

Alle MaRe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

‘ E N DI N Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kabelschutz He“ermannTyton
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