Produktdatenblatt

Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526006990
1D 6999
Zolltarifnummer 87169090

Rad:

sehr abriebfest
Farbe natur-weiB

Sonstige Eigenschaften:

hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Harte 70 Shore D
sehr robuste, schwere Ausfiihrung

sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand

leichter Lauf auf glatten Boden

Made
Germany

¢ hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien

« Temperaturbestindigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfahigkeit bei iber

+35°C

Technische Daten:

Rad-@ (D)

Radbreite

Tragfahigkeit bei 4 km/h
Tragfahigkeit (statisch)
Lagerart

Achsloch-0 (d)

Nabenlénge (T1)
Temperaturbestandigkeit min
Temperaturbestindigkeit max
Belagshérte

Stlickgewicht

Spurlos
Kontaktverfarbungsfrei
Antistatisch

ESD

Elektrisch ableitend
Korrosionsbestandig
Hitzebesténdig

Autoklaventauglich
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200 mm
50 mm
1.500 kg
3.750 kg
Kugellager
25 mm

60 mm
-20 °C

80 °C

70 Shore D
1,8 kg
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Blickle

Belagshérte
70 Shore D

Rollwiderstand
hervorragend

VerschleiBresistenz
gut

Bodenschonung/Fahrgerdusch
befriedigend

T2 d
T1

7n



