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Sensore PT100 a 4 fili RS Pro, 
-20 °C min +200 °C max 60mm 

6mm 
Codice RS: 285-633             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Ampia gamma di 
temperature 
d'esercizio: Da -
200 °C a 600 °C. 

 

• diametro sonda 
6mm 

 

• Grado di protezione 
IP67 che fornisce 
protezione 
dall'ingresso totale 
di polvere e 
immersione tra 
15cm e 1meter di 
profondità. 

 

• Conforme agli 
standard IEC751 

 

• Classe B, 
collegamento a 4 fili 

 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS Pro, viene fornito un sensore di superficie PT100 PRT (Platinum Resistance Thermometer, 
termometro a resistenza al platino) di alta qualità. Realizzate con una testa di collegamento 
resistente alle intemperie in lega di alluminio, queste sonde PRT per impieghi pesanti sono una 
soluzione eccellente per la misurazione della temperatura.  

 

 

Tipo di sensore PT100 
Materiale della sonda Acciaio inossidabile 
Numero di fili 4 
Precisione Classe B 
Edilizia guaina in acciaio inox 316 del diametro di 6,0 mm. 
Tipo di testa Testa terminal per tutte le stagioni 

Applicazioni 
Queste sonde PRT hanno una varietà di applicazioni 
d'uso come: Riscaldamento, aria condizionata, Stoves e 
griglie, lavorazione di alimenti, energia 

 

 

 

Lunghezza sonda 200mm 
Diametro sonda 6mm 

Tipo di terminazione 
Testa di collegamento resistente alle intemperie in lega 
di alluminio IP67 con blocco di collegamento a 4 fili, 
ingresso del cavo M20 x 1,5 mm (pressacavo incluso) 

Lunghezza del cavo 1.5mm 
Connessione di processo BSP parallelo 1/2 poll. (Se applicabile) 
Dimensione ingresso cavo M20 x 1,5 mm 
Effetto di immersione Immersione tra 15cm e 1 metro di profondità 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Temperatura minima rilevata -100°C  
Temperatura massima rilevata 450 °C. 

 

 

 

Conformità/certificazioni Standard IEC751 
Certificazione per aree pericolose IP67 

     

 

 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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