Hoja de caracteristicas del A9MEM3300

producto
Caracteristicas

iIEM3300 energy meter - 125 A ((*))
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Gama Acti 9
Nombre del producto Acti 9 iIEM3000
Nombre corto del dispositivo IEM3300

Tipo de producto o componente

Medidor de energia

Complementario

Numero de polos

Tipo de medicién

1P +N
3P
3P+N

Energia activa

Aplicacion del dispositivo

Facturacion sub
Contador parcial

Clase de precision

Energia activa (pedido por separado) clase 1 segun IEC 62053-21
Energia activa (pedido por separado) clase B segun EN 50470-3
Energia activa (pedido por separado) clase 1 segun IEC 61557-12

Tipo de entrada analégica

Entrada directa

[In] Corriente nominal 125 A
Tension nominal 100...277 V
173...480 V
Frecuencia de red 50 Hz
60 Hz
Tipo de tecnologia Electrénico
Tipo de pantalla Pantalla LCD
Velocidad de muestreo 32 muestras/ciclo
Corriente de medicion 0..125 A

Capacidad maxima de medida

99999999.9 kWh

Communication port protocol

Soporte del puerto de comunicacion

Sefalizaciones en local

Encendido (pedido por separado) piloto indicador (verde)
Comprobacién de la exactitud (pedido por separado) parpadeo LED (amarillo)

Numero de entradas

0
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Numero de salidas 0
Tipo de montaje Ajustable en clip
Soporte de montaje Carril DIN

Conexiones - terminales

Terminales de tornillo 50 mm?

Categoria de sobretension

Normas

IEC 61036
IEC 61557-12
IEC 62053-21
IEC 62053-23
IEC 61010
UL 61010-1

Certificaciones de producto

Entorno

uL

EAC (sub-meter)

CE - IEC 61010 (seguridad)

CE - IEC 61326-1 (EMC)

CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)

CE - EN 61557-12 (power monitor)
CULus - UL 61010 (seguridad)

Grado de proteccion IP

IP20 (cuerpo) coordinacién IEC 60529
IP40 (panel frontal) coordinacion IEC 60529

Grado de contaminacién

2

Humedad relativa

Temperatura ambiente de
funcionamiento

5...95 % en 50 °C

-25...60 °C (NMI)
-25...60 °C (IEC)
-25...55 °C (MID)

Temperatura ambiente de -40...85 °C
almacenamiento

Altitud maxima de funcionamiento <2000 m
Color Blanco
Pasos de 9 mm 14
Anchura 126 mm
Altura 103.2 mm
Profundidad 69.3 mm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 1415 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Il'*l_"DecIaracic')n de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC

Perfil ambiental del producto

Disponible

Il'-I_"l\/IanuaI de gestion residuos

Instrucciones para el fin del ciclo de DISPONIBLE
vida del producto

Informacion Logistica

Pais de Origen China



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=359431419&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=359431419&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVEOLI1404007EN

