
Technische Daten

520 CATALOGO SENSICK 2000

Riflettori                                                                                                                  

Tabella di selezione riflettori

Denominazione Tipo N° Ordine 
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4 019 634

5 304 334

4 025 097

1 002 627

1 000 131

1 009 871
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1 000 141

1 017 865

1 013 786
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1 013 785

1 017 910
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1 013 289

1 004 082

1 000 382

5 304 549

1 003 865
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1 001 628

1 000 132
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1 002 315

1 002 314
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1 003 546
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Riflettori in plastica per temperature fino a 65°C

Riflettore, l 22 mm, innestabile PL 22-1

Riflettore, l 22 mm, autoadesivo PL 22-2

Riflettore, l 22 mm, innestabile, per lamiere PL 22-3

Riflettore, l 23 mm, autoadesivo PL 26

Riflettore 20 x 40 mm PL 20 A

Riflettore 20 x 40 mm, autoadesivo PL 21 A

Riflettore 30 x 50 mm PL 30 A

Riflettore 30 x 50 mm, autoadesivo PL 31 A

Riflettore 40 x 60 mm PL 40 A

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm PL 50 A

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, autoadesivo PL 51 A

Riflettore, 47 x 47 mm P 250

Riflettore, 70 x 51 mm, con perno di fissaggio  M 6 PL 72

Riflettore, 80 x 80 mm PL 80 A

Riflettore, l 83 mm, fissaggio a foro centrale C 110

Riflettori speciali

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, a tenuta d'olio PL 53 A

Riflettore, 105 x 110 mm, con lastra di chiusura in vetro PN 105-1

Riflettore, 40 x 180 mm PL 180 E01

Riflettore, 3 x 3 PL 80 A, centro pellicola riflettente, per DME PL 240 F

Riflettore, 252 x 252 mm, Diamond Grade, per DME PL 240 DG

Riflettore, 7 x 7 PL 80 A, centro pellicola riflettente, per DME PL 560 F

Riflettore, 589 x 589 mm, Diamond Grade, per DME PL 560 DG

Riflettore, 11 x 11 PL 80 A, ridotta riflettenza al centro, per DME PL 880 F

Riflettore, 928 x 928 mm, Diamond Grade, allineabile, per DME PL 880 FS01

Riflettore a prisma, l 60 mm, f = ∞ OP 60-∞
Riflettore a prisma, l 60 mm, f = 10 m OP 60-10

Riflettore a prisma, l 60 mm, f = 20 m OP 60-20

Riflettori riscaldabili, 24 Vac/dc; 1,4 W

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, riscaldamento continuo PL 50 HK

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, riscaldamento regolato PL 50 HS

Riflettori a prisma per temperature fino a 300°C

Riflettore, l 50 mm SW 50

Riflettore a prisma, l 60 mm, guarnizioni resistenti alle alte temperature OP 61-∞

Pellicola riflettente autoadesiva per fotocellule con filtro 

di polarizzazione

Pellicola riflettente APM, 225 x 225 mm REF-APM

Pellicola riflettente DG, foglio 749 x 914 mm REF-DG

Pellicola riflettente DG, confezionata REF-DG-K

Pellicola riflettente autoadesiva per fotocellule senza filtro 

di polarizzazione

Pellicola riflettente, larghezza 9,14 cm, lungh. rotolo 4,57 m, confezionato REF-3290-K

Pellicola riflettente, larghezza 7,6 cm, lungh. rotolo 4,57 m, confezionato REF-5870-K

Pellicola riflettente, larghezza 61 cm, lungh. rotolo 4,57 m, confezionato REF-7610-K
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Informazioni ordini e disegni quotati
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PL 22-1

Tipo

1 003 546

N° Ordine 

Riflettore, l 22 mm, innestabile

PL 22-2

Tipo

1 003 621

N° Ordine 

Autoadesivo

Riflettore, l 22 mm

PL 22-3

Tipo

1 004 488

N° Ordine 

Innestabile, per lamiere

Riflettore, l 22 mm

PL 26

Tipo

1 001 440

N° Ordine 

Autoadesivo

Riflettore, l 23 mm

PL 20 A

Tipo

1 012 719

N° Ordine 

Riflettore 20 x 40 mm

PL 21 A

Tipo

1 015 172

N° Ordine 

Autoadesivo

Riflettore 20 x 40 mm

PL 30 A 1 002 314

N° Ordine Tipo

Riflettore 30 x 50 mm

PL 31 A

Tipo

1 002 315

N° Ordine 

Autoadesivo

Riflettore 30 x 50 mm

PL 40 A 1 012 720

N° Ordine Tipo

Riflettore 40 x 60 mm



Versione in plastica per temperature fino a 65°C

40 8

2

51

5
9 1

5
M

6
ø3

7
0

21

84

6
8

7
1

8
4

4,5
8

8,5

2,5

ø4
,8

ø83 9

522 CATALOGO SENSICK 2000

Riflettori  

Informazioni ordini e disegni quotati
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PL 50 A

Tipo

1 000 132

N° Ordine 

Apertura chiave 48 mm

Riflettore, esagonale

PL 51 A

Tipo

1 001 628

N° Ordine 

Autoadesivo

Apertura chiave 48 mm

Riflettore, esagonale

P 250 5 304 812

N° Ordine Tipo

Riflettore 47 x 47 mm

PL 72 5 304 145

N° Ordine Tipo

Riflettore 70 x 51 mm, con perno di fissaggio M 6

PL 80 A

Tipo

1 003 865

N° Ordine 

Riflettore 80 x 80 mm

C 110

Tipo

5 304 549

N° Ordine 

Riflettore l 83 mm, fissaggio a foro centrale
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Riflettori speciali
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Informazioni ordini e disegni quotati
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PL 53 A

Tipo

1 000 382

N° Ordine 

Riflettore a tenuta d'olio

PN 105-1

Tipo

1 004 082

N° Ordine 

Riflettore 105 x 110 mm, con lastra di chiusura in vetro 

PL 180 E01

Tipo

1 013 289

N° Ordine 

Riflettore 40 x 180 mm 

Riflettori
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Informazioni ordini e disegni quotati

PL 240 F

Tipo

1 013 784

N° Ordine 

Riflettore, 3 x 3 PL 80 A, centro pellicola riflettente, per DME

PL 240 DG

Tipo

1 017 910

N° Ordine 

Riflettore, 252 x 252 mm, Diamond Grade, per DME

PL 560 F

Tipo

1 013 785

N° Ordine 

Riflettore, 7 x 7 PL 80 A, centro pellicola riflettente, per DME

PL 560 DG

Tipo

1 016 806

N° Ordine 

Riflettore, 589 x 589 mm, Diamond Grade, per DME
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PL 880 F

Tipo

1 013 786

N° Ordine 

Riflettore, 11 x 11 PL 80 A, ridotta riflettenza al centro, per DME

PL 880 FS01

Tipo

1 017 865

N° Ordine 

Riflettore, 928 x 928 mm, 11 x 11 PL 80 A, allineabile, per DME

OP 61-∞ 1 000 141

N° Ordine Tipo

Riflettore a prisma, l 60 mm, f = �

OP 60-10 1 000 138

N° Ordine Tipo

Riflettore a prisma, l 60 mm, f = 10 m

OP 60-20

Tipo

1 000 136

N° Ordine 

Riflettore a prisma, l 60 mm, f = 20 m

Riflettori 
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Riflettori a prisma per temperature fino a 300°C

Informazioni ordini e disegni quotati
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Riflettori riscaldabili, 24 Vac/dc; 1,4 W

PL 50 HK

Tipo

1 011 545

N° Ordine 

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, riscaldamento continuo

PL 50 HS

Tipo

1 009 871

N° Ordine 

Riflettore, esagonale, apertura chiave 48 mm, riscaldamento regolato

SW 50

Tipo

1 000 131

N° Ordine 

Riflettore, l 50 mm

OP 61-∞
Tipo

1 002 627

N° Ordine 

Riflettore a prisma, l 60 mm, guarnizioni resistenti alle temperature elevate
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Pellicola riflettente autoadesiva per fotocellule con filtro di polarizzazione

Informazioni ordini e disegni quotati

Pellicola riflettente autoadesiva per fotocellule senza filtro di polarizzazione

REF-APM

Tipo

4 025 097

N° Ordine 

Foglio 225 x 225 mm

Pellicola riflettente APM

REF-DG

Tipo

5 304 334

N° Ordine 

Foglio 749 x 914 mm

Pellicola riflettente 

REF-DG-K

Tipo

4 019 634

N° Ordine 

Confezionata

Pellicola riflettente  REF-DG

REF-3290-K

Tipo

4 018 696

N° Ordine 

Lungh. rotolo 4,57 m, confezionato

Pellic. riflettente, largh. 91,4 cm

REF-5870-K

Tipo

4 018 616

N° Ordine 

Lungh. rotolo 45,7 m, confezionato

Pellic. riflettente, largh. 7,6 cm

REF-7610-K

Tipo

4 018 617

N° Ordine 

Lungh. rotolo 4,57 m, confezionato

Pellic. riflettente, largh. 61 cm

Riflettori


