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Interruttore di prossimità 
rettangolare RS Pro 250V, NA 

Codice RS: 339-746 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 

• Interruttore robusto 
a tenuta -
interruttore reed a 
tenuta ermetica per 
un lungo periodo 
vita

• Contenitore con 
messa a terra per 
una maggiore 
sicurezza

• Interruttore di 
prossimità in 
contenitore di 
alluminio

• Interruttore di 
prossimità per 
impieghi pesanti 3A
c.a./c.c. 250V

• Interruttore 
rettangolo

• Contenitore in 
alluminio verniciato 
a polvere blu -
elevata resistenza 
alla corrosione

• Cavo isolato in PVC 
nero a 3 conduttori 
da 0,75 mm² 

CARATTERISTICH
E 
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una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.  

 

 

 

L'interruttore di prossimità in contenitore di alluminio per impieghi pesanti RS Pro è un interruttore 
robusto a tenuta con contatti normalmente aperti adatto per ambienti difficili. Gli interruttori reed 
sono un tipo di interruttore industriale e vengono utilizzati per interrompere o reindirizzare il flusso di 
elettricità all'interno di un circuito. Gli interruttori reed sono composti da due lamelle ferrose in un 
piccolo contenitore in vetro. Gli interruttori sono magnetizzati e si muovono quando il campo 
magnetico viene spostato verso l'interruttore. Un interruttore reed può accendersi o spegnersi 
quando un campo magnetico si trova nelle vicinanze.  

 

 

 

Tipo di interruttore Sensore di prossimità magnetico 
Forma dell'interruttore Rettangolare 
Configurazione stato normale NO  
Configurazione di poli e vie Unipolare, a doppia corsa 
Tipo di output Aperto/chiuso 
Stile Normalmente aperto 
Materiale   Alluminio verniciato a polvere blu (contenitore) 

Applicazioni               
Rilevamento della posizione, attuatori lineari, 
commutazione di sicurezza, protezioni/dispositivi di 
sicurezza 

    

 

 

Distanza di commutazione 
Marca Pausa 

13mm (con magnete 
consigliato)   

23mm (con magnete 
consigliato) 

Tipo di terminal Conduttore 

Cavo Isolamento in PVC nero a 3 conduttori 0.75mm², Br / Bl 
/ G&Y. 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Dati di contatto  Condizioni a 20°C. Min. Tip. max.) 
Corrente massima    3 A 
Tensione c.a. massima CA   250V 
Tensione c.c. massima CC   250V 
Resistenza dei contatti Max mOhm    100mOhm 

 

 

 

Dimensioni 79,4 mm x 9,8 mm x 25,4 mm 
Lunghezza 79.4mm 
Profondità 25.4mm 
Larghezza 9.8mm 
Lunghezza del cavo  720mm 
Lunghezza totale  79.4mm 

 

 

 

Temperatura di esercizio massima -20°C   
Temperatura di esercizio minima 85 °C.    

 

   

 

Conformità/certificazioni RoHS 
       

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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