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MISCELATORE M18 FUEL ™

Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza
necessaria per miscelare composti pesanti, come il calcestruzzo e la
malta

Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale
avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo
eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria
superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire pil autonomia e piu
lavoro durante la vita della batteria

3 differenti modalita per un controllo ottimale della velocita e un risultato /
pulito, a seconda del tipo di composto da miscelare (8 impostazioni di \
velocita tramite apposita rotella, interruttore variabile e pulsante per ‘
blocco interruttore) ,
Impugnatura inclinabile fino a 180 ° con 16 possibili regolazioni, per L
garantire comfort e flessibilita di utilizzo ' 1

Attacco M14 | ey h\\
Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro ._— |
Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE® ilwaukes
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LITHIUM™
Velocita a vuoto (giri/min) 0 - 550
Attacco M14
Diametro max. miscelatore (mm) 120
Quantita max. da miscelare 20
consigliata ()
Peso con il pacco batteria 3.0 (M18 B5)
(EPTA) (kg)
Kit incluso Fornito senza batterie, Fornito
senza caricatore, Valigetta
Heavy Duty
Codice prodotto 4933459719
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