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RS Pro 强力胶水 
RS 号： 918-6869             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 凝胶不会滴漏 

• 胶水干燥透明且防水 

• 超强力胶水结合了氰

基丙烯酸酯技术、以

确保耐用性 

• 持久耐用的通用胶水 

 

 

特点 
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。 RS Pro 粘合剂（也称为氰基丙烯酸酯粘合剂）采用凝胶或液体形式、可提供强力瞬时防水粘合。

超级胶凝胶是一款优质产品、设计不会滴落、特别适用于垂直应用。RS Pro 强力胶水是一种快熔

式、方便且用途广泛的粘合剂、适用于小型维修、可用于各种区域。 
 
选项包括：  
473-423 - 凝胶超强力胶水 20g  
918-6869 - 液体超强力胶水 5G 瓶  
918-6872. - 凝胶超强力胶水 3G 管   

 

 

 

封装尺寸 5g 
产品表单 液体 
颜色 透明 
包装类型 瓶装 
最大固定时间 20sec 
碱基化学制品 乙基 
最大完全固化时间  24 小时 
低/无气味 否 
固化时间 <5 
应用 粘合木材、软木、皮革、纸板和类似表面 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品说明  

一般规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/473423/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9186869/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9186872/
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粘度 34cPs 至 44 cps 

比重 1.06 

拉伸强度 21N/mm^2 

5°c 时的存储寿命 12Months 

最大间隙填充 0.1mm 

固化速度钢（脱脂） 20seconds 

固化速度 abs 10seconds 

固化速度橡胶 5seconds 

固化速度木材 3seconds 
  

 

 

最高工作温度  80°c 
最低工作温度 -50°C 
闪点 >85°c 

  

 

 

       

机械规格 

操作环境规格 
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