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IEC-Thermoelement-
Steckverbinder von RS Pro für 
den Einsatz mit 
Thermoelement Typ K, 
Standard 

RS Best.-Nr. 455-9758              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Kontakte aus echten 
Thermoelementlegie
rungen 

 

• Farbcodiert für 
schnelle und 
einfache Erkennung 

 

• Nimmt polarisierte 
runde Stiftkontakte 
für eine genaue 
Verbindung auf 

 

• Hergestellt aus 
robustem 
glasfaserverstärkte
m Thermoplast 

 

• Hält Temperaturen 
von bis zu 120 °C 
stand 

 

• Für den Einsatz mit 
Litzen oder 
massiven Drähten 

• Für 
Thermoelementkabe
l mit bis zu 4 mm 
Durchmesser 

MERKMALE 
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Eine entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Thermoelement-Einbau-
Anschlussbuchse in Standardgröße. Diese Thermoelement-Buchse ist ideal für den Anschluss Ihrer 
Thermoelementsonde oder Drahtklemmen an Verlängerungs- oder Kompensationskabel. Diese 
Buchse bietet außerdem eine schnelle, sichere und fehlerfreie Möglichkeit, Ihre vorhandenen 
Thermoelemente zu ersetzen. Das Buchsengehäuse besteht aus einem robusten 
glasfaserverstärkten Thermoplast, das stoßfest ist und hohen Temperaturen von bis zu 220 °C 
standhält Die Klemmen dieser Buchse nehmen polarisierte flache Stiftkontakte auf, um eine genaue 
Verbindung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist IEC-farbcodiert, wobei der Thermoelementtyp zur 
einfachen Identifizierung deutlich auf der Vorderseite angegeben ist.  

 

 

 

Zubehörtyp Thermoelement-Steckverbinder 

Für den Einsatz mit Thermoelement Typ K 

Thermoelementtyp K 

Maximale Temperatur 220 °C 

Formschlüssiger Kontakt (Legierung) Nickelchromium      

Negativer Kontakt (Legierungsart) Nickellegierung     

Klemmentyp Miniatur  

Farbe   Grün 

Anwendungen      Miniatur-Kabelsteckverbinder 

   

 

 

Steckverbindertyp Thermoelement-Steckverbinder 

Taschendurchmesser 4mm 

Thermoelement-Kabeldurchmesser 4mm  

 

 

 

Maximale durchgehende 
Betriebstemperatur 

220 °C           

  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische Spezifikationen 

Allgemeine Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Konformität/Zertifizierung IEC, RoHS 

        

  

 

 

Zulassungen 



 Zubehör für Temperatursensoren  

Seite 4Von 8 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

  



 Zubehör für Temperatursensoren  

Seite 5Von 8 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

 



 Zubehör für Temperatursensoren  

Seite 6Von 8 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 



 Zubehör für Temperatursensoren  

Seite 7Von 8 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 



 Zubehör für Temperatursensoren  

Seite 8Von 8 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

 


