= HANNA

Serie Primo B instruments

PRIMO ¢ un misuratore di solidi totali disciolti (TDS) con scala da 0 a 1999 ppm (mg/l).
Dotato di microprocessore interno, garantisce una maggiore precisione delle misure. Infatti
grazie alla procedura di calibrazione automatica, bastano pochi secondi lo strumento &
calibrato e pronto all’uso.

La compensazione automatica di temperatura assicura che tutte le letture siano sempre
accurate.

Primo & dotato di sonda diretta e funziona per circa 200 ore con 2 batterie da 1.4V. Un segnale
sul display indica quando si devono sostituire le batterie.

Il fattore di conversione EC/TDS & di 0.5, idoneo per bassi valori di TDS.

Lo strumento & fornito con batterie, istruzioni.

PRIMO 2: vedi Primo con misurazione anche della TEMPERATURA

€ un misuratore di solidi totali disciolti (TDS) con scala da 0 a 1999 ppm (mg/l) e
visualizzazione della temperatura del campione nella scala da 0 a 60°C.

Il suo microprocessore garantisce maggiore precisione delle misure.

PRIMO 5 @ un misuratore di CONDUCIBILITA' con scala da 0 a 1999 puS/cm.

Dotato di microprocessore interno, garantisce una maggiore precisione delle misure. Infatti
grazie alla procedura di calibrazione automatica, bastano pochi secondi lo strumento &
calibrato e pronto all’'uso.

La compensazione automatica di temperatura assicura che tutte le letture siano sempre
accurate.

Altre caratteristiche vedi modello Primo.

PRIMO PRIMO2 PRIMOS5
pa_rame?rl TPS.(S(.)“d' Totali TDS, Temperatura conducibilita
misurati Disciolti)
scala TDS 1999 ppm (mg/I) 1999 ppm (mg/l) Scala EC [1999 pS/cm
scala - 0.0 a 60°C -
temperatura
risoluzione TDS |1 ppm (mg/l) 1 ppm (mg/l) :lescE)ICuzm 1 uS/cm
precisione TDS o o Precision |, .,
(a 20°C) +2% F.S. +2% F.S. e EC 2% F.S.
precisione ) +0.5°C )
temperatura
calibrazione Automatica a 1382 Automatica a 1382 ppm Calibraziofautomatica a
TDS ppm PPM he EC 1413 pS/cm
compensazione [automatica da 0 a compensaautomatica da 0
omp ° ~ mo automatica da 0 a 60°C, zione di [a 60°C, beta =
di temperatura |60°C, beta = 2% per _ > °
o beta = 2% per °C temperat 2% per °C
TDS C
ura EC
altezza/lunghez 180 180 180
za (mm)
larghezza (mm) |50 50 50
profondita 25 25 25

(mm)

peso (g) 380 80 80




PRIMO PRIMO2 PRIMOS5

2 batterie da 1.4V; 2 batterie da 1.4V; 2 batterie da 1.4V; durata

. . durata circa 200 ore; |durata circa 200 ore; . .
alimentazione circa 200 ore;

autosp?gnlmento a'utospegnlmento dopo autospegnimento dopo 5'
dopo 5 5
o o
condizioni d'uso da 0 a 50°C; U.R. da 0 a 50°C; U.R. max da 0 a 50°C; U.R. max 95%
max 95% 95%




