Produktdatenblatt

Technische Daten

XCKP2102G11

XCKP Pos.sch. Stahl-Rollenst., 10+1S, Sprungf.,

Pg 11

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

OsiSense XC

Name der Reihe

Produkt oder Komponententyp

Standardformat

Positionsschalter

Kurzbezeichnung des Gerats

XCKP

Sensordesign

Kompakte Form C entspricht CENELEC EN 50047

Gehausetyp Befestigt

Kopftyp RollenstoRel
Material Kunststoff
Gehausematerial Kunststoff
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehause

Bewegung des Steuerkopfes

Linear

Operatortyp RollenstoRel mit Federriickstellung Metall
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2

Aufbau und Typ des Anschlusses 10+1S

Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion

Zusatzmerkmale

Schalterbetatigung Durch 30° Nocke

Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazitat: 1 x 0,34-2 x 1,5 mm?
Kabeleinfiihrung 1 Kabeleinfiuihrung fir Pg 11 Kabelverschraubung
Kontaktisolationsform Zb

Positivéffnung Mit

Mindestkraft fur Positivoffnung 36N

Minimale Ausldsekraft 12N
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Maximale Betatigungsgeschwindigkeit

0,5m/s

Wiederholgenauigkeit

0,1 mm an den Auslésepunkten mit 1 Million Schaltspielen

Kontaktcodebezeichnung

A300, AC-15 (Ue =240V, le =3 A), Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q300, DC-13 (Ue =250V, le = 0,27 A) entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A

Nennisolationsspannung Ui

300 V entspricht CSA C22.2 No 14
500 V Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508

Widerstand zwischen Anschlissen

<= 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3

BemessungsstoRspannungsfestigkeit
[Uimp]

6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1

Kurzschlussschutz

Elektrische Lebensdauer

10 A von gG Patrone Sicherung

5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit: <= 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5
entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit: <= 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5
entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit: <= 60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0.5
entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C

Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen

Breite 31 mm

Hoéhe 65 mm

Tiefe 30 mm

Produktgewicht 0,095 kg

Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)NO
(21-22)NC

Montage
StoRfestigkeit 50 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f = 10-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

Schutzart (IP)

Schutzart (IK)

IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529

IKO4 entspricht EN 50102

Schutzart gegen Stromschlag

Klasse Il entspricht IEC 61140
Klasse Il entspricht NF C 20-030

Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CcCC
CSA
UL
Normen CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
EN 60204-1
IEC 60204-1
Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit

Green-Premium-Produkt

ROHS

Konform

IfSChneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Vertragliche Gewabhrleistung

Periode

18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=857102&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=857102&lang=de-de
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Malzeichnungen

Abmessungen
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(1) Gewindedurchfiihrung fiir Kabelverschraubung Pg 11
(2) 2 Langldcher @ 4,3 x 6,3 mm mit 22 mm Lochabstand, 2 Bohrungen & 4,3 mit 20 mm Lochabstand.
(3) 2 x @ 3 Bohrungen fir Stitzbolzen, Tiefe 4 mm.
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Produktdatenblatt
Montage und Abstand

XCKP2102G11

Montage mit Kabeldurchfiuihrung

Position der Kabelverschraubung

(1) Empfohlen
(2) Zu vermeiden
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Montage und Abstand

XCKP2102G11

Einrichtung

Druckbolzen oder multidirektionale Képfe
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Anschlisse und Schema

Verdrahtungsplan

2-poliger O + S mit Sprungfunktion
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Technische Beschreibung

XCKP2102G11

Merkmale der Betatigung

Schalterbetatigung durch 30° Nocke
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Technische Beschreibung

XCKP2102G11

Funktionsdiagramm
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(P) Positiver Offnungspunkt

(A) Nockenverschiebung

(1) NC-Kontakt mit positivem Offnungsvorgang
(2) Geschlossen

3) Geoffnet

(4) Auslésen

(5) Riickstellen




