()
=
=
o
©
o
=
&)
o
-
©
hel
o
=
o
(%]

WLL260-R240
WLL260

SICK

SENSORI A FIBRA OTTICA Sensor Intelligence.
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L'immagine potreb-
be non corrispondere

CE s
X

Dati tecnici in dettaglio
Caratteristiche

Dimensioni (L x H x P)
Punto di emissione luminosa

Distanza max. di rilevamento
Distanza di rilevamento

Natura della luce

Sorgente luminosa

Impostazione

Tipo di temporizzazione

Tempo di ritardo

LIS/LIB.
Con fibra ottica straordinaria.

Durata media 100.000 h con Ty = +25° °C.

Informazioni per 'ordine

e e

WLL260-R240 6009503

Contenuto nella dotazione di fornitura: BEF-W260 (1)

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori

25 mmx 77,8 mm x 63 mm
A forma di parallelepipedo
1)2)

3)
)

0 mm ... 65 mm, Sistema di rilevamento
0 mm ... 110 mm, Sistema di rilevamento 2
O mm ... 800 mm, Sistema a sbarramento 2

)
)

0 mm ... 50 mm, Sistema di rilevamento 2
0 mm ... 90 mm, Sistema di rilevamento 8
0 mm ... 700 mm, Sistema a sbarramento 2

Luce rossa visibile

LED ¥
Potenziometro, 270°

One Shot

Ritardo sull'avvio
Spegnimento ritardato
Senza ritardo

Regolabile su temporizzatore, 0,1s,5 s
Regolabile su temporizzatore

LED

Oggetto con il 90% di remissione (riferito al bianco standard, DIN 5033).
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http://www.sick.com/6009503
http://www.sick.com/6009503
https://www.sick.com/5304819
https://www.sick.com/WLL260
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Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione

Consumo energetico

Uscita di commutazione

Funzione di commutazione

Tipo di commutazione

Modalita di commutazione selezionabile

Corrente di commutazione (tensione di
commutazione)

Tempo di risposta
Frequenza di commutazione
Tipo di collegamento

Commutazioni di protezione

Classe di protezione

Peso

Materiale della custodia

Grado di protezione

Dotazione di fornitura

Categoria di utilizzazione

Temperatura ambiente di funzionamento
Temperatura ambiente magazzino

UL-File-Nr.

410 %.
2
3

4

Con rapporto chiaro/scuro 1:1.

5)
6)

C = Soppressione impulsi di disturbo.
Tensione nominale: 250 V AC/DC.

Classificazioni

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECI@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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A = Uycollegamenti protetti dall'inversione di polarita.

12V DC ... 240V DC V)
24V AC...240VACY

<5VA

L .2
Relé, Isolamento galvanico )

N/O
Funzionamento light on/dark on 2
Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on

3 A (240 VAC)
3A(30VDC)

<20 ms

25 Hz Y

Morsettiera

c®

e

120 g

Plastica, ABS

IP66

Angolare di fissaggio BEF-W260
AC-15, DC-13, A norma EN 60947-1
-25°C...+55 °C

-40 °C...+70 °C

NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350

)
) In caso di carico induttivo o capacitivo € prevista un adeguato dispositivo spegni-scintilla.
)
)

27270905
27270905
27270905
27270905
27270905
27270905
27270905
27270905
EC002651
EC002651
39121528
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Possibilita di regolazione
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®

@ Indicatore di ricezione, LED rosso
® Impostazione della sensibilita

@ Interruttore girevole funzionamento light on/dark on: L = funzionamento light on, D = funzionamento dark on

Impostazione tempo
® Morsetti di collegamento
Spia funzione, LED rosso, uscita di commutazione attiva

@ Selettore gradi di tempo 0.S.D.= One ShotOFF.D.= ritardo sullo spegnimentoON.D.= ritardo sull'avvioNormale=Timer off

Schema di allacciamento

Disegno quotato (Quote in mm)
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@® Centro asse ottico ricevitore

®@ Centro asse ottico trasmettitore

® Esecuzione cavo 1/2" PF per cavo con diametro da 6 a 10 mm a scelta inferiore o posteriore
® Indicatore di ricezione rosso

® Foro passante g 5,2 mm, bilaterale per dado esagonale M5
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SICK IN BREVE

SICK & una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per I'automazione industriale. Una
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori € ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente cio di cui hanno bisogno. Nei centri

applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto

questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la
sicurezza e la produttivita durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi € “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



