
Schrägvornschneider Professional ESD breiter
Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate (26835) 115 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7
78136 Schonach

E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.:+49 (0)7722 959-0

Artikelnr.: 26835

GTIN: 4010995268350

Brutto-EK: 46,03 EUR

Einheit: Stück

Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Normen: DIN ISO 9654.IEC 61340-5-1.

Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.Horizontal und vertikal einsetzbar.



Schneidkraft 2

max. Durchmesser 1,2 mm

Zangenlänge mm 115 mm

Zangenlänge Zoll 4 ½ "

Weicher Draht 1,2 mm

Gewicht 87 g

Serie Z 46 1 04

Anwendungsszenarien Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.

Horizontal und vertikal einsetzbar.

Länge (inkl. Verpackung) 0,202 m

Höhe (inkl. Verpackung) 0,061 m

Breite (inkl. Verpackung) 0,077 m

Zolltarifnummer 82032000

Produktgruppe 26835


