
48 Schritte/Umdrehung - Ø 58 mm 4 Phasen Bestell-Nr Auf Bestellung 

 48 Schritte/Umdrehung (7°5) 
 Aufnahmeleistung: 10 W
 2 oder 4 Phasen 

 
 

Bestell-Nr.

  Typ Typ Phasenanzahl
Verwendete elektronische 
Steuerung

Widerstand pro 
Phase (ö)

Induktivität pro 
Phase (mH)

Stromstärke pro 
Phase (A)

Spannung an den Klemmen 
des Motors (V)

82    930    015
4 
Phasen

82 930 0 4 einpolig 22,3 47 0,39 12,5

Technische Daten

Leistungsaufnahme (W) 10 

Haltemoment (mNm) 155 

Schrittwinkel (o) 7,5 

Schrittwinkelgenauigkeit (%) 5 

Rotorträgheit (gcm2) 84 

Max. Selbsthaltemoment (mNm) 12 

Max. Wicklungstemperatur (oC) 120 

Lagertemperatur (°C) -40 →+80 

Thermischer Widerstand der Spule - 
Umgebungstemperatur (K/W) 

7 

Isolationswiderstand (für 500 V DC) (MΩ) gemäß den 
Normen NFC 51200 > 103 

Nennspannung (50 Hz, 1 min.) (V) gemäß den Normen 
NFC 51200

> 600 

Standardlitzenlänge (mm) 250 

Gewicht (g) 340 

Schutzart IP 40 

Abmessungen (mm)

Nr. Legende

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,4

Kennlinien
4 Phasen

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Trägheit der Meßeinrichtung: 3,4 g cm2 a = Ansteuerung mit konstanter Spannung und RR (Reihenwiderstand) = 0 b = Ansteuerung mit konstanter Spannung und RR (Reihenwiderstand) = RMotor c 
= Ansteuerung mit konstanter Spannung und RR (Reihenwiderstand) = 2RMotor d = Ansteuerung mit konstanter Spannung und RR (Reihenwiderstand) = 3RMotor Die Messungen erfolgen im 
Vollschrittbetrieb, 2 Phasen bestromt.

Grenzkennlinien im Start/Stopp-und Antriebsbereich bei Konstantstrom (PBL 3717) für 2-Phasen-Motor 9ö. Haltemoment 150 mN.m Stromstärke pro Phase 0,53 A

Nr. Legende

min-1

Grenzkennlinien im Start/Stoppbereich

Kennlinien
4 Phasen - 32 Ω - Konstantspannung - Kennlinie mittels Ansteuerung 84 854 405

Nr. Legende

min-1

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Anmerkung: Es gelten folgende Meßbedingungen: Umgebungstemperatur = 25 °C, bei kaltem Motor

Schrittfolge für Drehrichtung rechts 2 Phasen bestromt (mit Blick auf die Ausgangswelle) Gemeinsame Anschlüsse an positives Potential angeschlossen

Kennlinien
Grenzfrequenzkurven im Start/Stoppbereich in Abhängigkeit von der äußeren Trägheit mit Gegenmoment null.Gemessen bei Konstantspannung

Nr. Legende

2 Phasen

4 Phasen

Anschlüsse
4 Phasen

Nr. Legende

Schritte

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Produkte auf Anfrage
 Spezieller Wellenaustritt
 Sonderspulen
 Sonder-Kabellänge
 Spezielle Anschlüsse / Stecker
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