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SENSORI DI PROSSIMITA MAGNETICI

SICK

Sensor Intelligence.
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Informazioni per 'ordine

e e

MQZ10-60APS-KTO 7900280

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori

L'immagine potreb-
be non corrispondere

X

Dati tecnici in dettaglio

Caratteristiche

Housing A forma di parallelepipedo
Dimensioni (L x H x P) 10,3 mm x 37 mm x 16 mm
Distanza di commutazione S, 5mm ... 60 mm Y
Distanza di commutazione protetta S, 48,6 mm

Fattore di risposta nominale 1mT

Frequenza di commutazione 5.000 Hz

Tipo di collegamento Connettore maschio M8, 3 poli
Uscita di commutazione PNP

Funzione di uscita N/O

Dotazione elettrica DC 3 fili

Allineamento magnetico Assiale

Grado di protezione P67 2

1)

Distanza di commutazione in base all'installazione in materiali non magnetizzabili con magnete MAG-3010-B (M4.0).

2) A norma EN 60529.

Caratteristiche meccaniche ed elettriche

Tensione di alimentazione 10V DC...30VDC
Ripple residuo <10%Y
Caduta di tensione <15v?
Consumo di corrente <5mA3
Ritardo disponibilita <2ms
Y piuy.
2p
er | max.
3

4
5

Di Sr, (UV e Ta costanti).

)
) Non azionato.
)
) Temporizzato.
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Isteresi
Riproducibilita
Deriva termica (d S;)
EMC

Corrente continua I

Protezione anti-cortocircuito

Protezione all'inversione della polarita
Protezione impulso di attivazione
Resistenza alle vibrazioni e agli shock
Temperatura ambiente di funzionamento
Materiale della custodia

Materiale, superficie attiva

U piuy.

2) per I3 max.
3)
4)

5)

Non azionato.
Di Sr, (UV e Ta costanti).
Temporizzato.

Classificazioni

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901

Schema di allacciamento
cd-002

''''' 1
BN 1 +(L+)
_’ﬂ!_i NO
BU; 3 R
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1%..10%

<1%Y

+10%

A norma EN 60947-5-2

<300 mA

v?®

v

v

30g, 11 ms/ 10...55Hz, 1 mm
-25°C..+75°C

Materiale plastico, Poliammide

Materiale plastico

27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
27270104
EC002544
EC002544
39122230
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Diagramma distanza di commutazione

MMxX-60AXX-XXX
@ 1 : 1
@ | |
® |
@ |
© 1
® I
0 20 40 60 80
(0.79) (1.57) (2.36) (3.15)

Distance in mm (inch)

Max. sensing range Sy, flush or non-flush installation,
non-magnetizable material

Magnet type Part no.

@ MAG-3315-B (M 5.1) 7902086
(@ MAG-3015-B (M 5.0) 7901786
3 MAG-3010-B (M 4.0) 7901785
@ MAG-2006-B (M 3.0) 7901784
(B MAG-0625-A (M 2.0) 7901783
® MAG-1003-S (M 1.0) 7901782

Disegno quotato (Quote in mm)

MQ10, connettore maschio

,,,,, _ A
% .

@ 5.7
28 (1.10) (0.22)
37(1.46)

NZ

10.3
0.41)

332 active area

-
Oe} -~ 139
| &)

29 [[.2220s7),]
(0.11) 28 (1.10)

‘ 37 (1.46)

I
@® Collegamento
@ Indicatore a LED

(0.63)
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Accessori consigliati

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori
Breve descrizione Tipo Cod. art.

Connettori e cavi

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A YF8U13-020UA1X- 2094782
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 2 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A YF8U13-020VA1X- 2095860
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A YF8U13-050UA1X- 2094788
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 5 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A YF8U13-050VA1X- 2095884
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta, Codifica A YF8U13-200UA1X- 2094790
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX

\’
.
\’
.
\’ Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 20 m
»
™
»
N,
.

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato, Codifica A YG8U13-020VA1X- 2096165
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 2 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato, Codifica A YG8U13-050UA1X- 2095586
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PUR, senza alogeno, non schermato, 5 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato, Codifica A YG8U13-050VA1X- 2096166
Testa B: estremita cavo sciolta LEAX
Cavo: Cavo sensore/attuatore, PVC, non schermato, 5 m

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, diritta DOS-0803-G 7902077
Testa B: -
Cavo: non schermato

Testa A: Connettore femmina, M8, 3 poli, angolato DOS-0803-W 7902078
Testa B: -
Cavo: non schermato

Testa A: Connettore maschio, M8, 3 poli, diritta STE-0803-G 6037322
Testa B: -
/Q Cavo: non schermato

Magneti
\ Magnete senza foro di fissaggio, @ 6 mm, altezza 25 mm MAG-0625-A 7901783
Magnete senza foro di fissaggio, @ 10 mm, altezza 3 mm MAG-1003-S 7901782

[
‘ Magnete con foro di fissaggio per vite a testa svasata M4, @ 20 mm, altezza 6,5 mm MAG-2006-B 7901784
Magnete senza foro di fissaggio, @ 30 mm, altezza 10 mm MAG-3010-B 7901785
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Magnete con foro di fissaggio per vite a testa svasata M5, @ 31 mm, altezza 15 mm MAG-3015-B
. Magnete con foro di fissaggio per vite a testa svasata M5, @ 36 mm, altezza 19,5 mm MAG-3515-B
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SICK IN BREVE

SICK & una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per I'automazione industriale. Una
gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei
processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori € ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con
sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente cio di cui hanno bisogno. Nei centri

applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto

questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la
sicurezza e la produttivita durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi € “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



