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NE212 - LED-Vorwahlzahler

Technische Daten - elektrisch

24/48 VAC +10 % (50/60 Hz)
85...265 VAC (50/60 Hz)
24 VDC £10 %

Betriebsspannung

Merkmale

— Vorwahlzahler mit zwei Vorwahlen
— Anzeige Nebenzahler, Hauptzahler: 6-stellig
— Anzeige Summenzihler: 8-stellig

— Nebenzahler, Tachometer, Summenzahler,
Betriebsstundenzahler

— Betriebsart, Setzwert, Skalierungsfaktor
programmierbar

— Anschluss: Inkremental-Geber oder digitale Sensoren
— Vorwahlmode programmierbar
— Schnittstelle RS232, RS422, RS485

Technische Daten - elektrisch

Wechsler potentialfrei fur
Hauptzahler
Offner/Schliesser potentialfrei

Ausgange Relais

Leistungsaufnahme 15 VA, 8 W fur B1
Sensorversorgung 24/48 VAC: 12-26 VDC/80 mA Haltezeit fur Ausgange 0,01...99,99 s
85...265 VAC: Schnittstellen RS232, RS422, RS485
24 VDC £20 %/200 m/;\ Auslegung Schutzklasse I
24 VDC: 24 VDC £20 %/200 mA  p|N EN 61010-1 Uberspannungskategorie I
Anzeige LED, 7-Segment Anzeige Verschmutzungsgrad 2
Stellenzahl 8-stellig - Summenzahler Stdéraussendung DIN EN 61000-6-4
6-stellig - Betriebsstunden-/ Storfestigkeit DIN EN 61000-6-2
Haupt-/Nebenzahler, 5 -
Programmierbare Betriebsarten
Tachometer h
. - Parameter Sensorlogik
Ziffernhhe 7,6 mm Skalierungsfaktor
Funktion Vorwahlzahler Zahlweise
Hauptzahler mit 2 Vorwahlen Steuereingange
Nebenzahler mit 1 Vorwahl Zulassung UL-Zulassung / E63076

Summenzéhler
Betriebsstundenzahler

Skalierungsfaktor 0.0001...9999.99
Multiplikator / Nebenzahler 1...99

Addierend oder subtrahierend
Differenzzahlung A-B

Summe (Parallel) A+B
Up/Down, Vor-/Riickzéhlung
A 90° B Phasenauswertung

15 Hz, 25 Hz, 10 kHz
programmierbar

Zahlweisen

Zahlfrequenz

Vorwahl 2 Vorwahlen

Betriebsarten Hauptvorwahl, Parallelvergleich,

Schleppvorwahl, Stufenvorwahl
>10 Jahre im EEPROM

Taste, elektrisch oder
automatisch

NPN- / PNP-Schalttransistor

Datenspeicherung

Ruckstellung

Ausgange elektronisch
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Bestellbezeichnung Technische Daten - mechanisch

NE212.\ ‘ ‘ ‘ AXA2 ‘ Umgebungstemperatur 0...+50 °C
Lagertemperatur -20...+70 °C
‘ Betriebsspannung Relative Luftfeuchte 80 % nicht betauend
1 24/48 VAC Anschluss Schraubklemme steckbar
2 85..265VAC Aderquerschnitt 1,5 mm?
3 24VDC Schutzart DIN EN 60529  IP 65 (frontseitig mit Dichtung)
Ausgénge Bedienung / Tastatur 10er-Tastatur mit

5 Funktionstasten

Schnittstelle

1 Relais-Ausgange, B1 als Schliesser - . .

2 Relais-Ausgénge, B1 als Offner Gehauseart Einbaugehause

3 Elektronische Ausgange PNP Abmessungen BxHxL 72x72x 108 mm

4 Elektronische Ausgange NPN Einbautiefe 108 mm
Montageart Spannrahmen flr

Einbaugehause

Optokoppler-Eingénge

Eingangsschaltung

0 Ohne Schnittstelle - -
1 RS485 Einbauausschnitt 68 x 68 mm (+0,7)
2 RS422 Masse ca. 320 g (24 VDC/85-265 VAC),
3 RS232 450 g (24/48 VAC)
Werkstoffe Gehause: Makrolon 6485 (PC)
Frontfolie: Polyester
Schaltpegel

Steuereingénge

PNP-/ NPN-Logik

Zahleingang

Ansteuerstrom 9..16 mA
Abschaltstrom <0,5mA
Eingangswiderstand 1,65 kQ
Riickstelleingang

Ansteuerstrom 5.8 mA
Abschaltstrom <0,5mA
Eingangswiderstand 3,3kQ

Relais-Ausgédnge

Ausgangsschaltung

Schaltspannung max.

250 VAC /110 VDC

Schaltstrom max. 1A
Schaltleistung max. 150 VA/30 W
Relais Ansprechzeit 5ms

Elektronische Ausgénge

PNP-Schalttransistor

Ausgangsschaltung
Open Collector

Schaltspannung

24 VDC £20 %

Schaltstrom max.

10 mA (AC-Betrieb)
50 mA (DC-Betrieb)

NPN-Schalttransistor

Open Collector

Schaltspannung max.

35V

Schaltstrom max.

50 mA
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Anschlussbild

Relais-Ausgédnge
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