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RS Pro rauer 
Umgebungsdraht 1 

mmmmmmm CSA, Rot 100 m 
Rolle  

RS Best.-Nr. 183-9247             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

• Weichkupfer 

•  Isolierung, 

•  Verschiedene 
Drahtgrößen 

•  Einfachlitze 

 

 

 

 

MERKMALE 
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Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere 
Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Von RS Pro, massiver Leiterdraht, hergestellt gemäß BS6004 Tabelle 9. Der Leiter aus reinem 
Weichkupfer ist mit wärmebeständigem PVC isoliert. Durch die kontinuierliche 
Temperaturbeständigkeit von 85 °C ist der Draht für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich 
Beleuchtung geeignet. BASEC-Zulassung. Kabel Ref.-Nr. Kabelfarben Weiß, Blau und Braun sind 
harmonisierter Typ. Dies schließt die Kabelfarbe Gelb/Grün aus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig 
und von ausgezeichneter Qualität. 

 

 

 

Drahtausführung BS6004 

Isoliermaterial PVC 

Beständig gegen Wärme 

Aderlitzen 1/0,8 mm 

Kabelform Einzelkern 

Leitermaterial Weichkupfer 

Anzahl der Litzen 1 

Querschnittsfläche 0,5 mm2 

American Wire Gauge 22AWG 

Anwendungen Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen 

 

 

 

Mantelfarbe Blau 

Länge 100m 

Außendurchmesser 2.05mm  

Dicke der Isolierwand 0.625mm 

Größe der Litzen 0.8mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Verlitzung 1/0.8mm 

  

 

 

 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur 85 °C 

Großer Betriebstemperaturbereich Max. +85 °C. 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CSA, RoHS-Konformitätszertifikat            

Normen erfüllt BS EN 50525 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


