Kits de vis et boulons

CARACTERISTIQU
ES

e Acierinoxydable A2

e Vis atéte creuse a
Six pans

Fourni dans un
boitier en
polypropyléne avec
LID

Kit de vis/boulons en acier
inoxydable 431 pieces, M10,
M12, M6, M8

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Kits de vis et boulons Eﬂg

Description du produit

Ce jeu de vis plates et a téte fendue de haute qualité de la marque de confiance RS Pro est idéal
pour de nombreuses applications. Ce jeu inclut également des rondelles et des écrous dans les
tailles correspondantes pour les vis a téte cylindrique.

Caractéristiques

Nombre de piéces 431

Type avis/boulon Vis a téte creuse

Forme de téte Capuchon a six pans creux
Type d'entrainement A fourche

Contenu du kit Vis M10, M12, M6, M8

Charpenterie, construction et toiture, applications de

Applications bricolage, applications de machines

Spécifications mécaniques

Longueurs de vis/boulons 12 a 60 mm
Taille du filetage M10, M12, M6, M8
Matériau Acier inoxydable
Type en acier inoxydable A2 304

Finition Uni

Longueur de vis/boulon la plus longue  60mm
Longueur de vis/boulon plus courte 12 mm
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Kits de vis et boulons

Kit Contents
Tgri::d Limm)| Gty |L{mm)| Qty |L{mm)| @ty | L{mm)| Qty |L{mm)| Gty
MG 12 40 16 0 20 65 25 55 40 50
ME 16 20 20 20 25 25 a0 25 . .
M10 20 20 a0 20 40 20 80 15 . .
M12 20 10 40 10 &0 6 - -
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