Bohrer

MERKMALE

Titan-Nitrid-
beschichtet (TIN)

Langere
Wellenlénge

Rechtwinklige
Schneidspitze

118° Schnittwinkel

Erhaltlich in GroRen
von 0,25 mm bis 20
mm

HSS-Spiralbohrer von RS Pro,
6 mm x 93 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Bohrer Eﬂg

Produktbeschreibung

Hochgeschwindigkeits-Spiralbohrer, kurz, mit Titannitrid-Beschichtung, geeignet fiir eine Vielzahl von
Arbeiten und Materialien, haben einen langeren Schaft im Vergleich zu anderen Standardbohrern und
kénnen sowohl fiir Hand- als auch fiir maschinelle Bohrmaschinen verwendet werden. Die Spiralbohrer, kurz,
verfligen Uber eine rechte Schneidspitze mit 118° Schnittwinkel und sind zum Bohren von Metall, Holz und
Kunststoff sowie einer Reihe anderer Materialien geeignet.

Allgemeine

Bohrertyp Spiralbohrer

Typ Drehbewegung

Werkstoff HSS

Oberflache Titan-Nitrid-beschichtet (TiN)
Bohranwendung Metalle, Holz, Kunststoffe

Mechanische

Gesamtlange 61mm
Punktwinkel 118°
Durchmesser 3mm

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung DIN 338; BS 328-ISO 235/1
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Stock Mumber Diameter (mm)  Cutting Length (mm) Owerall Length (mm)
213-887 1.0 12 34
213-900 1.1 14 36
213-310 1.2 16 32
213-893 13 16 38
213-376 14 18 40
213-871 15 18 40
213-859 16 20 43
213-433 1.7 20 43
213-865 18 22 46
213-972 19 22 46
213-916 20 24 49
213-966 21 24 49
213-950 22 27 53
213-944 23 27 53
213-938 24 30 57
213-922 2.5 30 57
213-843 26 30 57
213-T64 2.7 33 61
213-758 28 33 61
213-427 29 33 61
213-411 3.0 33 61
213-382 31 36 65
213-405 3.2 36 65
213-398 33 36 65
213-742 34 39 70
213-304 35 38 70
213-720 36 38 70
213-714 3.7 38 70
213-736 38 43 75
213-837 39 43 75
213-821 4.0 43 75
213-770 4.1 43 75
213-809 4.2 43 75
213-815 4.3 47 20
213-792 4.4 47 20
214-177 45 47 20
213-786 4.6 47 20
214-161 4.7 47 20
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Stock Mumber Diameter (mm)  Cutting Length (mm) Owverall Length (mm)
213-225 48 52 g6
213-219 49 52 86
213-203 50 52 g6
213-196 51 52 86
213-180 52 52 86
213-174 53 52 26
213-231 5.4 57 a3
213-281 55 57 a3
213-297 56 57 a3
213-275 57 57 93
213-269 58 57 93
213-253 59 57 a3
213-635 6.0 57 93
213-247 6.1 63 101
214-155 6.2 63 101
213-629 63 63 10
214-149 6.4 63 101
213-613 6.5 63 101
214-133 6.6 63 101
213-607 6.8 69 109
214-183 69 69 109
214-240 7.0 69 108
214-212 7.2 69 108
214-199 75 69 108
214-010 79 75 117
214-004 8.0 75 117
213-691 85 75 117
214-048 9.0 81 125
214-076 95 81 125
213-499 10.0 87 133
214-054 10.2 87 133
213-326 10.5 87 133
213-461 11.0 94 142
213-506 11.5 94 142
213-534 12.0 101 151
213-540 13.0 101 151
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