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系列的信息14
主要优势

§	吸引人的22.5毫米或30.5毫米设计（平面的）
§	多达4个常闭触点和4个常闭触点
§	低背板深度
§	高IP67保护
§	可进行低电平开关
§	出色的触觉反馈

典型应用领域

§	工业机械和过程自动化
§	板式建筑
§	起重和移动 
§	公共交通
§	工程机械和特种车辆

功能

§	按钮
§	带灯按钮
§	蘑菇头按钮
§	选择开关
§	钥匙开关
§	指示灯
§	蜂鸣器

设计

§	平面
§	标准

IP前端保护

§	IP40
§	IP65
§	IP67

额定值

§	42 VAC (100 mA)
§	250 VAC (5 A)

安装开孔

§	Ø 22.3 mm
§	Ø 30.5 mm

端子

§	焊接端子
§	快插端子
§	焊接/快插端子
§	PCB（带PCB快插基板）
§	电缆
§	推入式端子（PIT）

灯罩材质

§	铝
§	不锈钢
§	塑料

刻印

§	雕刻
§	烫印
§	垫印
§	丝网印刷

认证

§	CB (IEC 61058)
§	CSA
§	CQC
§	ENEC (EN 61058)
§	DNV GL (原德国 Lloyd)
§	UL

符合标准

§	CE
§	2014/35/EU (LVD)
§	2011/65/EU (RoHS)
§	2014/30/EU (EMC)
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平面安装

带灯按钮 286

蘑菇头按钮 289

带灯蘑菇头按钮 292

2位置选择开关 295

2位置钥匙开关 298

指示灯 301

蜂鸣器 303

标准安装

带灯按钮 304

蘑菇头按钮 307

带灯蘑菇头按钮 310

2位置选择开关 313

2位置钥匙开关 316

紧凑型指示灯 319

全脸发光指示灯 320

正面发光指示灯 322

蜂鸣器 324

组件 325

配件 331

技术参数 339

刻印 343

应用指南 347
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 带灯按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 灯罩  第   325   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm
D = 通用焊接端子 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  二极管 IN4007  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO    14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO    14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-475.036  10  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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开关动作 端子 开关系统 触点 二极管 IN4007 型号 接线图
部件布
置

自锁 通用端子 低电平单元 1 NC 14-476.036 6 5

自复位 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-743.0292 13 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-744.0292 15 5

通用端子 快动开关单元 2 NC / 2 NO 2 14-746.0292 23 5

自锁 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-747.0292 14 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-748.0292 16 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开

接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 13 接线图 14 接线图 15

接线图 16 接线图 17 接线图 18 接线图 19 接线图 20

接线图 23 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27

     eao.com  §  09/2019    287   

平面安装 14

1 b+

2 a-

1 b+

2 a-

1 3 b+

42 a-

1 3 b+

42 a-

1 b+

2 a-

1 b+

2 a-

1 3 b+

42 a-

1 3 b+

42 a-

31 b+

2 4 a-

3

2

I

31 b+

2 4 a-

3

2

I

31 b+

2 4 a-

3

2

I

1

4

31 b+

2 4 a-

3

2

I

1

4

31 x2+

2 4 x1-

I

31 b+

2 4 a-

I

31 x2+

2 4 x1-

I

31 b+

2 4 a-

I

31 b+

2 4 a-

3

2

I

31

2 4

II

1

4

31 x2+

2 4 x1-

I

31

2 4

II

31 x2+

2 4 x1-

I

31

2 4

II

31 x2+

2 4 x1-

I

31

2 4

II

31

2 4

III

31 x2+

2 4 x1-

I

31

2 4

II

31

2 4

III

01

02

03

04

09

14

17

18

19

22

31

41

45

51

56

57

61

70

71

82

84

92

96

Baureihe14_SVT.indd   287 03.09.2019   15:40:51



接线图

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31

部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 蘑菇头按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 灯罩  第   325   页 

 前圈组件  第   328   页 

 刻印板  第   327   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO  14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO  14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC  14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO  14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO  14-475.036  10  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC  14-476.036  6  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 17 接线图 18 接线图 19

接线图 20 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31
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 部件布置 

 部件布置   5 

 尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧） 
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 带灯蘑菇头按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 灯罩  第   325   页 

 前圈组件  第   328   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  二极管 IN4007  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO    14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO    14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-475.036  10  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 

 09/2019    §	   eao.com                  292    

 平面安装  14 

13.5

11

48.5 … 71

1.5 ... 7
7.5

Ø
35

56

52.5 3

A

B

C

50 min.

50
 m

in
.

Ø30.5
+0.5
  0

 01 

 02 

 03 

 04 

 09 

 14 

 17 

 18 

 19 

 22 

 31 

 41 

 45 

 51 

 56 

 57 

 61 

 70 

 71 

 82 

 84 

 92 

 96 

Baureihe14_SVT.indd   292 03.09.2019   15:40:57



开关动作 端子 开关系统 触点 二极管 IN4007 型号 接线图
部件布
置

自锁 通用端子 低电平单元 1 NC 14-476.036 6 5

自复位 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-743.0292 13 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-744.0292 15 5

通用端子 快动开关单元 2 NC / 2 NO 2 14-746.0292 23 5

自锁 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-747.0292 14 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-748.0292 16 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开

接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 13 接线图 14 接线图 15

接线图 16 接线图 17 接线图 18 接线图 19 接线图 20

接线图 23 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27
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接线图

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31

部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 2位置选择开关, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 防扭转装置  第   330   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  开关角度  手柄形状  型号  接线图 
 部件布
置 

 复位 - 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-501.0220  124   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-501.02502  124   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  42° 右  短柄  14-502.02502  125   

 复位 - 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-506.0220  117   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-506.02502  117   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  短柄  14-507.02502  118   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  短柄  14-508.02502  126   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  短柄  14-509.02502  127   

 复位 - 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO  42° 右  短柄  14-515.0360  122  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-517.0360  119  5 

 复位 - 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO  90° 右  短柄  14-520.0360  123  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  90° 右  短柄  14-521.0360  121  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-522.0360  120  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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接线图

接线图 117 接线图 118 接线图 119

接线图 120 接线图 121 接线图 122 接线图 123

接线图 124 接线图 125 接线图 126

接线图 127
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部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 2位置钥匙开关, IP65 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 防扭转装置  第   330   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 一般信息 
  •  锁编号1001，锁类型KABA
 •  正面黑色塑料 

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  开关角度  型号  接线图 
 部件布
置 

 复位（a） - 自锁（a）  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-135.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-135.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-136.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-137.025K2  115   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  14-138.025K2  116   

 复位（a） - 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  14-141.022K  113   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  14-141.025K2  113   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  42° 右  14-142.025K2  113   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  42° 右  14-143.025K2  114   

 复位（a） - 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-235.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-235.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-236.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-237.025K2  115   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  14-238.025K2  116   

 复位 - 自锁（a）  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-335.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-335.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-336.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-337.025K2  115   

 触点：NC = 常闭，NO = 常开
a = 钥匙拔除 
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开关动作 端子 开关系统 触点 开关角度 型号 接线图
部件布
置

复位 - 自锁（a） 焊接端子 快动开关单元 4 NC / 4 NO 90° 右 14-338.025K2 116

复位（a） - 自锁（a） 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-411.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-412.036K 111 5

复位（a） - 自锁 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-414.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-415.036K 111 5

复位 - 自锁（a） 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-417.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-418.036K 111 5

复位（a） - 自复位 通用端子 低电平单元 2 NO 42° 右 14-437.036K 109 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 42° 右 14-438.036K 110 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开
a = 钥匙拔除

接线图

接线图 107 接线图 108 接线图 109

接线图 110 接线图 111 接线图 112

接线图 113 接线图 114

接线图 115 接线图 116
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部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 指示灯, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 灯罩  第   325   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 端子  型号  接线图 
 部件布
置 

 插入式端子  14-040.002  3   

 焊接端子  14-040.005  3   

 通用端子  14-041.006  3  5 

 接线图 

 接线图   3 
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部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 蜂鸣器, IP40 

 设备包括（示意图） 

 操作器 

 压力环 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 尺寸（mm) 
   

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 一般信息 
  •  用于PCB应用，请使用适配器型号为31-
942

 •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜
色可能会有所不同 

 操作器, 正面尺寸 Ø 35 mm 

 端子  工作电压  前盖颜色  前盖材质  前盖表面处理  型号  接线图 

 插入式端子  24 V DC  黑色  铝  阳极氧化  14-810.910  71 

 24 V DC  铝原色  铝  阳极氧化  14-810.918  71 

 接线图 

 接线图   71 
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 带灯按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 灯罩  第   325   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm
D = 通用焊接端子 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  二极管 IN4007  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO    14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO    14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-475.036  10  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-476.036  6  5 

 自复位  通用端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  1  14-743.0292  13  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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开关动作 端子 开关系统 触点 二极管 IN4007 型号 接线图
部件布
置

自复位 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-744.0292 15 5

通用端子 快动开关单元 2 NC / 2 NO 2 14-746.0292 23 5

自锁 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-747.0292 14 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-748.0292 16 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开

接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 13 接线图 14 接线图 15

接线图 16 接线图 17 接线图 18 接线图 19 接线图 20

接线图 23 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27
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接线图

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31

部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 蘑菇头按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 灯罩  第   325   页 

 前圈  第   328   页 

 刻印板  第   327   页 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 40 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO  14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO  14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC  14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO  14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO  14-475.036  10  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC  14-476.036  6  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 17 接线图 18 接线图 19

接线图 20 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31
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 部件布置 

 部件布置   5 

 尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧） 
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 带灯蘑菇头按钮, IP67 

 设备包括（示意图） 

 灯罩  第   325   页 

 前圈  第   328   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm
D = 通用焊接端子 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 40 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  二极管 IN4007  型号  接线图 
 部件布
置 

 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.022  18   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-131.0252  17   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-132.0252  24   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-133.0252  26   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-134.0252  28   

 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.022  20   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO    14-271.0252  19   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO    14-272.0252  25   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO    14-273.0252  27   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO    14-274.0252  29   

 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO    14-431.036  11  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-432.036  30  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-433.036  7  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-435.036  9  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-436.036  5  5 

 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO    14-471.036  12  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC    14-472.036  31  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO    14-473.036  8  5 

 通用端子  低电平单元  1 NO    14-475.036  10  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC    14-476.036  6  5 

 自复位  通用端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  1  14-743.0292  13  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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开关动作 端子 开关系统 触点 二极管 IN4007 型号 接线图
部件布
置

自复位 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-744.0292 15 5

通用端子 快动开关单元 2 NC / 2 NO 2 14-746.0292 23 5

自锁 通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 1 14-747.0292 14 5

通用端子 快动开关单元 1 NC / 1 NO 2 14-748.0292 16 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开

接线图

接线图 5 接线图 6 接线图 7 接线图 8 接线图 9 接线图 10

接线图 11 接线图 12 接线图 13 接线图 14 接线图 15

接线图 16 接线图 17 接线图 18 接线图 19 接线图 20

接线图 23 接线图 24 接线图 25

接线图 26 接线图 27
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接线图

接线图 28 接线图 29

接线图 30 接线图 31

部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 2位置选择开关, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
 A = 长柄
B = 短柄 

 一般信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜
色可能会有所不同

 •  不发光的 

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  开关角度  手柄形状  型号  接线图 
 部件布
置 

 复位 - 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-501.0220  124   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-501.02502  124   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  42° 右  短柄  14-502.02502  125   

 复位 - 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-506.0220  117   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-506.02502  117   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  短柄  14-507.02502  118   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  短柄  14-508.02502  126   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  短柄  14-509.02502  127   

 复位 - 自复位  通用端子  低电平单元  2 NO  42° 右  短柄  14-515.0360  122  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  42° 右  短柄  14-517.0360  119  5 

 复位 - 自锁  通用端子  低电平单元  2 NO  90° 右  短柄  14-520.0360  123  5 

 通用端子  低电平单元  2 NC  90° 右  短柄  14-521.0360  121  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  90° 右  短柄  14-522.0360  120  5 

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  长柄  14-556.0220  117   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  长柄  14-556.02502  117   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  长柄  14-557.02502  118   

 通用端子  低电平单元  2 NO  90° 右  长柄  14-570.0360  123  5 

 通用端子  低电平单元  1 NC / 1 NO  90° 右  长柄  14-572.0360  120  5 

 触点：NC = 常闭，NO = 常开 
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接线图

接线图 117 接线图 118 接线图 119

接线图 120 接线图 121 接线图 122 接线图 123

接线图 124 接线图 125 接线图 126

接线图 127
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部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 2位置钥匙开关, IP65 

 设备包括（示意图） 

 前圈 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 一般信息 
  •  锁编号1001，锁类型KABA
 •  正面黑色塑料 

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 开关动作  端子  开关系统  触点  开关角度  型号  接线图 
 部件布
置 

 复位（a） - 自锁（a）  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-135.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-135.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-136.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-137.025K2  115   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  14-138.025K2  116   

 复位（a） - 自复位  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  14-141.022K  113   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  42° 右  14-141.025K2  113   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  42° 右  14-142.025K2  113   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  42° 右  14-143.025K2  114   

 复位（a） - 自锁  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-235.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-235.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-236.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-237.025K2  115   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  14-238.025K2  116   

 复位 - 自锁（a）  插入式端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-335.022K  107   

 焊接端子  快动开关单元  1 NC / 1 NO  90° 右  14-335.025K2  107   

 焊接端子  快动开关单元  2 NC / 2 NO  90° 右  14-336.025K2  108   

 焊接端子  快动开关单元  3 NC / 3 NO  90° 右  14-337.025K2  115   

 焊接端子  快动开关单元  4 NC / 4 NO  90° 右  14-338.025K2  116   

 触点：NC = 常闭，NO = 常开
a = 钥匙拔除 
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开关动作 端子 开关系统 触点 开关角度 型号 接线图
部件布
置

复位（a） - 自锁（a） 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-411.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-412.036K 111 5

复位（a） - 自锁 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-414.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-415.036K 111 5

复位 - 自锁（a） 通用端子 低电平单元 2 NO 90° 右 14-417.036K 112 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 90° 右 14-418.036K 111 5

复位（a） - 自复位 通用端子 低电平单元 2 NO 42° 右 14-437.036K 109 5

通用端子 低电平单元 1 NC / 1 NO 42° 右 14-438.036K 110 5

触点：NC = 常闭，NO = 常开
a = 钥匙拔除

接线图

接线图 107 接线图 108 接线图 109

接线图 110 接线图 111 接线图 112

接线图 113 接线图 114

接线图 115 接线图 116
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 部件布置 

 部件布置   5 

 尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧） 
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www.eao.com/14-compact

高强度照明和坚固
EAO 14系列指示灯紧凑型

非常适合用作安全状态指示，例如生产机器臂 - 由于出色的可视性。

. 高强度照明

. 紧凑，节省空间的设计

. 180°全方位视野

. 使用可靠的PIT端子，轻松安装

. IP69K保护
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 紧凑型指示灯, IP65，IP67，IP69K 

 设备包括（示意图） 

 指示灯 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 尺寸（mm) 
   

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 一般信息 
  •  后面板深度低 

 操作器, 正面尺寸 Ø 34 mm 

 端子  照明颜色  工作电压  型号  接线图 

 推入式端子  红色  24 V AC/DC  14-060.207  4 

 橙色  24 V AC/DC  14-060.307  4 

 绿色  24 V AC/DC  14-060.507  4 

 蓝色  24 V AC/DC  14-060.607  4 

 白色  24 V AC/DC  14-060.907  4 

 接线图 

 接线图   4 
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 全脸发光指示灯, IP67 

 设备包括（示意图） 

 灯罩盖  第   327   页 

 标记帽  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm
D = 通用焊接端子 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 端子  二极管 IN4007  型号  接线图 
 部件布
置 

 插入式端子    14-030.002  3   

 焊接端子    14-030.005  3   

 通用端子    14-031.006  3  5 

 1  14-741.006  1  5 

 2  14-742.006  2  5 

 接线图 

 接线图   1  接线图   2  接线图   3 
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部件布置

部件布置 5

尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧）
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 正面发光指示灯, IP67 

 设备包括（示意图） 

 前圈  第   328   页 

 灯罩  第   325   页 

 刻印板  第   327   页 

 单LED  第   329   页 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 要获得完整的单元，请从所示页面中选择
红色组件 

 尺寸（mm) 
 A = 焊接端子
B = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 通用端子 2.0 mm x 0.5 mm 

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 端子  型号  接线图 
 部件布
置 

 插入式端子  14-040.002  3   

 焊接端子  14-040.005  3   

 通用端子  14-041.006  3  5 

 接线图 

 接线图   3 
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 部件布置 

 部件布置   5 

 尺寸 [mm]
A = 端子（尾部）
B = 防扭转装置
C = 二极管模块
D = 孔位布置（部件侧） 
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跟着我们
我们在LinkedIn上
EAO创造了可能性 自1947年以来

快来看看我们的LinkedIn个人资料吧！ 请务必告诉我们，
以便您与我们充分互动。

https://www.linkedin.com/company/eao/
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 蜂鸣器, IP65 

 设备包括（示意图） 

 操作器 

 固定螺母 

 下面列出的每个零件号包括3D图纸中显示
的所有黑色部件 

 尺寸（mm) 
   

 产品可与当前配置不同 

 安装开孔（mm） 
   

 一般信息 
  •  用于PCB应用，请使用适配器型号为31-
942 

 操作器, 正面尺寸 Ø 29 mm 

 端子  工作电压  前盖颜色  前盖材质  前盖表面处理  型号  接线图 

 插入式端子  24 V DC  黑色  塑料    14-810.002  71 

 24 V DC  铝原色  铝  阳极氧化  14-810.902  71 

 接线图 

 接线图   71 
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 塑料灯罩 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  符号  尺寸  型号 

 塑料  黑色  不透明  平面的  不发光的    Ø 23.7 mm  704.602.0 

 红色  透明的  平面的  发光    Ø 23.7 mm  704.602.2 

 黄色  透明的  平面的  发光    Ø 23.7 mm  704.602.4 

 绿色  透明的  平面的  发光    Ø 23.7 mm  704.602.5 

 蓝色  透明的  平面的  发光    Ø 23.7 mm  704.602.6 

 无色  透明的  平面的  发光    Ø 23.7 mm  704.602.7 

 银色  透明的  平面的  发光  环  Ø 23.7 mm  704.602.7A01 

 附加信息 
  •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.609.9
 •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.609.9A01（环形发光） 

 增高塑料灯罩 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  尺寸  型号 

 塑料  红色  透明的  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.611.2 

 黄色  透明的  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.611.4 

 绿色  透明的  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.611.5 

 蓝色  透明的  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.611.6 

 无色  透明的  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.611.7 

 附加信息 
  •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.610.X 

 金属灯罩 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  尺寸  型号 

 铝  黑色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.0 

 红色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.2 

 金色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.4 

 橄榄绿  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.5 

 蓝色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.6 

 不锈钢原色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.8 

 不锈钢  不锈钢原色  不透明  平面的  不发光的  Ø 23.7 mm  704.601.9 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同
 •  为了获得IP65，必须使用刻印板零件号704.609.X 
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 圆形金属灯罩带圆形光斑 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  尺寸  型号 

 铝  黑色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.01 

 红色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.21 

 金色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.41 

 橄榄绿  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.51 

 蓝色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.61 

 不锈钢原色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.81 

 不锈钢  不锈钢原色  不透明  平面的  发光  Ø 23.7 mm  704.601.91 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同
 •  为了获得IP65，必须使用刻印板零件号704.609.X 

 蘑菇头帽 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  尺寸  型号 

 塑料  黑色  不透明  蘑菇头  不发光的  Ø 40 mm  704.604.0 

 红色  不透明  蘑菇头  不发光的  Ø 40 mm  704.604.2 

 黄色  不透明  蘑菇头  不发光的  Ø 40 mm  704.604.4 

 绿色  不透明  蘑菇头  不发光的  Ø 40 mm  704.604.5 

 附加信息 
  •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.609.9 

 发光蘑菇头帽 

 灯罩材质  灯罩颜色  灯罩透明度  灯罩形状  灯罩发光  尺寸  型号 

 塑料  红色  透明的  蘑菇头  发光  Ø 40 mm  704.614.2 

 黄色  透明的  蘑菇头  发光  Ø 40 mm  704.614.4 

 绿色  透明的  蘑菇头  发光  Ø 40 mm  704.614.5 

 蓝色  透明的  蘑菇头  发光  Ø 40 mm  704.614.6 

 无色  透明的  蘑菇头  发光  Ø 40 mm  704.614.7 

 附加信息 
  •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.609.9 
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 圆形灯罩盖，用于全脸指示灯 

 灯罩盖材质  灯罩盖颜色  灯罩透明度  直径  型号 

 塑料  红色  透明的  29 mm  704.603.2 

 黄色  透明的  29 mm  704.603.4 

 绿色  透明的  29 mm  704.603.5 

 蓝色  透明的  29 mm  704.603.6 

 无色  透明的  29 mm  704.603.7 

 附加信息 
  •  为获得IP67，请使用刻印板零件号704.608.X 

 用于正面照明的标记盖 

 刻印盖材质  刻印盖颜色  刻印盖透明度  尺寸  标记盖表面处理  型号 

 塑料的  无色  透明的  Ø 29 mm  带棱纹  704.610.7 

 白色  半透明的  Ø 29 mm    704.610.9 

 用于全脸发光的刻印盖 

 刻印盖材质  刻印盖颜色  刻印盖透明度  尺寸  标记盖表面处理  型号 

 塑料的  无色  透明的  Ø 29 mm  带棱纹  704.608.7 

 白色  半透明的  Ø 29 mm    704.608.9 

 刻印板 

 刻印板材质  刻印板颜色  刻印板透明度  是否发光  直径  型号 

 塑料  黑色  不透明的  不发光的  20 mm  704.609.0 

 无色  透明的  发光的  20 mm  704.609.7 

 白色  半透明的  发光的  20 mm  704.609.9 

 白色  半透明的  环形发光的  20 mm  704.609.9A01 

 附加信息 
  •  用于24 mm x 30 mm前圈组件，平面设计 
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 圆形前挡圈，标准设计 

 前挡圈材质  前挡圈颜色  前挡圈表面处理  尺寸  型号 

 塑料  黑色    Ø 29 mm  704.600.0 

 灰色    Ø 29 mm  704.600.6 

 铝  铝原色  阳极氧化  Ø 29 mm  704.600.1 

 黑色  阳极氧化  Ø 29 mm  704.600.1A 

 不锈钢  铝原色    Ø 29 mm  704.600.9 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 前档圈组件 

 前挡圈材质  前挡圈颜色  前挡圈表面处理  安装开孔  尺寸  型号 

 铝  黑色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.0 

 铝原色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.1 

 不锈钢  铝原色    Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.9 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 带保护膜前挡圈组件 

 产品属性  前挡圈材质  前挡圈颜色  前挡圈表面处理  安装开孔  尺寸  型号 

 带透明硅胶膜  铝  铝原色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.3 

 铝  黑色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.4 

 透明硅胶膜，耐海水  不锈钢  铝原色    Ø 30.5 mm  Ø 35 mm  14-955.9E 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 蘑菇头按钮前挡圈组件 

 产品属性  前挡圈材质  前挡圈颜色  前挡圈表面处理  安装开孔  型号 

 用于24 mm x 30 mm前圈组件，平面设计  铝  铝原色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  14-958.8 

 铝  黑色  阳极氧化  Ø 30.5 mm  14-958.0 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 
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 单LED，T5.7 

 颜色  工作电压  工作电流  光亮度  波长  型号  接线图 

 红色  6 V AC/DC +10%  15 mA ±15 %  350 mcd  630 nm  10-2106.3142  33 

 12 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2109.1062  33 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2112.1062  33 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  330 mcd  630 nm  10-2113.1062  33 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  200 mcd  630 nm  10-2119.1042  33 

 黄色  6 V AC/DC +10%  15 mA ±15 %  300 mcd  587 nm  10-2106.3144  33 

 12 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2109.1064  33 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2112.1064  33 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  280 mcd  587 nm  10-2113.1064  33 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  180 mcd  587 nm  10-2119.1044  33 

 绿色  6 V AC/DC +10%  7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2106.3145  33 

 12 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2109.1065  33 

 24 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2112.1065  33 

 28 V AC/DC +10%  4 - 7 mA ±15 %  1050 mcd  525 nm  10-2113.1065  33 

 48 V AC/DC +10%  2 - 4 mA ±15 %  600 mcd  525 nm  10-2119.1045  33 

 蓝色  6 V AC/DC +10%  15 mA ±15 %  680 mcd  470 nm  10-2106.3146  33 

 12 V AC/DC +10%  4 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2109.1066  33 

 24 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2112.1066  33 

 28 V AC/DC +10%  7 - 14 mA ±15 %  650 mcd  470 nm  10-2113.1066  33 

 48 V AC/DC +10%  4 - 8 mA ±15 %  400 mcd  470 nm  10-2119.1046  33 

 白色  6 V AC/DC +10%  6 mA ±15 %  900 mcd  x: 0.31 / y: 0.32 nm  10-2106.3149  33 

 12 V AC/DC +10%  3 - 6 mA ±15 %  900 mcd  x: 0.31 / y: 0.32 nm  10-2109.1069  33 

 24 V AC/DC +10%  2,5 - 5 mA ±15 %  750 mcd  x: 0.31 / y: 0.32 nm  10-2112.1069  33 

 28 V AC/DC +10%  2,5 - 5 mA ±15 %  750 mcd  x: 0.31 / y: 0.32 nm  10-2113.1069  33 

 48 V AC/DC +10%  2 - 4 mA ±15 %  600 mcd  x: 0.31 / y: 0.32 nm  10-2119.1049  33 

 附加信息 
  •  有关LED元件安装信息，请参阅应用指南，LED极性
 •  由于表面温度高，串联电阻器不得直接焊接到设备的端子上（使用端子板）
 •  当使用交流/直流类型进行交流操作时，可能会发生轻微的闪烁
 •  规定的发光强度用于直流电
 •  电和光数据在25℃下测量
 •  “指定的版本是由一个串联的保护二极管（半波整流器）和LED构成的”
 •  发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。客户
必须决定LED应该使用什么电阻

 •  当电源电压超过48V时，必须使用降压元件（外部保护串联电阻器） 

 尺寸（mm) 
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 接线图 

 接线图   33 

 白炽灯 

 工作电压  工作电流  型号  接线图 

 6 V AC/DC  200 mA  10-1106.1369  34 

 12 V AC/DC  100 mA  10-1109.1329  34 

 24 V AC/DC  50 mA  10-1112.1279  34 

 28 V AC/DC  40 mA  10-1113.1249  34 

 30 V AC/DC  40 mA  10-1114.1249  34 

 36 V AC/DC  35 mA  10-1116.1229  34 

 48 V AC/DC  25 mA  10-1119.1199  34 

 尺寸（mm) 
   

 接线图 

 接线图   34 

 防扭转环 

 材质  安装开孔  型号 

 钢板  Ø 30 mm  704.954.0 

 09/2019    §	   eao.com                  330    

 组件  14 

31max.

22max.6.5max.

Ø
5.

4 
m

ax
.

 01 

 02 

 03 

 04 

 09 

 14 

 17 

 18 

 19 

 22 

 31 

 41 

 45 

 51 

 56 

 57 

 61 

 70 

 71 

 82 

 84 

 92 

 96 

Baureihe14_SVT.indd   330 03.09.2019   15:41:41



 符号框 

 产品属性  尺寸  材质  颜色  表面处理  安装类型  型号 

 用于标准设计  30 mm x 0.75 mm x 50 mm  铝  黑色  阳极氧化  粘贴  704.968.2 

 用于平面设计的方形设备  35 mm x 0.75 mm x 57.5 mm  铝  黑色  阳极氧化  粘贴  704.968.3 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.968.2 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.968.3 

 符号板 

 产品属性  尺寸  材质  颜色  表面处理  安装类型  型号 

 于图例框架零件号704.968.2和704.968.3  14.5 mm x 23.5 mm  铝  铝原色  阳极氧化  粘贴  704.968.0 

 14.5 mm x 23.5 mm  铝  黑色  阳极氧化  粘贴  704.968.1 

 附加信息 
  •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

            eao.com    §	   09/2019     331      

 配件  14 

14
.5

50

23.5 0.75

4
Ø

22
.6

35

30

14
.5

0.7523.5

57
.5

4

40

Ø
30

.6

35

 01 

 02 

 03 

 04 

 09 

 14 

 17 

 18 

 19 

 22 

 31 

 41 

 45 

 51 

 56 

 57 

 61 

 70 

 71 

 82 

 84 

 92 

 96 

 正面 

Baureihe14_SVT.indd   331 03.09.2019   15:41:41



 标准设计面板塞 

 尺寸  材质  颜色  安装开孔  型号 

 Ø 28 mm  塑料  黑色  Ø 22.3 mm  704.960.4 

 Ø 36 mm  塑料  黑色  Ø 30.5 mm  704.964.8 

 附加信息 
  •  请注意，需要更大的最小距离 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.960.4 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.964.8 

 备用钥匙 

 产品属性  型号 

 标准锁 KABA 1001  14-987.1001 

 附加信息 
  •  根据要求提供可选的锁号码 

 保护盖 

 产品属性  材质  颜色  透明度  型号 

 仅与灯罩（零件号704.602.X、704.601.X）
和前圈（零件号704.600.X）一起使用 

 有机硅  无色  透明的  704.953.0 

 附加信息 
  •  用于IP68保护的指示灯和照明按钮 

 保护环 

 产品属性  材质  颜色  表面处理  型号 

 带透明硅胶膜（耐海水），
耐温-40°C…+85°C 

 黄铜    铬  704.600.2 

 铝  铝原色  阳极氧化  704.600.3 

 带透明Pebax膜，耐温-40°C…+85°C  铝  铝原色  阳极氧化  704.600.5/A 

 附加信息 
  •  用于正面防护等级IP67的带灯按钮
 •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 
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 标准设计保护盖 

 产品属性  材质  透明度  型号 

 用于按钮  塑料  透明的  704.925.0 

 用于带弹簧按钮  塑料  透明的  704.925.3 

 用于选择开关  塑料  透明的  704.925.2 

 附加信息 
  •  带密封装置的铰链式 

 尺寸（mm) 
   

 平面设计保护盖 

 产品属性  尺寸  材质  颜色  表面处理  型号 

 带密封装置，用于安装开孔φ30.5 mm的按
钮 

 37 mm x 44.5 mm  塑料  无色    704.925.7 

 无盖锁定孔，装有弹簧，带窗，用于φ30.5 
mm带有安装开孔的按钮 

 38 mm x 50 mm  铝  铝原色  阳极氧化  704.928.18 

 无盖锁定孔，用于安装开孔φ30.5 m的m按
钮和短柄选择开关 

 38 mm x 50 mm  铝  铝原色  阳极氧化  704.928.28 

 带密封装置，用于安装开孔φ30.5 mm的按
钮和短柄选择开关 

 38 mm x 50 mm  铝  铝原色  阳极氧化  704.928.38 

 附加信息 
  •  铰接的
 •  前面板厚度减少2 mm
 •  请注意，需要更大的最小距离
 •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.925.7 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.928.18 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.928.28, 704.928.38 
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 扁平插头 

 产品属性  材质  型号 

 2.0 x 0.5 mm快插端子  金属  31-945 

 2.8 x 0.5 mm快插端子  金属  31-946 

 绝缘套管 

 产品属性  材质  型号 

 用于2.0 mm的扁平连接器  塑料  31-928 

 用于2.8mm扁平连接器  塑料  31-929 

 用于2.8mm速动开关单元的快插端子盖  塑料  01-928 

 端子盖 

 产品属性  材质  型号 

 用于快动开关元件  塑料  01-929 

 侧端板空 

 产品属性  尺寸  型号 

 5间隔  62.5 mm x 15 mm x 60 mm  02-912.1 

 10间隔  125 mm x 15 mm x 60 mm  02-912.2 

 15间隔  187.6 mm x 15 mm x 60 mm  02-912.3 

 20间隔  250 mm x 15 mm x 60 mm  02-912.4 

 PCB插件底座 

 产品属性  端子  针  型号 
 部件布
置 

 用于低电平开关元件  PCB端子  轴向  31-940  3 

 PCB端子  90°角  31-941  2 

 用于2.8mm快动开关单元  PCB端子  轴向  31-942  4 

 附加信息 
  •  PCB插入式基脚直角：可伸缩安装时，插入式基脚与PCB之间的距离最多可更改为3 mm。 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 31-940 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 31-941 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 31-942 
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部件布置

部件布置 2

尺寸 [mm]
A = 90°角度插座
B = 占用计划（部件侧）
C = 占用布置二极管模块
D = 钻孔方案（部件侧）
E = 非金属
F = 可伸展安装销

部件布置 3

尺寸 [mm]
A = 轴向插座
B = 孔位/占用布置（部件侧）
C = 占用布置二极管模块
D = 如果需要，用M2螺钉进行中央安装
E = 非金属

部件布置 4

尺寸 [mm]
A = 轴向插座
B = 孔位/占用布置（部件侧）
C = 非金属
D = 如果需要，用M2螺钉进行中央安装
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 串联电阻 

 工作电压  阻值  型号 

 110 V AC  2.7 kΩ  02-904.0 

 125 V AC  3.3 kΩ  02-904.1 

 145 V AC  4.7 kΩ  02-904.3 

 240 V AC  10 kΩ  02-904.7 

 附加信息 
  •  仅适用于48 VAC，25 mA白炽灯
 •  由于表面温度高，串联电阻器不得直接焊接到设备的端子上（使用端子板）
 •  遵守国家特定的安全说明 
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 附件 

 产品属性  尺寸  材质  颜色  IP保护  型号 

 带安装孔1 xφ22.3 mm，带防扭转装置  94 mm x 81 mm x 94 mm  塑料  灰色  IP66  704.945.1 

 安装开孔2 xφ22.3 mm，带防扭转装置  130 mm x 81 mm x 94 mm  塑料  灰色  IP66  704.945.2 

 安装开孔3 xφ22.3 mm，带防扭转装置  180 mm x 81 mm x 94 mm  塑料  灰色  IP66  704.945.3 

 安装开孔4 xφ22.3 mm，带防扭转装置  180 mm x 110 mm x 182 mm  塑料  灰色  IP66  704.945.4 

 安装开孔6xφ22.3 mm，带防扭转装置  180 mm x 110 mm x 182 mm  塑料  灰色  IP66  704.945.5 

 尺寸（mm) 
 对于 Part No. 704.945.1, 704.945.2, 704.945.3, 
704.945.4, 704.945.5 

 电缆接头 

 产品属性  材质  颜色  IP保护  螺纹  型号 

 带牵引力释放装置  塑料  灰色  IP68  M16 x 1.5 mm  61-9481.6 

 塑料  灰色  IP68  M20 x 1.5 mm  704.945.6 

 灯罩插头 

 产品属性  材质  型号 

 用于安装和拆卸圆形灯罩，平面设计  塑料  700.006.0 

 灯珠折除器 

 材质  型号 

 塑料  02-906 

 附加信息 
  •  更换灯时可能发生开关动作。 

 用于防扭环的定位插件 

 材质  型号 

 塑料  14-910 
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 变径环 

 材质  颜色  表面处理  型号 

 铝  黑色  阳极氧化  704.960.0 

 铝原色  阳极氧化  704.960.8 

 附加信息 
  •  φ22.3mm设备安装开孔φ30.5mm
 •  由于生产技术原因，阳极氧化铝零件的颜色可能会有所不同 

 尺寸（mm) 
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技术参数 14

EAO有权修改规格，恕不另行通知。

带快动开关元件操作器

开关系统 

自洁，双断，快动开关系统

(触点间隙 2 mm x 0.5 mm) 

每个元件带1常开或者1常闭触点

带焊接端子的快动开关元件在两侧：一个按钮可配置4个开关

元件 (最多4常开和4常闭触点).

快动开关元件带2.8 mm轴向插入式端子， 1个按钮仅能安装1

个开关元件

材质

触点材质

银镀金

开关外壳 

插入式焊接端子 塑料

 耐热和阻燃

焊接端子 塑料

操作器外壳 

塑料

机械特性 

端子

快动开关元件两侧有镀锡端子

最大电缆直径2 × 1.2 mm

最大细多股导线线径1 x 1 mm²

带轴向插入式端子的速动开关元件，也可使用焊接端子

插入式端子2.8 mm x 0.5 mm

焊接端子:

最大电缆直接那个2 × 1 mm

最大绞合电缆线径2 x 0.75 mm2 或1 x 1.0 mm²

拧紧力矩 

固定螺母最大0.25 Nm

操作力矩 

0.025 Nm … 0.055 Nm, 取决于开关元件的数量， 测量位置为

锁开关或选择开关的钥匙处或手柄处 

操作力 

自锁 5 N … 8 N

自复位 3 N … 6 N

取决于开关元件的数量

操作行程

带灯按钮约 3 mm

开关操作器 2 位置

自复位动作 1 x ca. 42° 偏转

自锁动作 1 x ca. 90° 偏转

机械寿命

自复位动作 2 百万次

自锁动作 1 百万次 

电气特性

标准

设备遵循EN IEC 61058-1

额定电压

250 VAC 根据 EN IEC 61058-1

额定电流

5 A

静电放电 (ESD)

钥匙开关 15 kV

热电流 Ith

5 A

开关电压和电流

250 VAC, 5 A (阻性)

250 VAC, 2 A (感性, cos(φ) = 0.7)

220 VDC, 0.1 A (感性, L:R = 30 ms)

110 VDC, 0.2 A (感性, L:R = 30 ms)

60 VDC, 0.7 A (感性, L:R = 30 ms)

24 VDC, 2 A (感性, L:R = 30 ms)

介电强度

3000 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min,

 根据 EN IEC 61058-1

防护等级

II

电气寿命

50 000 次

环境条件

储存温度

– 40 °C … + 85 °C
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技术参数14

EAO有权修改规格，恕不另行通知。

工作温度

– 25 °C … + 55 °C

指示灯和带灯按钮成块安装时, 需确保散热 

防护等级

根据 DIN EN 60529

IP67 正面, 指示灯

IP67正面, 带灯按钮 

IP67正面, 蘑菇头按钮

IP67 正面, 选择开关 

IP65 正面, 钥匙开关 

耐冲击能力

(半正弦曲线)

最大150 m/s², 脉宽 11 ms, 3轴, 根据

DIN EN 60068-2-27

抗振动能力

(正弦曲线)

最大100 m/s² 在10 Hz … 500 Hz时, 根据DIN EN 60068-2-6

耐气候性

湿热状态根据 DIN EN 60068-2-78 

湿热循环根据 DIN EN 60068-2-30

认证

标准认证

CB (IEC 61058-1) 

CSA

CQC

ENEC (EN 61058-1)

DNV GL (先前 Germanischer Lloyd) UL

符合标准

CE

2014 / 35 / EC (LVD)

2011 / 65 / EC (RoHS)

低电平开关元件的操作器

开关系统

这种低电平开关元件被设计用于在电子电路中切换低功率设

备。 这种机械结构可确保开关可靠负载范围从几 μA/μV 

到100 mA / 42 VAC / DC.

单断自复位触点, 作为常开或常闭带4个独立的接触点。每个

开关元件2个瞬动触点；常开和常闭的组合是可以的；特点是

寿命长， 极短的回弹时间和稳定的接触电阻

材质

触点材质

镀金

开关外壳

塑料， 耐热和阻燃

操作器外壳

塑料

机械特性

端子

通用端子允许这些单元安装在PCB上，这些端子也可用作焊接

或插入式端子。

对于这些端子，我们也可提供基座，当焊接到板上时，可使

开关能够插进去。

焊接端子 

最大电缆直径2 × 1 mm

最大绞合电缆线径2 x 0.75 mm² 

插入式端子 2.0 mm x 0.5 mm

拧紧力矩

固定螺母最大 0.25 Nm

操作力矩

0.025 Nm… 0.055 Nm, 取决于开关元件的数量， 测量位置为

锁开关或选择开关的钥匙处或手柄处

操作力

3 … 4 N, 取决于开关元件的数量

操作行程

带灯按钮约3 mm

开关操作器 2 位置

自复位动作 1 x ca. 42° 偏转瞬时动作 

自锁动作 1 x ca. 90° 偏转保持动作 

机械寿命

自复位动作  5 百万次

自锁动作   1 百万次
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技术参数 14

EAO有权修改规格，恕不另行通知。

电气特性

静电放电(ESD)

钥匙开关15 kV

开关电压和电流

42 VAC/VDC 时100 mA

介电强度

3000 VAC, 50 Hz, 所有端子与地之间1 min.

根据EN IEC 61058-1-15

防护等级

II

环境条件

储存温度

– 40 °C … + 85 °C

工作温度 

– 25 °C … + 55 °C

指示灯和带灯按钮成块安装时, 需确保散热

防护等级 

根据 EN IEC 60529

IP67 正面, 指示灯

IP67 正面, 带灯按钮 

IP67 正面 , 蘑菇头按钮                                   

IP67 正面, 选择开关 

IP65 正面, 钥匙开关 

耐冲击能力

(半正弦曲线)

最大 150 m/s², 脉宽 11 ms, 3轴, 根据DIN EN 60068-2-27

认证

符合标准

2014 / 35 / EC (LVD)

2011 / 65 / EC (RoHS)

蜂鸣器

蜂鸣器

系统

压电盘

材质

蜂鸣器外壳

塑料

前盖

平面设计 

铝黑色阳极氧化 

铝自然色阳极氧化                                                                         

标准设计 塑料

金属 =镀镍黄铜(防海水)

机械特性

端子

插入式端子2.8 mm x 0.5 mm

拧紧力矩

固定螺母最大0.25 Nm

声学特性

频率 (音调)

约 2.8 kHz 仅限连续音调

声压

0.1 m处 95 db (A) ± 8 dB

电气特性

工作电压/电流

工作电压 24 VDC ± 10 % 

工作电流 ≤ 25 mA

环境条件

储存温度

– 40 °C … + 85 °C
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技术参数14

EAO有权修改规格，恕不另行通知。

工作温度

– 25 °C … + 55 °C

防护等级

根据 EN IEC 60529

IP65 蜂鸣器正面

紧凑型指示灯

材质

灯罩

塑料

外壳

塑料

机械特性 

端子

PIT 插入式端子

剥线长度8 mm

电缆截面积：

线径 0.2 至1.0 mm²

不带接线头的绞合电缆 0.2 至1.0 mm²

带接线头的绞合电缆 0.2 至 0.75 mm² 

拧紧力矩

固定螺母最小 0.8 Nm

防护等级

根据 EN IEC 60529

IP65, IP67, IP69K 正面

IP20 尾部

耐冲击能力

(半正弦曲线)

最大300 m/s², 脉宽 18 ms, 根据EN IEC 60068-2-27

抗振动能力

(正弦曲线)

10 Hz … 500 Hz时，最大 100 m/s²，

根据EN IEC 60068-2-6

电气特性

工作电压

24 VAC / DC (14…32 VAC / DC)

工作电流

< 50 mA

寿命

50 000 h

环境条件

气候条件

恒温恒湿

56 天，+ 40 °C / 93 % 相对湿度

根据 EN 60068-2-78

冷热交变

5 个循环， – 40 °C 至 + 85 °C， 根据EN 60068-2-14

工作温度

– 25 °C … + 60 °C

储存温度

– 40 °C … + 85 °C

认证

标准认证

UL

符合性申明

CE

认证

标准认证

CQC 

EMC

符合标准

CE

2014 / 30 / EC (EMC)

2011 / 65 / EC (RoHS)
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刻印 14
一般注意事项

1.雕刻

除了最常用的世界语言外，在DIN1451-3紧密间距，其他字体

还有斯堪的纳维亚语，斯拉夫语，希腊语，俄语和波兰语。 

红色，蓝色和黑色镜片充满白色。 其他镜片填充黑色。 标

准字母高度为3毫米。 如果没有指定高度，我们将提供3毫米

刻字母。

印字盖高度 字母高度h 行数

每行大写字母数

（目标值）

每行小写字母数

（目标值） 图

印字盖(Ø 23) 3 3 8-9 9-10 B1

4 3 5-7 6-8 B1

8 3 – – B1

3 2 8 9 B2

4 2 5 6 B2

8 2 2 2 B2

3 1 9 10 B3

4 1 7 8 B3

8 1 3 3-4 B3

2.烫印

对于较大的系列，值得考虑通过烫印标记。 我们很乐意为您

提供建议。 对于字母和数字，可提供2.5 mm，3 mm和4 mm的字

体。

23

h

h

h

B1 B2 B3

雕刻刻印板，用于圆形指示灯，全脸发光指示灯

所有尺寸单位均为mm

两个单词之间的间隔导致每个案例的字母减少.
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刻印14

印字板高度 字母高度h 行数

每行大写字母数

（目标值）

每行小写字母数

（目标值） 图

印字板 (Ø 20) 3 3 6-8 7-9 B1

4 3 5-6 6-7 B1

8 3 – – B1

3 2 6 7 B2

4 2 5 6 B2

8 2 1 2 B2

3 1 8 9 B3

4 1 6 7 B3

8 1 3 3 B3

20

h

h

h

B1 B2 B3

雕刻印字板用于指示灯和发光按钮圆形，正面发光

所有尺寸单位均为mm

两个单词之间的间隔导致每个案例的字母减少.

雕刻散射器用于方形指示灯，方形全脸发光指示灯
所有尺寸单位均为mm

尺寸 设备安装型式 字母高度 行数

每行大写字母数

（目标值）

每行小写字母数

（目标值） 图

30 x 50 圆，标准 3 2 10 11 B1

30 x 50 圆，标准 4 1 7 8 B1

30 x 50 圆，标准 8 1 3 4 B1

35 x 57.5 圆，平面 3 2 10 11 B2

35 x 57.5 圆，平面 4 1 7 8 B2

35 x 57.5 圆，平面 8 1 3 4 B2

50

h

30

57
.5

35

Ø
25

Ø
30

.5

B2B1

两个单词之间的差距导致每个案例的字母减少.
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刻印 14
用于指示灯和发光按钮的印字板和印字盖的标准文字

字母高度6毫米

I Part No. 
704.609.912001

II Part No. 
704.609.912002

III Part No. 
704.609.912003

O Part No. 
704.609.912004

EIN Part No. 
704.609.912005

AUS Part No. 
704.609.912006

AUF Part No. 
704.609.912007

AB Part No. 
704.609.912008

START
Part No. 
704.609.912009

STOP
Part No. 
704.609.912010

HAND Part No. 
704.609.912011

AUTO Part No. 
704.609.912012

ZU Part No. 
704.609.912013

ON
Part No. 
704.609.912014

OFF
Part No. 
704.609.912015

ARRET
Part No. 
704.609.912016

MARCHE Part No. 
704.609.912017

RESET Part No. 
704.609.912018
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刻印14
用于指示灯和发光按钮的印字板和印字盖的符号

所有带有印刷品号的印字板均可用于平面灯罩，印字盖仅应要求提供.

Part No. 
704.609.910001
 直线运动的方向 
(包括  ) 

Part No. 
704.609.910002
2个方向的线性运动 
(包括  )

Part No. 
704.609.910004
 有限的线性运动 
(包括  )

Part No. 
704.609.910007
连续旋转方向（右）

Part No. 
704.609.9100071
连续旋转方向（左）

Part No. 
704.609.910008
两个方向旋转

Part No. 
704.609.910009
中断旋转方向（右）

Part No. 
704.609.910010
限制轮换（右）

Part No. 
704.609.9100101
限制轮换（左）

Part No. 
704.609.910013
主轴旋转方向

Part No. 
704.609.910026
快速移动

Part No. 
704.609.910028
增加价值（例如速
度）

Part No. 
704.609.910029
减少价值（例如速
度）

Part No. 
704.609.910041
电动马达

Part No. 
704.609.910048
 泵（一般符号）

Part No. 
704.609.9100631
锁定或拧紧

Part No. 
704.609.9100632
锁定或拧紧

Part No. 
704.609.9100641
解锁，松开

Part No. 
704.609.9100642
解锁，松开

Part No. 
704.609.910065
刹车

Part No. 
704.609.910066
制动关闭

Part No. 
704.609.910067
自动
（或半自动）循环

Part No. 
704.609.910068
手控制

Part No. 
704.609.910069
开始

Part No. 
704.609.910070
停下

Part No. 
704.609.910071
使用相同按钮启动和
停止

Part No. 
704.609.910072
只要操作按钮就行动
起来

Part No. 
704.609.910074
参与（机械启动）

Part No. 
704.609.910075
脱离（机械停止）

Part No. 
704.609.910092
危险 - 高电压

!
Part No. 
704.609.910093
警告！

Part No. 
704.609.910101
冷却液

Part No. 
704.609.910102
机器照明

Part No. 
704.609.910108
爆破
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应用指南 14
抑制器电路

当切换感应负载（例如继电器，直流电动机和直流电磁阀）

时，吸收浪涌（例如用二极管）来保护触点始终是很重要

的。 当这些感应负载关闭时，反电动势会严重损坏开关触点

并大大缩短寿命。

图1显示出了具有并联连接的续流二极管的感性负载。 当电

流被开关中断时，该续流二极管为电感器电流提供通路。 

如果没有这种续流二极管，线圈两端的电压将仅受电路的介

质击穿电压或线圈的寄生元件的限制。 即使在标称电路电压

低（例如12VDC）时，该电压的幅度也可以是千伏特，

参见图2。

应选择反向击穿电压大于驱动感性负载的电压的续流二极

管，使续流二极管的直流阻断电压（VR）可以在二极管的数

据表中找到。 正向电流应等于或大于流过负载的最大电流。

为了获得有效的保护，续流二极管必须尽可能靠近感性负载

连接！

几百到几千伏

开 关开关

续流二极管 电感负荷

无续流二极管电动势过载

图二

无续流二极管电动势过载

图一

+
_

LED 极性

当安装LED元件时，极性必须与相应的端子对应，

+ 對应（b+）或 (x2+)。

A =焊接端子

B =插入式端子2.8 mm x 0.5 mm

C =通用端子2.0 mm x 0.5 mm

D =通用/焊接端子

(x2+) (b+) (b+) (b+)

+

A B C D
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