=1 Blickle
HTH 80x70/20-70K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®,
mit Metall-Radkorper

EAN 4047526269678 ’\
ID 269670 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Laufbelag:

hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Harte 92 Shore A
geringer Rollwiderstand

sehr abriebfest

hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit

Farbe gelb, spurlos, kontaktverfarbungsfrei

sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkdrper

Radkorper:
e Metall
Sonstige Eigenschaften: "4@ ?minw
» hohe chemische Besténdigkeit gegen viele aggressive Medien
o Temperaturbestéandigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte
Tragféhigkeit bei iiber +40 °C
Belagshérte

Technische Daten: . . . . E] 92 Shore A
Rad-0 (D) © 80 mm Rollwiderstand

Radbreite 0. 70 mm . . . . E] sehr gut
Tragféhigkeit bei 4 km/h & 630kg VerschleiBresistenz
Tragfahigkeit (statisch) B 1.575kg T nervorragend
Lagerart @© Kugellager Bodenschonung/Fahrgerdusch
Kugellager 6204 22 S gut
Achsloch-0 (d) 20 mm

Einspannlange (T5) T 70 mm

Temperaturbesténdigkeit min -20°C

Temperaturbestandigkeit max 70°C

Belagsharte 92 Shore A

Stiickgewicht 1,1kg

Spurlos v

Kontaktverfarbungsfrei v

Antistatisch @ X

ESD X

Elektrisch ableitend o X

Korrosionsbesténdig X

Hitzebestandig E X

Laufbelag hydrolysebestandig X

Autoklaventauglich X

Produktreferenzen
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Zugehorige Rolle (Ohne Kugellager) RK-HTH
080x070/47x14-70-Z
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