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Tacómetro RS Pro, contacto de 

mejor precisión ±0,05 %, LCD óptico 
de 19999 (tacómetro de contacto) 

rpm, 99999 (fotómetro) 
Código RS: 123-8779             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Precisión alta 

 

• Amplio rango de 
medición 

 

• Pantalla LCD de alta 
visibilidad 

 

• Utilización de 
componentes durable 
y duraderos 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este tacómetro tiene un transmisor óptico y receptor integrados en la Top de la unidad y un conjunto 
de contacto mecánico en la base de la unidad. La display LCD de 5 dígitos se invierte 
automáticamente cuando se cambia de óptico a contacto para que la display esté siempre en la 
posición correcta para su visión. 

  

 

 

 

Categoría   Óptica, contacto 

Velocidad máxima 19999 (tacómetro de contacto)rpm, 99999 
(fototacómetro)rpm 

Velocidad mínima 0,5 (tacómetro de contacto) rpm, 5 (fototacómetro) rpm 
Tipo de pantalla LCD 
Tamaño de pantalla  5 cifras, 1 línea      
Memoria  Último valor, valor máx., valor mín 
Circuito Exclusivo circuito LSI de microordenador con un chip 
Unidades seleccionables rpm  
Material de la carcasa  Plástico ABS     
Aplicación Motores, Turbinas, ventiladores, ruedas, ejes, rodillos 

    

 

 

Parámetros Fototacómetro   Tacómetro de contacto 
Calibre 5rpm a 99.999 rpm de 0,5 rpm a 19.999 rpm 
Velocidad de superficie de 
contacto  m/min: 0,05 a 1.999,9 m/min 

pies/min - 0,2 a 6, 560ft/min   

Resolución 0,1 rpm (< 1.000 rpm); 1 rpm 
(1.000 rpm) 

0,1 rpm (< 1.000 rpm); 1rpm 
(1.000 rpm) 

Precisión  ± (0,05 % + 1 dígito) ± (0,05 % + 1 dígito)   
Base de tiempo Cristal de cuarzo Cristal de cuarzo 

 

 

 

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Medida 
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Tipo de batería 1,5 V AA  
 

     

 

Dimensiones    65mm x 38mm x 215mm 
Altura  215mm 
Longitud 65mm 
Anchura  38mm  
Peso 280g 

 

 

 

Temperaturas de funcionamiento  0 °C a 50 °C ( 32 °F a 122 ℉ máx )  
Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 50°C 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 0°C   

Humedad de funcionamiento  Menos del 80%. R.H     
 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 
 

Especificaciones del entorno de 
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