
41mm

180mm

117mm

重量：534g

外部トリガ

チャネル1&2

ACアダプタ
コネクタ

*1 USBバス・パワー動作ではありませんので、ACアダプタの接続が必要です。

パワー&USB
インジケータ

55ピン・コネクタ
（シャーシ挿入時使用）

USBコネクタ

軽量・コンパクト
USBで簡単セットアップ*1

上段 ： キャプチャ信号／下段 ： FFT結果

ベンチ型オシロスコープに
似せたGUIで操作も簡単

Keysight U2701A & U2702A
USBモジュラ型オシロスコープ
お手持ちのPCがオシロスコープに早変わり

軽量・コンパクト

－  測定器の持ち運びが必要なエンジニアに ：  
PCと共にビジネス・カバンに簡単収納で
持ち運びも簡単

－  デスク上での使用に ：  
コンパクトなので場所をとりません。 
作業スペースを確保し作業効率UP

－  USBで簡単にPCに接続、セットアップ

－  専用ソフトウェアは標準装備

－  例えば、USBモジュラ型ファンクション・
ジェネレータ（U2761A、20MHz）と組合
わせれば、用途も拡大

－  共通ソフトウェアで操作も簡単

USBモジュラ測定器のラインアップ、詳細につき
ましては、Webサイトをご参照ください。

上段 ： オシロスコープ・モジュール
下段 ： ファンクション・ジェネレータ・モジュール

－   ベンチトップ型にも匹敵する 
高い基本性能

＜ 基本性能 ＞

周波数帯域 U2701A ： 100 MHz
U2702A ： 200 MHz

チャネル数 2 ch

サンプル・レート 1 GSa/s（1 ch使用時）
500 MSa/s（2 ch使用時）

メモリ長*2 32 Mポイント（1 ch使用時）
16 Mポイント（2 ch使用時）

*2  メモリ上の32M/16Mポイントのデータを外部に
取り出し、保存することは現状ではできません。
（画面上に表示される1250ポイントのデータ保存
のみ可能です。）

USBモジュラ型でも 
高性能抜群の価格性能比

組合わせて用途拡大
USBモジュラ型

ファンクション・ジェネレータ



受付時間 9：00-18：00 （土・日・祭日を除く） 
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周波数帯域 U2701A ： 100 MHz、 U2702A ： 200 MHz
チャネル数 2
サンプル・レート 1 GSa/s（1 ch使用時）、 500 MSa/s（2 ch使用時）
メモリ長*1 32 Mpts（1 ch使用時）、 16 Mpts（2 ch使用時）
垂直軸解像度 8 bit
立ち上がり時間 U2701A ： 3.5 ns、 U2702A ： 1.75 ns
垂直軸測定レンジ 2 mV/div ～ 5 V/div
最大入力電圧 CATI 30 Vrms、42 Vpk
ダイナミック・レンジ ±4 div
時間軸測定レンジ 1 ns/div ～ 50 s/div
トリガ エッジ、パルス幅、TV、外部
波形演算機能 加算、減算、乗算、FFT
外部インタフェース USB*2,*3

寸法（W×H×L） 117×41×180 mm
重量 534 g

*1   メモリ上の32M/16Mptsのデータを外部に取り出し保存することは現状ではできません（画面上に表示
される1250ポイントのデータ保存のみ可能です）。

*2  SCPIコマンドには対応しておりません。
*3  USBバス・パワー動作ではありませんので、ACアダプタの接続が必要です。

型番 製品概要 希望小売価格
U2701A 100 MHz オシロスコープ ¥188,325

Opt. ABJ 日本語マニュアル（印刷） ¥6,408

U2702A 200 MHz オシロスコープ ¥231,935

Opt. ABJ 日本語マニュアル（印刷） ¥6,408

アクセサリ
10070D 1：1   パッシブ・プローブ 20 MHz ¥26,229

N2862B 10：1 パッシブ・プローブ 150 MHz（U2701A用） ¥15,029

N2863B 10：1 パッシブ・プローブ 300 MHz（U2702A用） ¥20,700

U2921A-100 BNCケーブル ¥2,563

価格は2016年1月現在のもので、消費税は含まれておりません。

仕様または特性 最小PCスペック要件

初期セットアップも簡単
付属するCD-ROMに含まれる、
Keysight IO libraries suite、 
製品ドライバ、Keysight Measurement 
Manager（GUI）をマニュアルに従いPC
にインストールするだけです。

本体・オプション・アクセサリ

主な標準付属品 ：
ACアダプタ、電源ケーブル、USBケーブル、ソフトウェア、クイック・スタート・ガイド、校正証明書、
N2862A 10：1パッシブ・プローブ 150MHz 2ヶ（U2701Aのみ）、N2863A 10：1パッシブ・プローブ 
300MHz 2ヶ（U2702Aのみ）

USBモジュラ・テスト測定器の詳細は　www.keysight.co.jp/find/u2700

オペレーティング・システム
Windows 7（32ビットおよび64ビット）ほか

ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 7以上

10070C
1:1 パッシブ・プローブ 20MHz

形状は同じです

N2862A（U2701A用） 
10:1 パッシブ・プローブ 

150MHz

N2863A（U2702A用） 
10:1 パッシブ・プローブ 

300MHz

U2921A-100
BNCケーブル


