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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . DOWSIL™ 781 Acetoxy Sealant White

Produktnummer ;03295231

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Haftmittel, Bindemittel
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLSCHAFT MBH
AM KRONBERGER HANG 4
65824 SCHWALBACH
GERMANY

Telefon © (31) 115 67 2626

E-Mailadresse der fiir SDB . SDSQuestion@dow.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
24-Stunden-Notrufdienst : 00494146 91 2333

Ortlicher Kontakt fiir Notfalle : 0049 4141 3679

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine geféahrliche Substanz oder Mischung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Zusatzliche Kennzeichnung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine bekannt.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische
Charakterisierung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Siliconelastomer

Chemische Bezeichnung

CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.

Registrierungsnumme
:

Octamethylcyclotetrasiloxan

556-67-2 Flam. Lig. 3; H226 >=0,25-<1
209-136-7 Repr. 2; H361f
014-018-00-1 Aquatic Chronic 4;

01-2119529238-36 H413

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRRnahmen

Allgemeine Hinweise

Schutz der Ersthelfer

Nach Einatmen

Nach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel
besteht, arztlichen Rat einholen.

Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die
empfohlene personliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein
Expositionsrisiko besteht.

Bei Inhalation, an die frische Luft bringen.
Arzt hinzuziehen.

Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspilen.
Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen.

Arzt hinzuziehen.

Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung grindlich reinigen.

Augen vorsorglich mit Wasser ausspilen.
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, arztliche Betreuung
aufsuchen.

Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.
Arzt hinzuziehen.
Mund grundlich mit Wasser ausspiilen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine bekannt.
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatisch und unterstiitzend behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Wassersprihstrahl
Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Ungeeignete Lschmittel . Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann
Brandbekampfung gesundheitsgefahrdend sein.
Gefahrliche . Kohlenstoffoxide
Verbrennungsprodukte Siliziumoxide
Formaldehyd
Metalloxide

Chlorverbindungen
Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fur die Brandbekadmpfung

Besondere . Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat
Schutzausristung fir die tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Brandbekampfung
Spezifische Loschmethoden : LdschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Zur Kuhlung geschlossener Behéalter Wassersprihstrahl
einsetzen.

Entfernen Sie unbeschadigte Behalter aus dem Brandbereich,
wenn dies sicher ist.
Umgebung rdumen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene . Personliche Schutzausristung verwenden.
Vorsichtsmal3nahmen Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur
personlichen Schutzausristung befolgen.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmaflinahmen . Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies
ohne Gefahr mdglich ist.
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Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.
Wenn gréf3ere Mengen verschitteten Materials nicht
eingedammt werden kdnnen, sollen die lokalen Behérden
benachrichtigt werden.

6.3 Methoden und Material fir Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen.
Bei grol3flachiger Verschmutzung, mit Graben oder anderen
Eindammungsmalnahmen weitere Verbreitung des Stoffes
verhindern. Wenn Material aus den Graben abgepumpt
werden kann, dieses Material in geeigneten Behaltern lagern.
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit
geeignetem Bindemittel beseitigen.
Lokale oder nationale Richtlinien kénnen flr Freisetzung und
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso fiir die bei der
Beseitigung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe
und Gegenstande. Man muss ermitteln, welche dieser
Richtlinien anzuwenden sind.
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen
bezuglich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Technische MalRhahmen . Siehe technische MalRnahmen im Abschnitt "Begrenzung und
Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen®”.

Lokale Beluftung / Vollliftung : Nur mit ausreichender Belliftung verwenden.

Hinweise zum sicheren : Nicht verschlucken.

Umgang Beruihrung mit den Augen vermeiden.

Langandauernden oder wiederholten Hautkontakt vermeiden.
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen
Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

Massnahmen zu Vermeidung von Abfallen/unkontrolliertem
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden.

Hygienemaflinahmen . Sicherstellen, dass sich Augenspilanlagen und
Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden. Bei der
Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Beschmutzte Kleidung
vor Wiedergebrauch waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an :In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren. In
Lagerraume und Behalter Ubereinstimmung mit den besonderen nationalen
gesetzlichen Vorschriften lagern.
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Zusammenlagerungshinweise :

Lagerklasse (TRGS 510)

Nicht mit den folgenden Produktarten lagern:
Starke Oxidationsmittel

11, Brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)

Diese VorsichtsmafRnahmen gelten fir Handhabung bei
Raumtemperatur. Verwendung bei erhéhter Temperatur oder
in Aerosolen und Sprays kdnnen zusatzliche
Vorsichtsmal3nahmen erfordern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Grundlage
Exposition) Parameter
Amorphes 112945-52- | AGW 4 mg/m3 DE TRGS
pyrogenes 5 (Einatembare (Siliziumdioxid) 900
Siliziumdioxid Fraktion)
Weitere Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
Information (MAK-Kommission), Kolloidale amorphe Kieselsaure (7631-86-9)
einschlie3lich pyrogener Kieselsaure und im Nassverfahren hergestellter
Kieselsaure (Fallungskieselsaure, Kieselgel)., Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden
Titandioxid 13463-67-7 | AGW 10 mg/m3 DE TRGS
(Einatembare (Titaniumdioxid) 900
Fraktion)

Spitzenbegrenzun
g

.berschreitungsfa
ktor (Kategorie)

2;(1

Weitere
Information

Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer
Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die
unspezifische Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse
bekannt wurden., Ausschuss fir Gefahrstoffe, Senatskommission zur Prifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)

AGW 1,25 mg/m3 DE TRGS
(Alveolengangige | (Titaniumdioxid) 900
Fraktion)

Spitzenbegrenzun
g

'berschreitungsfa
ktor (Kategorie)

2;(In)

Weitere
Information

Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer
Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die
unspezifische Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse
bekannt wurden., Ausschuss fir Gefahrstoffe, Senatskommission zur Prifung
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gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
Octamethylcyclotet | 556-67-2 TWA 10 ppm US WEEL
rasiloxan

Die Stoffe sind untrennbar im Produkt gebunden und tragen deshalb nicht zur Gefédhrdung
durch Staubinhalation bei.

Amorphes pyrogenes Siliziumdioxid

Titandioxid

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungsb | Expositionsweg | Mdgliche Wert
ereich e Gesundheitsschaden
Titandioxid Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 10 mg/m3
Effekte
Verbraucher Verschlucken Langzeit - 700 mg/kg
systemische Effekte | Kdrpergewicht
/Tag
Eisen(lll)-oxid Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 10 mg/m?3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 10 mg/m?3
systemische Effekte
Polychlorkupferphthal | Arbeithnehmer Einatmen Langzeit - 4 mg/ms3
ocyanin systemische Effekte
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - 450 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht
/Tag
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - 225 mg/kg
systemische Effekte | Kdrpergewicht
/Tag
Verbraucher Verschlucken Langzeit - 45 mg/kg
systemische Effekte | Kdrpergewicht
/Tag
Eisenhydroxidoxid Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 10 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 10 mg/m3
Effekte
Octamethylcyclotetras | Arbeithehmer | Einatmen Akut - systemische 73 mg/m3
iloxan Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 73 mg/m3
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 73 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 73 mg/ms3
Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 13 mg/m?3
Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte | 13 mg/m3
Verbraucher Einatmen Langzeit - 13 mg/m?3
systemische Effekte
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Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale 13 mg/m3
Effekte
Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 3,7 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht
/Tag
Verbraucher Verschlucken Langzeit - 3,7 mg/kg
systemische Effekte Korpergewicht
/Tag

Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert
Titandioxid SiuRwasser 0,184 mgl/l
Meerwasser 0,0184 mg/I
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,193 mgl/l
Abwasserklaranlage 100 mg/I
SuRwassersediment 1000 mg/kg
Meeressediment 100 mg/kg
Boden 100 mg/kg
Polychlorkupferphthalocyanin SuRwassersediment 10 mg/kg
Meeressediment 1 mg/kg
Boden 1 mg/kg
Octamethylcyclotetrasiloxan SiuRwasser 0,00044 mg/|
Meerwasser 0,000044 mg/l
SuRwassersediment 0,64 mg/kg
Meeressediment 0,064 mg/kg
Boden 0,13 mg/kg
Abwasserklaranlage > 10 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalBnahmen

Bei der Verarbeitung kénnen gefahrliche Stoffe entstehen (siehe Abschnitt 10).
Fur ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren.

Persdnliche Schutzausristung

Augenschutz Folgende persoénliche Schutzausristung tragen:
Schutzbrille
Handschutz
Material Chemikalienbestéandige Handschuhe
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Anmerkungen Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Filtertyp

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Fir dieses Produkt ist
keine Durchbruchzeit festgelegt. Handschuhe haufig
wechseln! Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit
der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende Héande waschen.

Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben
zur chemischen Bestandigkeit und einer Bewertung der
potenziellen Exposition vor Ort wahlen.

Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung
vermeiden (Handschuhe, Schirzen, Stiefel etc.).

Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale
Abgasableitung vorhanden ist oder eine
Expositionsbeurteilung zeigt, dass die Exposition im Rahmen
der einschlagigen Richtlinien liegt.

Kombinationstyp Partikel und organische Dampfe (A-P)

Aussehen

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkei
t

Entzindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Paste

gemalR Produktbezeichnung
Essigsaure

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

> 100 °C

Methode: geschlossener Tiegel

Nicht anwendbar

Nicht als Entflammbarkeitsgefahr klassifiziert

Keine Daten verfugbar
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Untere Explosionsgrenze / : Keine Daten verfigbar
Untere

Entziindbarkeitsgrenze

Dampfdruck : Nicht anwendbar
Relative Dampfdichte . Keine Daten verfligbar
Relative Dichte : 1,02

Laslichkeit(en)

Wasserldslichkeit . Keine Daten verflgbar
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verflgbar
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verflgbar
Zersetzungstemperatur :  Keine Daten verfligbar
Viskositat
Viskositat, dynamisch : Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften . Nicht explosiv
Oxidierende Eigenschaften . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

9.2 Sonstige Angaben

Molekulargewicht . Keine Daten verflgbar

Selbstentzindung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als pyrophor eingestuft.
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbsterhitzungsfahig
eingestuft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Nicht als reaktionsgeféhrlich eingestuft.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Die Verwendung bei h6heren Temperaturen kann zur
Entstehung hochgefahrlicher Verbindungen fihren.
Reaktionsfahig mit starken Oxidationsmitteln.
Bei erhohten Temperaturen bilden sich geféahrliche
Zersetzungsprodukte.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
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Zu vermeidende Bedingungen : Keine bekannt.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe : Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung :  Formaldehyd

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu . Hautkontakt
wahrscheinlichen Verschlucken
Expositionswegen Augenkontakt

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 4.800 mg/kg
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Akute inhalative Toxizitat :  LC50 (Ratte): 2975 ppm
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Akute dermale Toxizitat . LD50 (Kaninchen): > 2.5 ml/kg
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
dermale Toxizitat
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
Ergebnis: Keine Hautreizung

Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:
Spezies: Kaninchen
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Ergebnis: Keine Hautreizung
Anmerkungen: Basierend auf Priifdaten.

Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:

Ergebnis: Keine Augenreizung
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von &hnlichen Materialien

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Spezies: Kaninchen
Ergebnis: Keine Augenreizung
Anmerkungen: Basierend auf Prufdaten.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:
Bewertung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Art des Testes: Maximierungstest
Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Keimzell-Mutagenitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Gentoxizitat in vitro . Art des Testes: Bakterieller Rickmutationstest (AMES)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Art des Testes: Mutagenitét (Sauger zytogenetischer in vitro-
Test)

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Art des Testes: Chromosomenaberrationstest in vitro
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Priifdaten.
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Art des Testes: In-vitro Schwester-Chromatid-Austausch-Test
mit Saugetierzellen

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Priifdaten.

Art des Testes: DNA-Schaden und -Reparatur, nicht
planméRige DNA-Synthese in Saugerzellen (in-vitro)
Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Gentoxizitét in vivo . Art des Testes: Erythrozyten-Mikrokerntest bei Saugern (In-
vitro-Zytogenetiktest)
Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Ergebnis: negativ
Anmerkungen: Basierend auf Prufdaten.

Art des Testes: Dominant-Letal-Test an Nagetieren
(Fortpflanzungszellen) (in vivo)

Spezies: Ratte

Applikationsweg: Verschlucken

Ergebnis: negativ

Anmerkungen: Basierend auf Prufdaten.

Keimzell-Mutagenitat- . Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverdndernde Wirkung.
Bewertung

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Wirkung auf die Fruchtbarkeit : Art des Testes: Studie zur Zwei-Generationen-
Reproduktionstoxizitat
Spezies: Ratte, mannlich und weiblich
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Symptome: Effekte auf die Fruchtbarkeit.
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Effekte auf die . Artdes Testes: Studie zur préanatalen Entwicklungstoxizitat
Fotusentwicklung (Teratogenitat).
Spezies: Kaninchen
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Symptome: Keine Effekte auf die Fétusentwicklung.
Anmerkungen: Basierend auf Priifdaten.

Reproduktionstoxizitét - : Einige Beweise fur schadliche Effekte auf sexuelle
Bewertung Fortpflanzung und Fruchtbarkeit aus Tierexperimenten.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Expositionswege: Verschlucken
Bewertung: Keine signifikanten gesundheitlichen Effekte bei Tieren in Konzentrationen von 100
mg/kg bw oder weniger.

Expositionswege: Inhalation (Dampf)
Bewertung: Keine signifikanten gesundheitlichen Effekte bei Tieren in Konzentrationen von 1
mg/l/6h/d oder weniger.

Expositionswege: Hautkontakt
Bewertung: Keine signifikanten gesundheitlichen Effekte bei Tieren in Konzentrationen von 200
mg/kg bw oder weniger.

Toxizitat bei wiederholter Verabreichung
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Spezies: Ratte
Applikationsweg: Verschlucken
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Spezies: Ratte
Applikationsweg: Inhalation (Dampf)
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Spezies: Kaninchen
Applikationsweg: Hautkontakt
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Weitere Information
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Anmerkungen: Ergebnisse aus einer zweijahrigen Expositionsstudie mit Ratten, die wiederholt
Dampfen von Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) ausgesetzt waren, wiesen auf Wirkungen in den
Uteri der weiblichen Tiere hin (gutartige uterine Adenome). Dieser Befund trat nur nach der
hdchsten Expositionsdosis auf (700 ppm). Bis heute haben Studien nicht den Nachweis
erbracht, ob diese Wirkung Uber einen Stoffwechselweg zustande kommt, der auch fir
Menschen Relevanz besitzt. Eine mehrfache Exposition von D4 in Ratten fuhrte zu einer
Protoporphyrinansammlung in der Leber. Solange der spezifische Mechanismus, der zur
Akkumulation von Protoporphyrin fihrt, nicht aufgeklart ist, bleibt die Relevanz dieses Befundes
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Toxizitat gegentber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren

Toxizitat gegentber Algen

Toxizitat gegentber Fischen
(Chronische Toxizitat)

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitéat)

Beurteilung Okotoxizitat

Chronische aquatische
Toxizitat

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Biologische Abbaubarkeit

Stabilitat im Wasser

LC50 (Cyprinodon variegatus (Wistenkarpfling)): > 0,0063
mg/l

Expositionszeit: 336 h

Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

EC50 (Mysidopsis bahia (Garnele)): > 0,0091 mg/I
Expositionszeit: 96 h
Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Grunalge)): > 0,022
mg/l

Expositionszeit: 72 h

Anmerkungen: Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

NOEC: >= 0,0044 mg/l

Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Anmerkungen: Basierend auf Prufdaten.

Keine Toxizitat an der Loslichkeitsgrenze

NOEC: >= 0,0079 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
Anmerkungen: Basierend auf Prifdaten.
Keine Toxizitat an der Léslichkeitsgrenze

Kann fur Wasserorganismen langfristig schadlich sein.

Ergebnis: Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau: 3,7 %
Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prufrichtlinie 310

Abbau-Halbwertszeit: 69,3 - 144 h (24,6 °C)
pH-Wert: 7
Methode: OECD- Prifrichtlinie 111
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Bioakkumulation . Spezies: Pimephales promelas (fettkopfige Elritze)
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 12.400

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 6,48 (25,1 °C)
Octanol/Wasser

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Inhaltsstoffe:

Octamethylcyclotetrasiloxan:

Bewertung . Anmerkungen: Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) erfillt die
aktuellen Kriterien fur PBT- und vPvB-Stoffe geméal REACH
Anhang XIlIl. In Kanada erflillt D4 gemaR Bewertung die PiT-
Kriterien. Jedoch verhalt sich D4 nicht wie andere, bekannte
PBT/vPvB-Stoffe. Die wissenschaftliche Beweiskraft von
Feldstudien zeigt, dass D4 im Nahrungsnetz von Wasser- und
Landdkosystemen zu keiner Biomagnifikation fiihrt. An Luft
wird D4 durch Reaktion mit in der Atmosphare natdrlich
vorkommenden Hydroxyl-Radikalen abgebaut. Es wird nicht
erwartet, dass das in der Luft vorkommende D4, das nicht
durch Reaktion mit Hydroxyl-Radikalen abgebaut wird, aus
der Luft in Wasser, Land oder auf lebende Organismen
Ubergeht.

12.6 Andere schédliche Wirkungen
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Unter Beachtung der ortlichen behdordlichen Bestimmungen
beseitigen.
GemaR europaischem Abfallkatalog (EAK) sind
Abfallschliisselnummern nicht produkt- sondern
anwendungsbezogen.
Abfallschliisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in
Absprache mit den Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt
werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behalter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage
zuftihren zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes
Produkt.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft
14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Anmerkungen : Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage : Nicht anwendbar
kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar

Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 uber persistente : Nicht anwendbar
organische Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen : Nicht anwendbar
Parlaments und des Rates iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse :  WGK 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Die Komponenten dieses Produktes sind in folgenden Verzeichnissen aufgefihrt:
REACH :  Alle Inhaltsstoffe sind (vor)registriert oder freigestellt.

AICS . Alle Inhaltsstoffe aufgefuhrt oder befreit.
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IECSC . Alle Inhaltsstoffe aufgefuhrt oder befreit.
PICCS . Alle Inhaltsstoffe aufgefuhrt oder befreit.
DSL . Alle in diesem Produkt enthaltenen chemischen Substanzen

entsprechen CEPA 1999 und den NSNR und sind in der
Canadian Domestic Substances List (DSL) aufgefiihrt oder
davon befreit.

TSCA . Alle chemischen Stoffe in diesem Produkt sind entweder im
TSCA-Bestand aufgeflihrt oder entsprechen einer Ausnahme
laut TSCA-Verzeichnis.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H361f . Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H413 : Kann fur Wasserorganismen langfristig schadlich sein.
Volltext anderer Abktrzungen

Aquatic Chronic . Chronische aquatische Toxizitat

Flam. Liq. . Entziindbare Flissigkeiten

Repr. . Reproduktionstoxizitat

DE TRGS 900 . TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

US WEEL : USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

US WEEL / TWA . Zeitbezogene Durchschnittskonzentration

ADN - Europaisches Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens uber die internationale
Beforderung geféhrlicher Guter auf der StraRe; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer
Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP
- Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung
(EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des
Deutschen Instituts fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA -
Européaische Chemikalienbehdrde; EC-Number - Nummer der Européischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fir den Bau und die
Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fur die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
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Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fur 50 % einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis flir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schéadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Biro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung geféhrlicher Gulter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe;
TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB -
Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Weitere Information

Quellen der wichtigsten . Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB,
Daten, die zur Erstellung des Suchergebnisse des OECD eChem Portals und der
Datenblatts verwendet Europaischen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/
wurden

Positionen, bei denen Verdnderungen gegentiber der vorherigen Fassung vorgenommen wurden,
sind im Textkorper durch zwei vertikale Linien hervorgehoben.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie fir eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine
Gewahrleistung oder Qualitatsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich
nur auf den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im
SDB angegebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern
nicht anders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und
Empfehlungen im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung,
Verarbeitung und Lagerung, einschliel3lich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit
des im SDB bezeichneten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, Uberprifen.

DE / DE
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