Hoja de caracteristicas del |LVV426824

producto
Caracteristicas

bobina de minima tensién MN (precableada) -
208...240 V AC 60Hz - 220...240 V 50Hz

Principal

Nombre corto del dispositivo

MN

Tipo de producto o componente

Aplicacion del dispositivo

Bobina de disparo

Control

Compatibilidad de gama

PowerPact B
Compact NSXm

Tipo de bobina de disparo

[Uc] tension de circuito de control

Bobina de minima tension

220..240V CA
208...240 VAC

Complementario

Umbral de tension de disparo

0,35...7 x Un - durante apertura tiempo
0,85 x Un - durante cierre tiempo

Tipo de montaje

Ajustable en clip

Tiempo respuesta <50 ms

Terminal de conexion auxiliar Pre-wired 0...0.8 mm? (AWG 18) stranded copper
Longitud de cable pelado para 8 mm

conectar bornas

Longitud 1m

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 1649 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Iii_"DecIaraCién de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC

La referencia no contiene SVHC
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Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios
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