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RS Pro 焊接烙铁套件 
RS 号： 182-3821             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 自动点火、易于启动

和操作 

 

• 可变阻燃控制、用于

精密应用 

 

• 查看燃油  

 

• 安全点火开关符合要

求  

 

• 紧凑型套件装在便携

式存储箱中 

 

• 人机工程学设计、易

于使用 

 

特点 
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RS Pro 焊接套件是一款高质量、高效的焊接烙铁套件、特别适用于各种焊接应用。此便携式套件随

附您轻松完成焊接任务所需的一切、包括高度 Durable 气动焊接烙铁、各种烙铁头、海绵、焊接存储

管等、全部存储在一个便携且 Durable 的箱中。该烙铁包括自动点火功能、确保操作安全和简单、具

有可变手电筒控制、用于精密焊接。便携式气体焊接烙铁由丁烷气体供电、这意味着您不会被电源电

缆、电线或插头捆绑在一起、并且具有便利的窗口、可快速、轻松地检查气体水平。  

 

 

 

电源类型 气体 
类型 焊接  

应用 Electronic Assembly 、用于维修、 diy 、车间、电子组

件 
    

     

 

燃油容量    15ml 

运行时间 90min 

气体焊接罐尺寸 245mmx29mm （直径） 

外壳尺寸 300mmx138mmx46mm 

尖端尺寸 2.4mm 
  

 

 

 

烙铁头温度  500°c 
热熔温度 600°c 
手电筒温度 1300°c 

  

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

操作环境规格 
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合规性 / 认证 cpsc 
       

  

 

认证 


