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PushPull Steckverbinderset gemaR IEC 61076-3-117
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. RJ45-Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Typ

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Best.-Nr.

1085260000

Ausfiihrung

Flansch RJ45, IP 67, Variante 14 Metall,
werkzeuglos, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

GTIN (EAN)

4032248850525

VPE

10 Stick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 46,58 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C..+70°C

Verlegetemperatur

Lagertemperatur

Downloads

Konformitatsbescheinigung ISO/IEC EN
& TIA/EIA Screened Class EA Kategorie
6, 3 Steckverbinder feste Verbindung  ac107534.pdf

Konformitatsbescheinigung ISO/IEC EN
& TIA/EIA Screened Class EA Kategorie

6, 4 Steckverbinderkanal ac107533.pdf

Konformitatsbescheinigung ISO/IEC EN
& TIA/EIA Screened Class EA Kategorie
BA, 2 Steckverbinderkanal
Konformitatserklarung Screened
Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA
verbindende Hardware

Konformitatsbescheinigung ISO/IEC EN
& TIAEIA Screened Class EA Kategorie
6A, 4 Steckverbinderkanal

Montagevideo

ac1075635.pdf z1755b-07-D.pdf

STEADYTEC® assembly
instruction RJ45

field attachable
cs107368A.pdf module_EN_HD.mp4
PN Manufacturer

Declaration.pdf

PROFINET Herstellererklarung

Allgemeine Daten

Anschluss 1 RJ45 Anschluss 2 IDC
Artikelbeschreibung Variante 14 Metall, Beschaltung

werkzeuglos, PROFINET PROFINET
Dichtungsmaterial EPDM Farbe grau
Gehausebasismaterial Zinkdruckguss Isolationsdurchmesser, max. 1,6 mm

Kategorie

Cat.b (ISO/IEC 11801)

Kontaktoberflache

Gold uber Nickel

Leiteranschlussdurchmesser, eindrahtig,

Leiteranschlussdurchmesser, eindrahtig,

max. 0,64 mm min. 0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrahtig, Leiteranschlussdurchmesser, feindrahtig,
max. 0,76 mm min. 0,48 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,
max. (AWG) AWG 22 min. (AWG) AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. (AWG) AWG 22 min. (AWG) AWG 26
Manteldurchmesser, max. 10 mm Manteldurchmesser, min. 5 mm
Montageart 2 Schrauben Schirmung 360° rundum geschlossen
Schutzart IP67 Steckzyklen 750
Normen
Steckverbinder Norm IEC61076-3-117 Var. 14,

IEC 60603-7-51
Klassifikationen
eClass 6.2 27-25-05-01 eClass 7.1 27-25-05-04
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Zulassungen

Zulassungen
@

MEZ25

ROHS Konform
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