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Das Messen und Überwachen des Stroms sind wichtige Aufgaben bei der
Energieverwaltung: Sie benötigen die Informationen, um Aussagen darüber treffen zu
können, wann und wo Sie Geld sparen.

Der Efergy-Monitor ist ein Stromanzeigegerät, das die Menge an Strom anzeigt, die ein
Haushalt zu dem Zeitpunkt verbraucht, an dem das Display abgelesen wird. Das Display
kann dem Anwender auch einen Messwert liefern, der die finanziellen Aspekte der Nutzung
angibt. Sie können mit dem Display die einzelnen Geräte in Ihrem Haushalt aufsuchen
und die Geräte ein- und ausschalten, um den Unterschied festzustellen.

EINLEITUNG
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Das Efergy-Paket enthält:

1x Sensor
1x Sender
1x Display

Display

Sensor

PACKUNGSINHALT
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Sie müssen den Sensor am stromführenden
Einspeisungskabel anbringen, das den Zähler mit
dem Sicherungskasten (Verbrauchsgerät)
verbindet. Der gesamte Strom, den Sie in Ihrem
Haushalt verbrauchen, fließt durch dieses Kabel.

Der Anklemmsensor fungiert als Stromsensor
und überträgt den Betrag des im Haushalt
gezogenen Stroms an den Sender. Von diesem
wird er drahtlos an das Monitor-Display
übertragen, auf dem der Betrag des
verbrauchten Stroms angezeigt wird.

Sender

VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS MÜSSEN EINIGE VORSICHTSMASSNAHMEN
ZU BEFOLGT WERDEN.

Die Installation des Efergy-Monitors verläuft normalerweise problemlos. Es gibt jedoch
einige wichtige Gesundheits- und Sicherheitsaspekte, die Ihnen bewusst sein sollten.

Es wird empfohlen, einen qualifizierten Elektroinstallateur für die Ausführung der Installation
heranzuziehen. Der Sensor-Clip passt auf das interne stromführende Einspeisungskabel
im Stromzähler oder Sicherungskasten, über das Ihr Haushalt mit Strom versorgt wird. In
einigen Ländern (z. B. Australien) verfügt nur ein qualifizierter Elektroinstallateur über
Zugang auf das stromführende Kabel. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu ermitteln,
ob es in Ihrem Land erforderlich ist, die Dienste eines qualifizierten  Elektroinstallateurs
zu nutzen.

Lesen Sie bitte die wichtigen Informationen auf den folgenden Seiten und gehen Sie
entsprechend vor. Beachten Sie, dass das Gerät nicht intrusiv ist und keine Neuverdrahtung
erfordert.

Sollte Ihnen etwas Ungewöhnliches bei der Stromversorgung oder dem Sicherungskasten,
beispielsweise lose Leitungen, offenliegende Kabel, Brandstellen, Löcher im Isolationsmaterial
oder Schäden am Zähler auffallen, unterbrechen Sie den Vorgang sofort und melden Sie
Ihre Feststellungen Ihrem Versorgungsunternehmen.

Üben Sie während der Installation keine übermäßige Kraft auf die Kabel auf und knicken
Sie diese nicht.

Wenn Sie besorgt sind oder Bedenken bezüglich der Installation haben, wenden Sie sich
sofort an einen qualifizierten Elektroinstallateur.

Der Anwender muss den Sensor während der Lebensdauer des Geräts nicht entfernen.
Batteriewechsel werden am Sender und am Display durchgeführt. Im Sensor befinden sich
keine auszuwechselnden Batterien.

SICHERHEIT



a) Sicherungskasten

Der Sicherungskasten
befindet sich normalerweise
hinter einer Abdeckung in
der Nähe der Eingangstür
Ihres Haushalts.

Öffnen Sie den Sicherungskasten, ggf. mit
einem Schraubendreher.

Das Einspeisungskabel ist normalerweise
schwarz, grau oder braun und liegt neben
dem blauen Neutralleiter.
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SUCHEN DES EINSPEISUNGSKABELS
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Der Efergy-Monitor wird durch Anklemmen des Sensors an das Einspeisungskabel Ihres
Haushalts installiert. Das Einspeisungskabel ist das Kabel, das den Strom in Ihren
Haushalt leitet und sich in der Nähe des Stromzählers oder Sicherungskastens befindet.

Drehstromzähler:

Wenn Sie Drehstrom verwenden, benötigen Sie eventuell zusätzliche
Sensoren. Diese können einfach an die zusätzlichen Buchsen unten
am Sender eingesteckt werden. Weitere Sensoren erhalten Sie von
Efergy.

SICHERHEIT

ES WIRD EMPFOHLEN, EINEN
Q U A L I F I Z I E R T E N
ELEKTROINSTALLATEUR FÜR DIE
AUSFÜHRUNG DER INSTALLATION
HERANZUZIEHEN.

WENDEN SIE SICH AN EINEN
Q U A L I F I Z I E R T E N
ELEKTROINSTALLATEUR, WENN SIE
SICH NICHT SICHER SIND, AN
WELCHES KABEL DER SENSOR
ANGEBRACHT WERDEN SOLL.

SIE SOLLTEN AUF KEINEN FALL
VERSUCHEN,  DEN SENSOR
ANZUBRINGEN, WENN SCHÄDEN AN
DEN KABELN ERSICHTLICH SIND.
ES MÜSSEN KEINE KABEL GEKÜRZT
WERDEN. KÜRZEN SIE KEINE
KABEL.

1
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Abbildung 1

Abbildung 2

b) Stromzähler

Sie finden diesen normalerweise an einer Außenwand, in der
Garage, im Keller oder im Hauswirtschaftsraum. Wenn Sie in
einem Apartment wohnen, befindet er sich häufig vor der
Wohnungstür, im Treppenhaus oder im Keller.

Aus dem Zähler werden normalerweise vier Kabel herausgeführt.
Das Einspeisungskabel (Kabel 4) ist das stromführende Kabel,
das vom Zähler zum Sicherungskasten verläuft. Schließen Sie
den Sensor an Kabel 4 an (Kabel 4 befindet sich immer auf der
rechten Seite des Zählers, siehe Abbildung 1).

Bei neueren Installationen treten normalerweise zwei Kabel an
der Unterseite des Zählers aus (Abbildung 2). Ein Kabel ist der
Neutralleiter, und das andere Kabel ist das stromführende
Einspeisungskabel. Der Sensor sollte am stromführenden
Einspeisungskabel angeklemmt werden (dieses ist i. d. R. braun).

ZUWEILEN BEFINDEN SICH IN BÜROGEBÄUDEN UND APARTMENTS
SICHERHEITSKONSOLEN, UM KABEL ZU SCHÜTZEN, DIE IN DEN ZÄHLER FÜHREN.
ES WIRD EMPFOHLEN, SICH IN DIESEM FALL AN EINEN QUALIFIZIERTEN
ELEKTROINSTALLATEUR ZU WENDEN.
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1. Stellen Sie sicher, dass drei AA-Batterien in den Sender
und das Display eingelegt sind.

2. Drücken Sie die Verbindungstaste auf der Rückseite
des Displays. Das Symbol für das Übertragungssignal
blinkt eine Minute lang.

3. Während das Übertragungssignal auf dem Display
blinkt, drücken Sie die Lern-Taste am Sender und warten,
bis das Symbol für das Übertragungssignal dauerhaft
aufleuchtet.

HINWEIS: Der Standardwert für die Übertragungsfrequenz
beträgt sechs Sekunden. Das bedeutet, dass der Sender
alle sechs Sekunden Informationen überträgt. Sie können
die Frequenz von 6 s (rot blinkende Leuchte) auf 12 s
(orange Leuchte) und auf 18 s (grüne Leuchte) einstellen,
indem Sie die Übertragungstaste gedrückt halten.
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ANBRINGEN DES SENSORS

Der Sensor muss am stromführenden Einspeisungskabel befestigt werden. Die Sensoren
sind für Kabel bis zu einem Durchmesser von 12 mm geeignet. Auf das Kabel darf bei der
Montage keine übermäßige kraft ausgeübt werden.

1. Drücken Sie zum
Öffnen des Sensors auf
die Abdeckung.

3. Schließen Sie den
Sensor. Der Sensor
ist gesichert, wenn ein
Klicken zu hören ist.

2.Wählen Sie das richtige
Einspeisungskabel und
führen Sie das Kabel in
das Oberteil des Sensors.

VERBINDEN DES SENDERS MIT DEM DISPLAYINSTALLATION

Wenn die VERBINDUNG
NICHT ABGESCHLOSSEN
ist, werden Striche auf dem
Display angezeigt.

KURZTIPP:

Wenn die VERBINDUNG
ABGESCHLOSSEN ist, wird
das Symbol für das
Übertragungssignal angezeigt.

ANSCHLIESSEN DES SENSORKABELS AM SENDER

Stecken Sie den Stecker am Ende des weißen Kabels in eine beliebige Eingangsbuchse
am Sender. Der Anklemmsensor fungiert als Stromsensor und überträgt den im Haushalt
gezogenen Strom an den Sender.

Verbinden

Lernen
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ANWEISUNGEN ZUM EINRICHTEN

Der Efergy-Monitor muss - zusammen mit den Spannungs- und Alarmeinstellungen -
auch die Einheitskosten pro kWh kennen, die Ihnen Ihr Stromversorger in Rechnung
stellt. Die folgenden vier Schritte führen Sie durch jede dieser Einstellungen. Sollten Sie
einen Doppeltarif-Gebührenzähler haben, schlagen Sie bitte auf der Rückseite nach.

Halten Sie die Taste „Mode" (Modus) zwei Sekunden
lang gedrückt; dadurch gelangen Sie in den

Hinweis: Wenn 20 Sekunden lang keine Taste im
Einstellungsmodus gedrückt wird, kehrt das Gerät
wieder in den normalen Anzeigemodus zurück, ohne
Änderungen zu speichern.

BWD FWD ModeEsc.

2 Sekunden

BWD FWDEsc.

EINSTELLEN VON DATUM UND UHRZEIT

Der Efergy-Monitor muss Datum und Uhrzeit kennen, um Ihnen die richtigen Daten
liefern zu können. Legen Sie Datum und Uhrzeit folgendermaßen fest:

BWD FWD ModeEsc.

2 Sekunden
SCHRITT 1

Auf der Rückseite des Displays befindet sich die Taste
zum Einstellen der Uhrzeit. Halten Sie die Taste zwei
Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display fängt das
Datum an zu blinken.

SCHRITT 2

Stellen Sie das Datum mithilfe der Tasten BWD (Zurück)
und FWD (Vorwärts) ein. Drücken Sie die Taste „Mode"
(Modus), um die Einstellung zu bestätigen und zur
Einstellung des Monats zu gelangen. Wiederholen Sie
den Vorgang, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie
einmal die Taste „Mode" (Modus), um zu speichern und
zur Einstellung der Uhrzeit zu gelangen.

SCHRITT 2

Stellen Sie mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD
(Vorwärts) die Stunden auf den richtigen Wert. Drücken
Sie die Taste „Mode" (Modus) einmal, um die Stunden
zu speichern. Wiederholen Sie den Vorgang für die Minuten
und verwenden Sie die Taste „Mode" (Modus) zum
Bestätigen. Nachdem Datum und Uhrzeit richtig eingestellt
wurden, drücken Sie zum Speichern und Beenden die
Taste „Esc.".

SCHRITT 1. SPANNUNG

Halten Sie die Taste „Mode" (Modus) zwei Sekunden
lang gedrückt. Die Standardspannung beträgt 230 V.
Mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD (Vorwärts)
können Sie die Spannung ändern. Drücken Sie die Taste
„Mode" (Modus), um die Einstellung zu speichern und
zur Währungseinstellung zu gelangen.

SCHRITT 2. AUSWÄHLEN DER WÄHRUNG

Wählen Sie mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD
(Vorwärts) die Währung aus. Die Standardwährung ist „£".
Drücken Sie die Taste „Mode" (Modus), um zu bestätigen
und zur Tarifauswahl zu gelangen.
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BWD FWDEsc.

2 Sekunden

DOPPELTARIFMODUS

Wenn Sie Doppeltarif-Gebühren verwenden, richten Sie
die Doppeltariffunktion ein.

SCHRITT 1. AKTIVIERUNG DES DOPPELTARIFS

Halten Sie die Taste „Mode" (Modus) zwei Sekunden
lang gedrückt. Beim Loslassen blinkt der Spannungswert.
Drücken Sie zweimal auf „Mode" (Modus); dadurch
gelangen Sie zur Einstellung des Tarifs.

Nun fängt das Symbol "tariff 1" an zu blinken. Drücken
Sie BWD (Zurück) oder FWD (Vorwärts), um den
Doppeltarif - "tariff 2" - zu aktivieren. Drücken Sie zur
Bestätigung auf die Taste „Mode" (Modus); daraufhin
blinkt das Symbol                        .

SCHRITT 2.  SETZEN DER START- UND ENDZEIT FÜR
TARIF 1

Setzen Sie zunächst die Startzeit für Tarif 1 mithilfe der
Tasten BWD (Zurück) bzw. FWD (Vorwärts) fest. Stellen
Sie die Stunden ein und drücken Sie die Taste „Mode"
(Modus), um zu speichern und zur Einstellung der Minuten
zu gelangen. Stellen Sie die Minuten mithilfe der Tasten
BWD (Zurück) bzw. FWD (Vorwärts) ein und drücken Sie
zur Bestätigung die Taste „Mode" (Modus).

Nun verschwindet das Symbol            aus dem Display
und das Symbol         erscheint an dessen Stelle.
Wiederholen Sie den Vorgang zum Einstellen der Zeit,
zu der Tarif 1 endet.

BWD FWD ModeEsc.

Kurztipp

Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt
während des Einrichtens die Taste „Esc."

drücken, werden die Einstellungen gespeichert,
und Sie verlassen den Modus zum Einstellen

der Funktionen.

BWD FWD ModeEsc.
SCHRITT 5. ALARM

Der Standardalarm ist auf 5 kWh eingestellt. Wenn die
Alarmfunktion aktiviert ist und Sie mehr als 5 kWh
verbrauchen, ertönt der Alarm und eine rote Lampe
leuchtet an der Taste des Displays auf. Dieser Wert
kann mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD
(Vorwärts) verringert bzw. erhöht werden. Drücken Sie
zum Speichern des Wertes die Taste „Mode" (Modus).
Drücken Sie die Taste „Esc.", um den Modus zum
Einstellen der Funktionen zu verlassen. Zum Aktivieren
bzw. Deaktivieren des Alarms zu einem beliebigen
Zeitpunkt drücken Sie auf die Alarm-Taste auf der
Rückseite des Displays.

SCHRITT 4. STROMKOSTEN

Die Standardkosten liegen bei 11 Pence pro kWh. Dies
ist der Durchschnittspreis pro kWh Strom, den
Stromversorger in Rechnung stellen. Mithilfe der Tasten
BWD (Zurück) und FWD (Vorwärts) können Sie die
Kosten pro kWh ändern. Drücken Sie die Taste „Mode"
(Modus), um die Einstellung zu speichern und zur
Alarmeinstellung zu gelangen.

STEP 3. SINGLE TARIFF SET UP

Beim Loslassen der Taste blinkt das Symbol "tariff"
(Tarif). Wenn Sie einen einzigen Tarif verwenden,
drücken Sie zur Bestätigung die Taste „Mode" (Modus).
Sollten Sie Doppeltarif-Gebühren haben, schlagen Sie
bitte auf der Rückseite nach.

BWD FWD ModeEsc.

BWD FWDEsc. Mode
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SCHRITT 3. STROMKOSTEN - TARIF 1

Der Standardpreis von 11 Pence pro kWh blinkt. Mithilfe
der Tasten BWD (Zurück) und FWD (Vorwärts) können
Sie die Kosten pro kWh ändern. Drücken Sie zum
Speichern der Einstellung die Taste „Mode" (Modus).
Die Einstellung von „tariff 2" (Tarif 2) fängt nun an zu
blinken.

SCHRITT 4. STROMKOSTEN - TARIF 2

Der Standardpreis von 11 Pence pro kWh für Tarif 2
blinkt. Mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD
(Vorwärts) können Sie die Kosten pro kWh ändern.
Drücken Sie zum Speichern der Einstellung die Taste
„Mode" (Modus). Die Einstellung für Spannung fängt
nun an zu blinken.

BWD FWD ModeEsc.

BWD FWD ModeEsc.

INFORMATIONEN AUF DEM DISPLAY

Der Efergy-Monitor zeigt Momentan-, Verlaufs- und Durchschnittsdaten an.

Einige Informationen sind auf dem Display immer zu sehen, unabhängig davon, ob Sie
sich im Modus INSTANT (Momentan) oder HISTORY (Verlauf) befinden.

DATEN ZUM TAGESDURCHSCHNITT

Zeigt den Tagesdurchschnittsverbrauch in
kWh oder als Kosten an. Drücken Sie die
Taste „Mode" (Modus), um zwischen kWh
und Kosten hin- und herzuschalten.

GRAPHISCHE ANZEIGE

Die Balken unten auf dem Display stellen
den aktuellen Stromverbrauch und den
Verbrauch des Vortages im Vergleich dar.

SCHRITT 5. ALARM

Der Standardalarm ist auf 5 kWh eingestellt. Wenn die
Alarmfunktion aktiviert ist und Sie mehr als 5 kWh
verbrauchen, ertönt der Alarm und eine rote Lampe
leuchtet an der Taste des Displays auf. Dieser Wert
kann mithilfe der Tasten BWD (Zurück) und FWD
(Vorwärts) verringert bzw. erhöht werden. Drücken Sie
zum Speichern des Wertes die Taste „Mode" (Modus).
Drücken Sie die Taste „Esc.", um den Modus zum
Einstellen der Funktionen zu verlassen. Zum Aktivieren
bzw. Deaktivieren des Alarms zu einem beliebigen
Zeitpunkt drücken Sie auf die Alarm-Taste auf der
Rückseite des Displays.

Beispiel:  Falls Sie einen "economy-7"-Tarif verwenden, der um 1.00 Uhr beginnt und um
8.00 Uhr endet, setzen Sie                         auf 01:00 und                         auf 08:00.
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "Mode" (Modus). Wählen Sie die Währung und
setzen Sie die Kosten pro kWh fest, die Sie für jeden Tarif bezahlen - ca. 5 Pence pro
kWh und 12 Pence pro kWh für Nacht- bzw. Tagtarif.
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Verlauf

Drücken Sie die
Taste „History"
(Verlauf), um die
gespeicherten
Tages-, Wochen-
und Monatsdaten
abzurufen.

Drücken Sie die
Taste „Mode"
(Modus), um
zwischen kWh,
Kosten und CO2-
Emissionen hin- und
herzuschalten.

Tage, Wochen, Monate

Drücken Sie die Taste „History"
(Verlauf), um die Daten nacheinander
nach Tag, Woche und Monat
anzuzeigen.

Verwenden Sie die Tasten BWD
(Zurück) und FWD (Vorwärts), um
durch die Daten zu blättern und die
Verbrauchsdaten zu vergleichen.

VERLAUFSMODUSMOMENTMODUS

Momentdaten

Drücken Sie die
Taste „Mode"
(Modus), damit die
Daten entweder nach
kW oder nach Kosten
pro Stunde angezeigt
werden.

Batteriewarnungen:

Sender
Display

Alarm an

Übertragungssignal
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Modellbezeichnung/-nummer: efergy lite 1.0

Frequenz: 433,92 MHz

Übertragungszeit: 6 s. 12 s. oder 18 s.

Übertragungsreichweite: 40 m - 70 m

Spannungsbereich (im Sensor): 110 V - 400 V

Messstrom: 50 mA - 95 A

Genauigkeit: <10 %

Die LED-Hintergrundbeleuchtung ist von 18.00 bis 6.00 Uhr aktiviert.
Kohlendioxidemissionen: 0,50 kg CO2/kWh

Gehen die Daten auf dem Display verloren, wenn die Batterien entfernt werden?
Wenn Sie die Batterien wechseln oder herausnehmen, verfügt das Display über einen
internen Speicher; die im Display abgelegten Daten gehen also nicht verloren.

Wie setze ich das Display zurück (Daten löschen und neu starten)?
Drücken Sie die Tasten „Mode" (Modus) und „History (Verlauf) gleichzeitig und halten Sie
sie zwei Sekunden lang gedrückt.

Welche Übertragungsreichweite besitzt das Gerät?
Die Reichweite des Senders beträgt 40 Meter innerhalb des Gebäudes. Der 433 MHz-
Frequenzbereich ist sehr gut für die Verwendung in Gebäuden geeignet. Dadurch können
drei Etagen abgedeckt werden; ebenso ist er gut für Gebäude geeignet, bei denen Zähler
außerhalb des Hauptgebäudes aufgestellt sind.

Auf dem Display werden drei Striche (- - -) angezeigt. Was bedeutet das?
Bewegen Sie das Display näher an den Sender und drücken Sie die Taste „link" (Verbinden).
Falls die Striche weiterhin angezeigt werden, zeigt dies an, dass Sender und Empfänger
nicht miteinander kommunizieren. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst von efergy in
Verbindung, um das Problem zu beheben (www.efergy.com).

Die Hintergrundbeleuchtung leuchtet manchmal und manchmal nicht. Ist mein Display
defekt?
Nein. Die Hintergrundbeleuchtung ist zeitgeschaltet, um Batterieleistung zu sparen. Das
Display sollte zu Zeiten mit weniger Tageslicht funktionieren.

Sender und Empfänger scheinen nicht miteinander zu kommunizieren. Was soll
ich tun?
Setzen Sie sich telefonisch mit dem Kundendienst von efergy in Verbindung:
info@efergy.com

TECHNISCHE DATEN


