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Rubans d‘impression - Transfert thermique 
•	  Ruban encreur pour gaine thermorétractable et TIPTAG

La technologie d‘impression par transfert thermique est basée 
sur l‘utilisation d‘une tête d‘impression et d‘un ruban de transfert 
thermique. La tête comprend un élément thermique vitrocéramique, 
avec 12 points d‘impression par mm, ce qui correspond à une  
résolution de 300 dpi. Les informations d‘impression sont préparées  
au sein de la tête d‘impression et, en fonction des besoins, des 
points d‘impression individuels sont chauffés. Les pigments  
couleur du ruban sont transférés sur le support d‘impression dans  
la zone activée.

RÉFÉRENCE Matériel recommandé Couleur
Larg. 
(W)

Long.
(L) Article

TTRC+ 30MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Noir (BK) 30,0 300,0 m 556-00114

TTRC+ 60MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Noir (BK) 60,0 300,0 m 556-00115

TTRC+ 100MM TIPTAG/TIPTAG PU/TULT/TCGT/TLFX Noir (BK) 100,0 300,0 m 556-00103

TTDTHOUT 40MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Noir (BK) 40,0 300,0 m 556-00139

TTDTHOUT 60MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Noir (BK) 60,0 300,0 m 556-00140

TTDTHOUT 100MM TIPTAG/TULT/TCGT/TLFX/TULT DS/ TLFX DS Noir (BK) 100,0 300,0 m 556-00141

TTRW 30MM TULT/TCGT Blanc (WH) 30,0 300,0 m 556-00125

TTRW 60MM TULT/TCGT Blanc (WH) 60,0 300,0 m 556-00137

TTRW 100MM TULT/TCGT Blanc (WH) 100,0 300,0 m 556-00133

TT822OUT8 110MM TULT/TCGT Gris-Argent (SRGY) 110,0 300,0 m 556-00161

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Ruban encreur pour gaines thermorétractables et TIPTAG.

ID : Le diamètre intérieur standard 
est de 25,4 mm.

•	  Rubans transfert thermique pour des marquages performants et 
d‘excellente qualité

•	 Les rubans sont spécialement conçus pour un rendu maximale en 
l‘utilisant sur le matériau recommandé

Principales caractéristiques




