Ausgleichscheibenséatze R

MERKMALE

+ Die Prézisions- RS Pro Ausgleichssatz,

Edelstahlummantelun

g ist vollstandig, Stahl - Grun

kaltgewalzt,
Kohlenstoff 1008-
1010

Rockwell Harte: <.69

Zoll dick RB90 Min. >
0,70 Zoll dick RB84
min.

Erfallt AISI-
1008/AISI/1010

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Ausgleichscheibensatze =

Produktbeschreibung

RS Pro Serie von Stahl-Ausgleichscheiben, die in verschiedenen Starken erhaltlich sind, um allen
Anforderungen gerecht zu werden. Diese Stahlscheiben haben den Materialtyp, die GroR3e, die
Dicke und eine Chargennummer, die direkt auf der Oberflache aufgedruckt ist, um eine schnelle und
bequeme Identifizierung zu ermdéglichen.

Diese Serie von Stahlscheiben umfasst die folgenden Grélien:

519-034 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,025 mm

518-756 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,203 mm

518-750 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,254 mm

518-902 - 100 Zoll x 6 Zoll x 0,787 mm

518-891 - Ausgleichssatz, Stahl, 12-teilig 0,001 Zoll bis 0,015 Zoll
518-918-25mx 150 mm x 0,1 mm

518-879 - 2,5m x 150 mm x 0,2 mm

518-841 - 2,5 m x 150 mm x 0,25 mm

518-863 -2,5m x 150 mm x 0,5 mm

518-867 - Ausgleichssatz, Stahl, 10-teilig 0,05 mm bis 0,80 mm

Allgemeine

Material Stahl
Anzahl der Blatter 10
Farbe Grin

Prazisionseinstellungen und -ausrichtungen in
Maschinen, Werkzeug- und Matrizenaufbau,
Maschinenreparatur und -wartung, Montage von
Motorpumpen und anderen Maschinen,
Anwendungen Prototypenarbeiten, Bereitstellung einer ebenen
Oberflache, Fullen von Licken, Reduzieren des
Abstands zwischen zwei Objekten, Edelstahl-
Ausgleichsplatten sind ideal fur die Herstellung von
Federclips, Halterungen und Unterlegscheiben
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/519034/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518756/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518750/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518902/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518891/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518918/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518879/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518841/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518863/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/518867/

Ausgleichscheibensatze E@E

Dicke 0.05 — 0.8mm

Lange 300mm

Breite 150mm

Rockwell Harte <.069 Zoll dick RB90 Min.: >.070 Zoll dick RB84 Min.
Ultimative Zugfestigkeit 185000psi.min

Gewicht 0.092kg

Konformitat/Zertifizierung CE/UR/CUR
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RS Code Thickness Size
Steel Shim Metric Width x Length
5 18-895 0.05mm 150mm x 2_5m
518-918 0. 10mm 150mm x 2.5m
51 8-908 0.15mm 150mm x 2_5m
518-879 0. 20mm 150mm x 2.5m
518-841 0.25mm 150mm x 2.5m
5 18-845 0_30mm 150mm x 2.5m
5 18-835 0. 40mm 150mm x 2 5m
15 18-863 0.50mm 150mm x 2.5m
519-103 0L.65mm 150mm x 2 5m
519-135 0.80mm 150mm x 2 5m
Steel Shim Inch Width x Length
519-034 LN ] 6" X 100"
Mot Stocked 00015 6" X 100"
519-131 002 6" X 100"
519-078 0,003 6" X 100"
Mot Stocked 0.004™ 6" X 100"
5 18-930 0,005 6" X 100"
Mot Stocked 0. D0 6" X 100"
Mot Stocked 00T 6" X 100"
518-756 0,008 6" X 100"
[518-750 LR & X 100"
EIR-813 0012 6" X 100"
5 18-T40 0.015 6" X 100"
E1R-T44 0.0207 6" X 100"
5 18-823 0.025" 6" X 100"
518-902 0.031” 6" X 100"
5 18-867 Bicel Assonment Pack Metric: Sheets | 50mm x 300mm |10 piece 0,05mm to 0.80mm
15 18-891 [Sice]l Assoriment Pack Inch: 6° x 12 12 piece 0.001% 1o 0.015*

mponents - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs-

Seite 1 Von 444



