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Thermocouples RS PRO 
Sonde à lame plate de 

type K (300 x 7 x 2 mm) 
RS code commande : 255-566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

• Matériau de thermocouple 
de type K de haute 
précision partout 

• Idéal pour surveiller la 
température des cartons 
ou des palettes 

• Fourni avec un câble 
spiralé de 2 m 

• Terminé avec une mini 
prise moulée 

•  

CARACTERISTIQUES 
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Cette sonde plate à thermocouple de type K a été spécialement conçue pour surveiller la 
température entre les boîtes ou les palettes dans le cadre du processus d'inspection des 
marchandises à l'entrée. La sonde est dotée d'une poignée droite pour un contrôle précis et d'un 
câble spiralé de 2 m avec mini-prise. Il peut également être utilisé pour surveiller la température du 
liquide. 

 

 

 

Type de thermocouple                   Type K  
Plage de mesure de la température -100 à 450 °C 
Bâtiment Tube de protection métallique 
Jonction de mesure Exposé/souterrain/mis à la terre 
Précision ±1.5⁰C (±0.25%) 
Temps de réponse 3 secondes (96% de la valeur dans l'eau) 
Disponibilité de l'étalonnage Oui 
Application Commerce de détail alimentaire, Industriel 

  

 

 

Diamètre de la sonde 7 mm de largeur / 2 mm d'épaisseur 
Longueur de la sonde Lame de 250 mm 
Matériau du corps de la sonde 316SS 
Type de bornes Fiche mâle miniature 
Longueur de câble de 
compensation 2m    

Isolation de câble Polyuréthane 
Poids 0.09kg 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Indice IP       Étanche 
 

 

 

ECL@ss Version  32-12-03-90 
UNSPSC Version  41112219 

 
 

 

 

Paramètres RS code commande RS code commande 
 342-9022 255-594 
Type de sonde Plat/Spatule Plat/Spatule 
Type de capteur Thermocouple de type T Thermistance 
Plage de mesure de la 
température 

-50 to 300⁰C -50 to 150⁰C 

Temps de réponse 3 secondes (96% de la valeur 
dans l'eau) 

10 secondes (96% de la valeur 
dans l'eau) 

Type de connecteur Fiche mâle miniature Fiche mâle miniature 
Dimensions 2 x 5 x 90mm 3 x 5 x 85mm 
Style de montage Portable Portable 
Longueur de câble Câble spiralé de 2 m Câble spiralé de 2 m 

 

 

 

 
 

Classification 

Catégorie de protection 

Gamme de produits 
 


	Thermocouples RS PRO Sonde à lame plate de type K (300 x 7 x 2 mm)

