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 Référence : TIW C120680K 

 Définition : Coffret clé à chocs compacte 1/2" 

 Mécanisme de frappe : Simple marteau 

 Carré d’entraînement : 1/2" 

 Couple maxi desserrage : 678 N/m 

 Consommation air : 133 l/min. 

 Vitesse de rotation à vide : 10 000 tr/min. 

 Filetage entrée : 1/4" BSPF 

 Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8’’) 

 Pression service maxi : 6,3 bar 

 Niveau sonore : 98 dBa 

 Vibrations : 8,37 m/s2 

 Longueur : 120 mm 

 Poids : 1,55 kg 

 Matériau : Corps tout aluminium 

 Vissage : 3 positions 

 Dévissage : 1 position 

 Avantage : Robustesse, légèreté, maniabilité 

 Compris : 6 douilles (13, 17, 19, 21, 22, 24) 

 Compris : 1 mini lubrificateur 
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